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A szenzor/aktuator kabeleket a kiilonb6z6
alkalmazéasokban az érzékeldk és aktuatorok bekotéséhez
és adat illetve taplalas tovabbitasahoz hasznaljak. A
froccsontott kabel a dugaszolhatd csatlakozd 6sszekotését
és tesztelt csatlakoztatasat biztositja a gyari kdbelhez. A
kabelek sokféle kornyezeti koriilmény hatdsanak lehetnek
kitéve, mint példaul nedvesség, por, hé, hideg, razkédas
vagy rezgés.

Az M23 kabelek nagyszamu osszeillesztési ciklust, magas
aramvezet6 kapacitast és magas érintkezd s(r(iséget
kinalnak minimalis méretekkel.

Van valami, amit nem talalt meg, vagy magyarazatot kér?
Beszéljen velink!

Altalanos rendelési adatok

Véltozat Erzékel6/beavatkozd vezeték, Csatlakozévezeték,
M23 / M23, P6lusszam: 19, 10 m, tG (papa),
egyenes - hiively, egyenes, arnyékolt: Nem, LED:
Nem, Kdpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem

Rendelési szam 1541071000

Tipus SAIL-M23GM23G-GM-19-10U
GTIN (EAN) 4050118346350

Qty. 1 Darab
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Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
Jovahagyasok
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E486077
Meéretek és tomegek
Nett6 tomeg 1294 ¢g
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497
Kabel miiszaki adatai
Kabelhossz 10 m Koépeny szine fekete
A kovetkezd kabeltartokhoz: Igen arnyékolt Nem
Halogén Nem Szigetelés TPM
Hajlitasi sugar, min., mozgé 10 x kabelatméroé Hajlitasi ciklusok 2 millio
Vezeték keresztmetszet (nyomtatas/ 3x0,75mm2+ 16 x 0,34 Kopeny anyaga PUR
online) mm?2
Kilsé bevonat az UL AWM stilusnak 21198 (80°C/ 300V) Er, az UL AWM stilusnak megfeleléen 10493 (80°C/ 300V)
megfeleléen
Keresztkotéses irradiacio Nem Hegesztési szikrdkkal szembeni ellenéllasNem
Szinkdd gyuri Ibolyaszin, Piros, Szirke, Csavarasi ellendllas 0°/m
piros / kék, Zold, Kék,
sziirke / pink, fehér / zold,
fehér / sarga, fehér /
szirke, Fekete, Zold /
sarga, Yellow / brown,
barna / zold, Fehér, Sarga,
Pink, sziirke / barna, Barna
Temperature range, stationary -50...80 °C Hegesztésnek ellenalld Nem
Temperature range, moving -25..80 °C Pélusok szama 19

Outside diameter 9.1 mm £ 0.3 mm

Altalanos miiszaki adatok

Csatlakozasi menet M23 / M23
Erintkez6 fellilet Aranyozott
LED Nem
Valtozat i (papa), egyenes - hiively, egyenes
Haz {6 anyaga PUR
Szigetelési ellenallas 1012 Q
Névleges fesziiltség 120V
Névleges dram 8A
Védelmi osztaly IP67
Dugaszolési ciklusok =50
Szennyezés sulyossaga 2

athidalt Nem
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Connection side version

Connection side

1

Csatlakozasi menet M23
Erintkez tipusa Socket
Menet tipusa Inner thread
Outlet direction egyenes
Connection side 2
Csatlakozasi menet M23
Erintkezé tipusa Pin
Menet tipusa External thread
Outlet direction egyenes
Connection side version 1 M23, Socket, Inner thread, straight
Menetes gylri anyaga Cink présontvény
Haz hémérsékleti tartomanya -25...+80 °C
Connection side version 2 M23, Pin, External thread, straight
Meghuzasi nyomaték M23:2,5 Nm
Villamos tulajdonsagok
Szigetelési ellenallas 1012 Q Névleges fesziiltség 120V
Altalanos szabvanyok
Tanusitvany szdma (cURus) E486077
Dugé, bal
Csatlakoz, bal M23, IP67, dugés
érintkezd, egyenes,
Mdanyag, arnyékolatlan
Dugé, jobb
Csatlakozo, jobb IP67, hiivelyes érintkezé,
egyenes, Mianyag,
arnyékolatlan
Besorolasok
ETIM 8.0 EC001855 ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855 ECLASS 14.0 27-06-03-11
ECLASS 15.0 27-06-03-11
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Méretrajz Méretrajz

87 L)

[ L%

M23x 1

Straight socket

Péluskiosztas Poluskiosztas

Male Socket
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Az idealis szerszam: Screwty ® nyomaték
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Light, securely screwed-in round plug-in
connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.:
1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F
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Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors

A Screwty® tartozék egyedi igényekre szabhaté M23
kerek dugaszol6 csatlakozékhoz és 26,2 0,3 mm
kiilsé méretli recézett anyaval rendelkezé raontott M2 3
kerek dugaszold csatlakozokhoz alkalmas. A meghuzasi
nyomaték 2-2,5 Nm.

Altalanos rendelési adatok
Tipus SCREWTY M23 Valtozat
Rendelési 1981560000 Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors

szam
GTIN (EAN) 4032248677702
Qty. 18T

Screwty ® tomszelence szerszam nyomaték funkcioéval

Az idedlis eszk6z mindenféle alkalmazashoz

A Screwty® az idedlis, altalanos célu szerszdm

minden altaldnosan hasznalt szenzor- és aktuatorkabel
megszoritasdhoz. A Screwty® hasznalataval még a
nehezen hozzaférhet6 kerek csatlakozédugaszok is
kezelhetdk. A csatlakozdkat kiilonosebb erékifejtés nélkiil,
egyszer( forgaté mozdulattal lehet megszoritani vagy
kilazitani. A Screwty® egyediilall6 és altalanos megoldas,
mivel mas gyartok legtobb (tobb mint 90%) kabeléhez és
csatlakozdéjahoz is hasznalhaté. A Screwty® egy nyélbdl
és egy hagyomanyos 1/4"-os adapterbdl all. Ezért minden
mérethez hasznalhaté: M12 és M8 kerek csatlakozo,
M12F és M8F egyedi igényekre szabhaté dugaszok és
aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

Altalanos rendelési adatok

Tipus 1/4" HANDGRIFF Valtozat
Rendelési 4294820000 Bolting tool
szam

GTIN (EAN) 4032248478279

Qty. 18T
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