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ACT20P: A rugalmas megoldas
* Preciz és rendkivil praktikus jelatalakiték
* A kioldékarok megkonnyitik a kezelést

Altalanos rendelési adatok

Valtozat

Analdg levalasztd erdsitd, Input : 1/U universal,

Output : I/U universal, jelatalakito/-levalasztd, 90...

264 V AC power supply

Rendelési szam

1545720000

Tipus ACT20P-AI-AO-AC-S
GTIN (EAN) 4050118350791
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
c us
LISTED
FOR HAZ.LOC. C1D2
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (EAC) E338066
Méretek és tomegek
Mélység 113.7 mm Mélység (coll) 4.4764 inch
Magassag 119.2 mm Magassag (coll) 4.6929 inch
Szélesség 12.5 mm Szélesség (coll) 0.4921 inch
Nett6é tomeg 255.41¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..70°C Uzemi hdmérséklet -20 °C...60 °C

Paratartalom izemi hémérsékleten

0...95% (paralecsapodas
nem megengedett )

Paratartalom

10... 90 % paralecsapodas
nem megengedett

Meghibasodasi valészinliség

SIL az IEC 61508 szerint

Egyik sem

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen)

7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Bemenet

Bemenetek darabszama

1

Felbontéas

35uA/ 1,76 mV
bitenként

Szenzor tapellatas

24V DC

Bemeneti fesziiltség

Konfiguralhato, 0...11V
(min. méréstartomany 2 V)

Bemend aram

Konfiguralhatd, 0...22 mA
(min. méréstartomany 4
mA)

Bemeneti ellenallas, fesziiltség

=1 MQ

Bemeneti ellenéllas, aram 100 Q

Kimenet

Kimenetek szama 1 terhel6 impedancia fesziiltsége >600 Q 10 V-on
Terhel6 impedancia &rama 1kQ @20 mA Eltolasi fesziiltség £20mV

Tipus

aktiv, a csatlakoztatott
vezérl6 passziv legyen

Kimend fesziiltség, megjegyzés

allithato, 0...11 V, min.
kimeneti tartomany 2 V

Kimend aram

allithato, 0...22 mA, min.
kimeneti tartomany 4 mA
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Védelmi osztaly

IP20

Tapfesziiltség

90...264 VAC, 47 to 63
Hz

Linearitas a jeltartomany < 0,1 %-a, Lépés valaszideje 350 ms
Jell. a jeltartomany + 0,05
%-a
Tartésin TS 35 Hémérséklet egylitthatd <0,05% / °C
Névleges aramfelvétel 2 VA Konfiguracié DIP-kapcsold, Elsé
oldali nyomégomb,
referenciafesziiltség/-aram
forrassal
Uzemi magassag <2000 m Aramfelvétel, tip. 3W
Szigetelések koordinalasa
Lokofesziltség 4 kV (1,2/50 ps) EMC szabvanyok EN 61326-1
Tulfeszliltség kategoria [} Szennyezés sulyossaga 2
Galvanikus levalasztas 3-utas levélaszto, Szigetelési feszliltség 2 kV bemenetek /
bemenet / kimenet / kimenetek
aramellatas kozott
Csatlakozasi adatok
Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas Meghuzasi nyomaték, min. 0.4 Nm
Meghtzasi nyomaték, max. 0.6 Nm Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?
csatlakozas
Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2
csatlakozas, min. csatlakozas, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12

AWG, min.

AWG, max.

Elem leirasa

A termék leirasa

Az egyetemesen konfiguralhato DC levalaszté erdsité ACT20P-AI-AO-DC/AC-x izolatumok és

analdg jelek konvertalasa.

Az analég bemend jel (dram vagy digitalis 8 bites bemenet) linearisan analég kimend jel (dram
vagy digitalis 8 bites bemenet) lesz, és galvanikusan elszigetelt.
A tapellatas galvanikusan el van szigetelve a bemenet és a kimenet eldl (3-utas szigetelés).

#Qkmanyaval#

* Univerzalisan konfiguralhaté Dip-kapcsold és operaciés gombok segitségével

* Aktiv vagy passziv bemenet

¢ Az eliilsé LED jelzi a m(ikodési allapot

* 3 irdnyu galvanikus levélasztas bemenet, kimenet és tapellatas kozott

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002653 ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653 ETIM 9.0 EC002653
ETIM 10.0 EC002653 ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9,1 27-21-01-20 ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20 ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20 ECLASS 14.0 27-21-01-20
ECLASS 15.0 27-21-01-20
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Connection diagram Tipuskédok
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Meéretrajz

13.6

example for DIP switch setting (with ACT20 tool)
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Altalanos rendelési adatok

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelolé

szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy

kivalé minéség, kontrasztos késziilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdmos mas gyartd

késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.

Az el6nyok attekintése:

* 4ltaldnos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol fliggden,

¢ illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthaté ESG jelol6éket szallitunk.

¢ Egyedi lézer-min6éségli nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus ESG 8/13.5/43.3 SAI AU Valtozat

Rendelési 1912130000 ESG, Késziilékjelsl6k x 13.5 mm, PA 66, Szin: Attetsz6, dugaszolhat

szam
GTIN (EAN) 4032248541164

Qty. 5 ST
Tipus ESG 6.6/11 BHZ 5.00/02 Valtozat
Rendelési 1082490000 ESG, Késziilékjelolék x 11 mm, PA 66, Szin: fehér, dugaszolhatd

szam
GTIN (EAN) 4032248845330
Qty. 200 ST
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