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Product image

Potencialkiegyenlité sorkapcsainkkal még a nagy
kiterjedésti rendszerekben is lehetséges a megbizhatd,
integralt potencialkiegyenlités.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Potenciélelosztd kapocs, Csavaros csatlakozas,
Rézszint, 50 mm?, O A, Csatlakozasok szama: 2,
Szintek szama: 1

Rendelési szam 1547500000
Tipus JB 25-50

GTIN (EAN) 4050118387445
Qty. 10 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (UR) E60693

Méretek és tomegek

Mélység 24 mm Mélység (coll) 0.9449 inch

Magassag 32 mm Magassag (coll) 1.2598 inch

Szélesség 33 mm Szélesség (coll) 1.2992 inch

Nett6é tomeg 1345¢g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C..56 °C Ambient temperature -5°C..40°C

Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -60 °C Folyamatos lizemi hémérséklet,, max. 130 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 233a6569-7068-4d0c-aa40-90d 1ca672d0b

Anyag adatok

Alapanyag Séargaréz Szin Rézszinl

UL 94 éghet6ségi osztaly None

Rendszer specifikaciok

Véglap sziikséges Nem Potencialok szdma 1

Szintek szdma 1 Rogzitési pontok szdma szintenként 2

Keresztkotott szintek beliil Nem PE-csatlakozas Igen

Tartésin Rogzitélemez PE m(ikodés Igen

Kiegészité miiszaki adatok

Telepitési utmutatd Kozvetlen rogzités Robbanéasbiztossag szempontjabdl Nem
bevizsgalt valtozat

Felszerelés tipusa becsavart allapotban

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 50 mm? Névleges dram 0A

Szabvanyok IEC 60947-7-2 Szennyezés sulyossaga 3

Rogzithetd vezetékek (kiegészito csatlakozas)

Csatlakozas tipusa, kiegészité
csatlakozas

Csavaros csatlakozas
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Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet
AWG, max.

Meghuzasi nyomaték, min.
Csatlakozas tipusa 2

AWG 1

5 Nm
Csavaros csatlakozas

Csatlakozasi irany

Csupaszolasi hossz
Csatlakozas tipusa

oldalt

33 mm
Csavaros csatlakozas

Csatlakozasok szama

2

Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max.

50 mm?2

Rogzitési tartomany, névleges 10 mm?2 Biztositécsavar M 6
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 8 Keresztmetszet csatlakoztatott 10 mm?2
AWG, min. vezetékhez, finomsodratu,

érvéghivelyekkel és miianyag

gallérokkal DIN 46228/4, névleges

csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 50 mm?2 Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 10 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozas, max. 46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 50 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 10 mm?2
finomsodratd, max. finomsodratd, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 50 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 10 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, max. tobberes, névleges csatlakozas, min.
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 50 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 10 mm?2
tomor ér, max. névleges csatlakozas tomor ér, min. névleges csatlakozas
UL névleges adatok
Tanusitvany szama (UR) E60693
Altalanos
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 1 Telepitési Gtmutatd Kozvetlen rogzités
AWG, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 8 Szabvéanyok IEC 60947-7-2

AWG, min.

Tartésin

Rogzitélemez

Fontos megjegyzés

Termékinformacio

Qualfiedin acc. IEC 60947-7-2, Can be used for functional equipotential bonding and protective
equipotentail bonding Mounting on cable trench with M6x9 screw

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 ECO00897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-19
ECLASS 15.0 27-25-01-19

A létrehozas datuma 29.12.2025 04:33:44 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



Weidmiiller 3t

JB 25-50

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

.weidmueller.com
Tartozékok www.wei

Dugdkulcs készletek

Imbuszkulcs edzett krom-vanadium-acélbdl, gyartas a
DIN ISO 2936 L (DIN 911) szerint, a feliilet j6 min&ségl
nemesitett kivitel(.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SKWSD-S 1,6-10,0 Valtozat
Rendelési 9008850000 Mounting tool
szam

GTIN (EAN) 4032248266609

Qty. 18T
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