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RoH'S/
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Manapsag gyakran van sziikség egyedi kdbelhosszakra.
Ezen kovetelményeknek megfeleléen a Weidmdiiller
egyedileg szerelheté dugaszolhat6 csatlakozasok széles
véalasztékat kinalja.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat SUB-D

Rendelési szdm 1555300000
Tipus CAN SUB-D SK
GTIN (EAN) 4050118360998
Qty. 1 Darab
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CAN SUB-D SK

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 17 mm Meélység (coll) 0.6693 inch
Magassag 54 mm Magassag (coll) 2.126 inch
Szélesség 46 mm Szélesség (coll) 1.811 inch
Nett6 tomeg 40¢g

Homeérsékletek

Paratartalom

Max. 75% +25 °C-on,
paralecsapodas nélkil

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6al

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

3cc1d9b 1-0f2a-47ed-a50 1-ddcfcfaaf625b

SUB-D csatlakoz6 miiszaki adatai

Meghuzasi nyomaték 0.3 Nm Haz f6 anyaga ZnAl

Paratartalom Max. 75% +25 °C-on, Védelmi osztaly IP30
paralecsapédas nélkil

Dugaszolasi ciklusok =200 Adatsebesség 1 Mbps

Kimend konyok 90° Terminating resistor available Nem

PROFIBUS interfész D-Sub 9 pélusu, Aljzat Reteszelés UNC4-40

Haz hémérsékleti tartomanya -20..+70°C PROFIBUS kabelcsatlakozas Csavaros csatlakozas

Programming interface Nem

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001132 ETIM 9.0 EC001132

ETIM 10.0 EC001132 ECLASS 14.0 27-44-03-02

ECLASS 15.0 27-44-03-22
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