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Epiilet berendezéseinek vezetékezése
Az éplletek berendezéseinek vezetékezéséhez 10X 3-
as rézsineken alapuld teljes rendszert kinalunk, amely

egymassal tokéletesen egyittmikodd alkatrészekbdl all:

installaciés sorkapcsok, nullvezet6 sorkapcsok, elosztd
sorkapcsok mellett szamos kiilonféle tartozék (példaul
gyUjtésinek és gyljtésintartdk) is részét képezi.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Potenciélelosztd kapocs, Csavaros csatlakozas,
Vilagossziirke, 35 mm2, 202 A, 1000V,
Csatlakozasok szdma: 12, Szintek szama: 1

Rendelési szam

1561740000

Tipus WPD 302 2X35/2X25 3XGY
GTIN (EAN) 4050118366914
Qty. 2 Darab

A létrehozas datuma 17.12.2025 05:09:51 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1561740000

Weidmiiller 3t

WPD 302 2X35/2X25 3IXGY Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
v - www.weidmueller.com
Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
Jovahagyasok
L A

ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 49.3 mm Mélység (coll) 1.9409 inch
Magassag 55.4 mm Magassag (coll) 2.1811 inch
Szélesség 66.6 mm Szélesség (coll) 2.622 inch
Nett6 tomeg 2729
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..55 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -50 °C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 130 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9b5f0838-1f0b-4¢c 14-9fc7-3f5e6ee75be2
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin Vildgosszirke
UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Valtozat Csavaros csatlakozas Véglap sziikséges Nem
Potencialok szdma 3 Szintek szdma 1
Rogzitési pontok szdma szintenként 6 Potencidlok szdma szintenként 3
Keresztkotott szintek beliil Nem PE-csatlakozas Nem
Tartosin TS 35 N funkcié Nem
PE m(ikodés Nem PEN funkcio Nem
Kiegészit6é miiszaki adatok
Bepattinthatd csapokkal Igen Nyitott oldala zart
Felpattinthat6 Igen Telepitési Utmutatd Tartésinek / szerel6lapok
Robbanasbiztossag szempontjabdl Igen Felszerelés tipusa Felpattinthatd
bevizsgalt valtozat
Névleges adatok
Névleges keresztmetszet 35 mm? Névleges fesziiltség 1000V
Névleges AC fesziiltség 1000 V Névleges DC fesziiltség 1000 V
Névleges dram 202 A Aram maximum vezetékoknal 202 A

Szabvanyok IEC 60947-7-1, IEC
61238-1, VDE 0603-2
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Rogzithetd vezetékek (kiegészito csatlakozas)

Csatlakozas tipusa, kiegészité
csatlakozas

Csavaros csatlakozas

Rogzitheto vezetékek (névleges csatlakozas)

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet
AWG, max.

AWG 4

Csatlakozasi irany

oldalt

Csatlakozas tipusa 2

Csavaros csatlakozas

Csatlakozas tipusa

Csavaros csatlakozas

Csatlakozasok szama

12

Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max.

35 mm?2

Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14

csatlakozas, min. AWG, min.

Keresztmetszet csatlakoztatott 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 25 mm?2

vezetékhez, finomsodratd, finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN

érvéghuvelyekkel és miianyag 46228/1, névleges csatlakozas, max.

gallérokkal DIN 46228/4, névleges

csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0 mm?2

finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratd, max.

46228/1, névleges csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 35 mm?2

finomsodratu, min. tobberes, névleges csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 35 mm?

tobberes, névleges csatlakozas, min. tomor ér, max. névleges csatlakozas

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 2.5 mm?2

tomor ér, min. névleges csatlakozas

Altalanos

Pélusszam 3 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 4
AWG, max.

Telepitési utmutatd Tartésinek / szerel6lapok Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14
AWG, min.

Szabvanyok IEC 60947-7-1, IEC Tartésin TS 356

61238-1, VDE 0603-2

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897

ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-19

ECLASS 15.0 27-25-01-19
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Pozidriv csillagfejii csavarhazé

Altalanos rendelési adatok

Csillagfeji csavarhtizo, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO
8764/2-PZ, kihajté 1ISO 8764/ 1-PZ szerint, ChromTop
hegy, SoftFinish markolat

Tipus SDK PZ2
Rendelési 9008540000
szam

GTIN (EAN) 4032248056538
Qty. 18T

Valtozat

Csavarhuzo, Csavarhizé

Altalanos rendelési adatok

A SlimFix X vezeték- és kabeljel6l6, helytakarékos

kialakitassal. A jelol6ket a vezeték beszerelése utan is fel

lehet helyezni. A SlimFix elismert és elfogadott jelol6tipus

a kozlekedési alkalmazasokban. Az SF eszkdz egyszeri

szerelést tesz lehetévé, még nagyon kis jel6l6k esetén is.

* Halogénmentes anyag

¢ Elismert és elfogadott jelol6tipus a kdzlekedési stb.
alkalmazasokban

* Ha a vezeték-keresztmetszet 16,0 mm2-nél nagyobb,
akkor kabelkotével kell rogziteni.

* A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus SFX 9/24 MC NE WS V2
Rendelési 1852490000

szam

GTIN (EAN) 4032248385461

Qty. 160 ST

Véltozat
SlimFix X, Vezeték és kabeljel6lk, 7 - 40 mm, 24 x 15 mm, fehér
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Altalanos rendelési adatok

A SlimFix X vezeték- és kabeljel6l6, helytakarékos

kialakitassal. A jeloléket a vezeték beszerelése utan is fel

lehet helyezni. A SlimFix elismert és elfogadott jelol6tipus

a kozlekedési alkalmazasokban. Az SF eszkdz egyszeri

szerelést tesz lehet6vé, még nagyon kis jelol6k esetén is.

¢ Halogénmentes anyag

* Elismert és elfogadott jelol6tipus a kdzlekedési stb.
alkalmazasokban

* Ha a vezeték-keresztmetszet 16,0 mm2-nél nagyobb,
akkor kabelkotével kell rogziteni.

¢ A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus SFX 9/24 S MC NEWS Véltozat

Rendelési 1323440000 SlimFix X, Vezeték és kéabeljelolok, 7 - 40 mm, 24 x 13.62 mm, fehér

szam
GTIN (EAN) 4050118125894
Qty. 120 ST

V2

Altalanos rendelési adatok

A SlimFix X vezeték- és kabeljelold, helytakarékos

kialakitassal. A jelol6ket a vezeték beszerelése utan is fel

lehet helyezni. A SlimFix elismert és elfogadott jelolStipus

a kozlekedési alkalmazasokban. Az SF eszkdz egyszeri

szerelést tesz lehet6vé, még nagyon kis jel6l6k esetén is.

* Halogénmentes anyag

* Elismert és elfogadott jelolétipus a kdzlekedési stb.
alkalmazasokban

¢ Ha a vezeték-keresztmetszet 16,0 mm2-nél nagyobb,
akkor kabelkotével kell rogziteni.

¢ A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirasokkal.

Tipus SFX 10/23 MC NE WS V2 Valtozat

Rendelési 1852390000 SlimFix X, Vezeték és kabeljeloldk, 7 - 40 mm, 23 x 11 mm, fehér

szdm
GTIN (EAN) 4032248385362

Qty. 160 ST
Tipus SFX 14/23 MC NE WS V2 Viltozat
Rendelési 1852440000 SlimFix X, Vezeték és kabeljel6lk, 7 - 40 mm, 23 x 14 mm, fehér

szam
GTIN (EAN) 4032248385416
Qty. 160 ST
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Jelolotarto

A jelol6tartd lehet6séget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jelol6k beszerelésére. A sarkitott
tartok opcionalisan 0sszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatornajaba beszerelheték. A szerelési jelolék
tipusa a rendeltetési jeloléshordozo6 adott tartozékai alatt
taldlhaté meg.

Altalanos rendelési adatok

Tipus BZT 1 WS 10/5 Valtozat

Rendelési 1805490000 Tartozékok, Jeldl6tartd
szam

GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST
Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Valtozat
Rendelési 1805520000 Tartozékok, Jel6l6tartd

szdm
GTIN (EAN) 4032248270248
Qty. 100 ST
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