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A WPD 1XX elosztétombjeink minden helyzetben
hasznalhatdak, ahol a teljesitményt biztositani kell és el
kell osztani. A felhasznalébarat kialakitas jobb attekintést
biztosit és gyorsan, hatékonyan megvalésithatéva teszi a
helytakarékos teljesitményelosztast.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Potenciélelosztd kapocs, Csavaros csatlakozas,
Vilagossziirke, 95 mm2, 270 A, 1000V,
Csatlakozasok szdma: 11, Szintek szdama: 1

Rendelési szam 1562220000

Tipus WPD 107 1X95/2X35+8X25 GY
GTIN (EAN) 4050118385298

Qty. 1 Darab
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ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (cURus) E60693
Meéretek és tomegek
Mélység 54.5 mm Mélység (coll) 2.1457 inch
Magassag 73 mm Magassag (coll) 2.874 inch
Szélesség 51 mm Szélesség (coll) 2.0079 inch
Nettd tdmeg 2114¢g
Homeérsékletek
Tarolasi h6mérséklet -25°C...565 °C Ambient temperature -5 °C...40°C
Folyamatos Gizemi hémérséklet., min. -50°C Folyamatos lizemi hémérséklet., max. 130°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9b5f0838-1f0b-4¢c 14-9fc7-3f5ebee75be2
PT OKIECEx/ATEX névleges adat
Tanusitvany szama (ATEX) CNEX16ATEXO005U Tanusitvany szama (IECEX) IECEXCNEX16.0005U
Max. fesziiltség (ATEX) 440V Aram (ATEX) 232 A
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) 95 mm?2 Max. fesziiltség (IECEX) 440V
Aram (IECEX) 232 A EN 60079-7 jelolés Ex eb Il C Gb
2014/34/EU cimke 12GD
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin Vilagossziirke
UL 94 éghetGségi osztaly V-0

Rendszer specifikaciok

Vaéltozat Csavaros csatlakozas Véglap sziikséges Nem
Potencialok szdma 1 Szintek szdma 1
Rogzitési pontok szdma szintenként 2 Potencialok szdma szintenként 1
Keresztkotott szintek belil Igen PE-csatlakozas Nem
Tartésin Rogzitélemez, TS 35 N funkcid Igen
PE mukodés Nem PEN funkcio Nem
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CSA névleges adatok
Tanusitvany szama (cCSAus) 70128467
Kiegészité miiszaki adatok
Nyitott oldala zart Telepitési Gtmutatd Tartdsinek / szerel6lapok
Robbanasbiztossag szempontjabol Igen Felszerelés tipusa Felpattinthatd
bevizsgalt valtozat
Névleges adatok
Névleges keresztmetszet 95 mm?2 Névleges fesziiltség 1000V
Névleges AC fesziiltség 1000V Névleges DC feszliltség 1500V
Névleges aram 270 A Aram maximum vezetékoknal 270 A
Szabvanyok IEC 60947-7-1, UL 1059 Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 7.10 W

x szerint
Rogzitheto vezetékek (kiegészito csatlakozas)
Csatlakozas tipusa, kiegészitd Csavaros csatlakozas
csatlakozas
Rogzitheto vezetékek (névleges csatlakozas)
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 3/0 Csatlakozasi irdny oldalt

AWG, max.

Csatlakozas tipusa 2

Csavaros csatlakozas

Csatlakozas tipusa

Csavaros csatlakozas

Csatlakozasok szama

11

Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max.

95 mm?2

Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 16

csatlakozas, min. AWG, min.

Keresztmetszet csatlakoztatott 1.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 70 mm?2

vezetékhez, finomsodratu, finomsodratu, érvéghtivelyekkel DIN

érvéghuvelyekkel és mlanyag 46228/1, névleges csatlakozas, max.

gallérokkal DIN 46228/4, névleges

csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 1.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0 mm?2

finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, max.

46228/1, névleges csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 95 mm?2

finomsodratd, min. tobberes, névleges csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 95 mm?2

tobberes, névleges csatlakozas, min. tomor ér, max. névleges csatlakozas

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 1.5 mm?2

tomor ér, min. névleges csatlakozas

UL névleges adatok

Tanusitvany szama (cURus) E60693

Altalanos

Pélusszam 1 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 3/0
AWG, max.

Telepitési Utmutatd Tartésinek / szerel6lapok Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 16

AWG, min.

Szabvéanyok

IEC 60947-7-1, UL 1059

Tartdsin

Rogzitélemez, TS 35
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Fontos megjegyzés

Termékinformacio

Az aljzat megfelel a V-2 gyulékonyséagi osztalynak, az UL94 szerint.

Besorolasok

ETIM 8.0 EC0O00897 ETIM 9.0 ECO00897
ETIM 10.0 EC0O00897 ECLASS 14.0 27-25-01-19
ECLASS 15.0 27-25-01-19
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Conductor connection data according to IEC 60947-7-1 (Cu)

35 mm?

25 mm?

25 mm? 95 mm?

Conductor connection data according to UL 1058 (Al+Cu)

CSA rating data according to CSA 22.2 No. 158
Coriicat o (65A) £
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Dugdkulcs készletek
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Altalanos rendelési adatok

Imbuszkulcs edzett krom-vanadium-acélbdl, gyartas a
DIN ISO 2936 L (DIN 911) szerint, a feliilet j6 min&ségl
nemesitett kivitel(.

Tipus SKS 2,0-8,0 MR Valtozat
Rendelési 9008870000 socket wrenches
szam

GTIN (EAN) 4032248266623

Qty. 18T

Pozidriv csillagfejii csavarhizé

Altalanos rendelési adatok

Csillagfeji csavarhtizo, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO
8764 /2-PZ, kihajté 1ISO 8764/ 1-PZ szerint, ChromTop
hegy, SoftFinish markolat

Tipus SDK PZ2 Valtozat

Rendelési 9008540000 Csavarhuzo, Csavarhizo

szdm
GTIN (EAN) 4032248056538
Qty. 18T
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