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A CLI M azonosito jelolék a CLI MH tartécsikokba
csusztathatok és kabelkotdkkel rogzitheték. A
rendszer kiilondsen alkalmas nagy vezeték- és kabel-
keresztmetszetekhez.EI6nyok:

* Kombinalt jelolé kabelek és csovek jeloléséhez

¢ Egy méret valamennyi 16 mm?2 feletti mérethez

¢ Korlatlan kombinaciés lehetéségek

» Zart, tartdsan rogzitett jelolések

* Rendkiviil j6 olvashatésag

Altalanos rendelési adatok

Valtozat CableLine, Vezeték és kabeljelolék, 10 -317 mm,
25 x 11.4 mm, sarga

Rendelési szdm 1579500000

Tipus CLIM 2-25Q SDR SG

GTIN (EAN) 4008190086282

Qty. 100 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 3 mm Meélység (coll) 0.1181 inch
Magassag 25 mm Magassag (coll) 0.9842 inch
Szélesség 11.4 mm Szélesség (coll) 0.4488 inch
Nett6 tomeg 0.62¢g

Homeérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -30...80 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Nyomtatés tipusa Vevdspecifikus

Nyomtatads mddja Tintasugaras eljaras

Véltozat Loop

Szélesség 11.4 mm

UL 94 éghet6ségi osztaly V-0

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 80 °C

Uzemi hdmérsékleti tartomany, min. -30°C

Szin sarga

Halogén Igen

Alapanyag PVC, puha, kadmium nélkdl

Nyomtatas szine fekete

Nyomtatott karakterek Vevéspecifikus

Jelolék szama kombinacionként Téapellatas formdja Komponens

Jelolék szama kombinacionként 1 Component part = Conductor and cable markers

Uzemi hémérsékleti tartomany -30..80°C

Impresszum Egyedi felirat

Vezeték és kabeljelolok

Halogén Igen Vezeték-keresztmetszet, max. 500 mm?
Vezeték-keresztmetszet, min. 16 mm?2 Vezeték kils6 atmérd, max. 317 mm
Vezeték kiilsé atmérd, min. 10 mm Vezeték kiilsé atm. 10-317 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete 16 - 500 mm?

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02

A létrehozas datuma 01.01.2026 12:09:50 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



CLI M 2-25Q SDR SG

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztracié

A létrehozas datuma 01.01.2026 12:09:50 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



