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Hatékony: kapcsolat az LED és az elsé oldali panel kozott.

A fényszoros jelz6fények lehetévé teszik a kapcsolasi

allapotok megfigyelését kiilon szerkezeti kialakitas nélkdil:

az optikai mGianyag a fényt a szabvanyos LED-ekbdl

elforditva iranyitja a csatlakozokba vagy az elsé oldali

panelen keresztil.

Az optikai szalas 6sszekot6 elemek egyszeriien

rapattinthatéak a megfelelé 90°-os hajlasi dugaszok

mogé (90°-os kilépési irany). A kilénbo6z6 bejové

fénysugaru véltozatok maximalis vilagitasi hatékonysagot

biztositanak a kiilonb6zé szerkezeti kialakitast vagy

magassagu LED-ekhez.

Elényok a hagyomanyos megoldasokhoz képest:

¢ Nincs sziikség kiilon LED kapcsolasi tablara az elsé
oldali panel mogott

* Nincs sziikség .hosszutalpu” LED-ekre kiilon rogzitéssel

* Hajlitott optikai szal a maximalis fényhatas érdekében

¢ Egyszer( elsé oldali furatok a kor alakd kimené
fénysugar miatt

¢ Konnyen karbantartas a megfelel6 levegé- és
kuszdéaramutnal

¢ Kisebb darabszamu pélusokra is szétvalaszthatd

Az eredmény: egyszer(ibb gyartasi folyamat, alacsonyabb

koltségek és letisztultabb szerkezeti kialakitas.

52 e

Altalanos rendelési adatok

NYAK dugaszolé csatlakozo, Tartozékok,
Hattérvilagitassal ellatott kijelzé, Attetszd,
Pélusszam: 1

Véltozat

Rendelési szdm 1597510000
Tipus SL 3.6 FLA 1.5/8
GTIN (EAN) 4008190127541
Qty. 50 Darab
Termékadatok

Csomagolas Doboz
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel
Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 2.69¢g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Anyagjellemzék

Szigetel6anyag Polimetil-metakrilat Szin Attetsz6
Szinskala (hasonlo) - Moisture Level (MSL)

Erintkezé anyaga Cu-6tvozet Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C
Térolasi hémérséklet, max. 70°C Uzemi hémérséklet, min. -50°C
Uzemi hémérséklet, max. 100 °C Hémérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C
Hémérsékleti tartomany, telepités, max. 100 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvany szerint tesztelve

IEC 60664-1, IEC 61984

Csomagolas
Csomagolas Doboz VPE hosszlsag 242.00 mm
VPE szélesség 149.00 mm VPE magassag 39.00 mm

Fontos megjegyzés

IPC megfeleléség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitasa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategoridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket
kérésre kiértékeljiik.

Megjegyzések

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-46-04-04
ECLASS 15.0 27-46-04-04
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