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A tokéletes megoldas létrehozasakor nem létezik tul kicsi

feladat.

A csatlakozasok csak egy részét képezik a teljes
folyamatnak. Az apré részletek gyakran kulcsfontossaguak
a tokéletes megoldas elérésében olyan alkalmazasoknal,
ahol a potencidlt mérik, csoportositjdk vagy éppen

levalasztjak egymastol.

Egy rendszer nem is valédi rendszer az apré, de hasznos

részletek nélkul:

* Ellen6rz6 dugaszok - megbizhaté csatlakozast
biztositanak a diagnosztikai aljzatokhoz

* Keresztosszekotd elemek — stabil elektromos eloszté
kapcsolatot biztositanak kozvetlenil a csatlakozasi

ponton

* Elvalasztéelemek - a nagy darabszamu dugaszok tébb
kiilonallo aljzatosszekoté-csatornara osztjak

* Reteszek és rogzitékapcsok - opciondlis, rezgésallé
rapattinthato csatlakozast vagy rogzitést biztositanak a

dugaszokhoz és aljzatokhoz

A gyartasi folyamattal és az alkalmazassal 6sszhangban -

tobb tartozék = kisebb munkaterhelés

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

NYAK dugaszol6 csatlakozo, Tartozékok, Reteszek,
fekete, P6lusszam: O

Rendelési szdm 1599120000
Tipus SLDF VR BK

GTIN (EAN) 4008190165697
Qty. 100 Darab
Termékadatok

Csomagolas Doboz
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel
Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 0.27¢g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Anyagjellemzék

Szigetel6anyag PA Szin fekete
Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Moisture Level (MSL)

Erintkezé anyaga Cu-6tvozet Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C
Térolasi hémérséklet, max. 70°C Uzemi hémérséklet, min. -50°C
Uzemi hémérséklet, max. 100 °C Hémérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C
Hémérsékleti tartomany, telepités, max. 100 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvany szerint tesztelve

IEC 60664-1, IEC 61984

Csomagolas
Csomagolas Doboz VPE hosszlsag 94.00 mm
VPE szélesség 91.00 mm VPE magassag 16.00 mm

Fontos megjegyzés

IPC megfeleléség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitasa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategoridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket
kérésre kiértékeljiik.

Megjegyzések

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-46-04-05
ECLASS 15.0 27-46-04-05
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