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MPLIANT

Csak azt kapcsolja 6ssze, amit kell: a megfelel6 Altalanos rendelési adatok
csatlakozast a megfelel6 helyen.
A kédolasi elemek és reteszeld eszkozok egyértelmien Véltozat NYAK dugaszol6 csatlakozé, Tartozékok, Kédold
hozzarendelik a csatlakozéelemeket a gyartasi és az elem, fekete, Polusszam: 1
N L . Rendelési szam 1610100000
lizemelési folyamat soran -

T ) . o . Tipus BL SL 3.5 KO SW
A kodolasi elemeket és a reteszeld eszkdzoket a szerelés GTIN (EAN) 2008190187637
el6tt vagy a kdbelkonfekciondlas fazisaban kell behelyezni.  qy. 100 Darab
A Weidmudller alternativaja: online konfiguralas a Termékadatok
valtozatkonfigurator segitségével a szallitas el6tti elézetes ~ Csomagolas Doboz
kédolashoz.

A kapcsolasi tablan torténd hibas konfekcionalas és
az 0sszekotd elemek téves csatlakoztatdsa tobbé nem
lehetséges.

Az el6ny: nincs hibakeresés a gyartas soran, és nem
mertil fel a felhasznalé altal okozott lizemelési hiba.
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BL SL 3.5 KO SW
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel
Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 0.72¢g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Anyagjellemzék

Szigetel6anyag PBT GF Szin fekete
Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Moisture Level (MSL)

UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Erintkez6 anyaga Cu-0tvozet
Tarolasi h6mérséklet, min. -40 °C Tarolasi hémérséklet, max. 70°C
Uzemi hémérséklet, min. -50 °C Uzemi hémérséklet, max. 100 °C
Hémérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C Hémérsékleti tartomany, telepités, max. 100 °C
Névleges adatok IEC szerint

szabvéany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984

Csomagolas

Csomagolas Doboz VPE hosszlsag 166.00 mm
VPE szélesség 98.00 mm VPE magassag 43.00 mm

Fontos megjegyzés

IPC megfeleléség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitasa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategoridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket
kérésre kiértékeljiik.

Megjegyzések

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-46-04-01
ECLASS 15.0 27-46-04-01
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