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Hivelyes dugodk a feszitérugds vezetékcsatlakoztatasi
maodszer hasznalataval. A hiivelyes dugok helyet
biztositanak a feliratozashoz és kéddal lehetnek ellatva.
*0,25-2,5mm2(IEC) / 26 - 14 AWG (UL)

* 400V (IEC) / 300 V (UL)

*21TA(IEC)/ 10 A(UL)

Altalanos rendelési adatok

Valtozat NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozd,
5.08 mm, Pdlusszam: 10, 180°, Krimpelheté
csatlakozas, Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max.: 2.5 mm?2, Doboz

Rendelési szam 1610570000
Tipus BLC 5.08/10/180R OR BX
GTIN (EAN) 4008190128180
Qty. 50 Darab
Termékadatok IEC: 400V /21A
UL: 300V / 10 A/ AWG 26 - AWG 14
Csomagoléas Doboz
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Miszaki adatok

Tanusitvanyok
Jovahagyasok
14
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (UR) E60693
Méretek és tomegek
Mélység 24.5 mm Mélység (coll) 0.9646 inch
Magassag 10.1 mm Magassag (coll) 0.3976 inch
Szélesség 50.8 mm Szélesség (coll) 2 inch
Nett6é tomeg 5.75¢g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

System Parameters

Termékcsalad

OMNIMATE Signal
- sorozat BL/SL 5.08

Csatlakozas tipusa

Terepi csatlakozas

Vezetékcsatlakozas-technika Krimpelhet6 csatlakozas Raszter mm-ben (P) 5.08 mm
Raszter inch-ben (P) 0.200" Vezeték kimeneti irany 180°
Poélusszam 10 L1, mm 45.72 mm
L1, inch 1.800" Sorok szdma 1
Erintkezsorok szama 1 Névleges keresztmetszet 2.5 mm?

Erintésvédelem a DIN VDE 57 106
szerint

Ujjak szdmara biztonsagos

Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint

IP 20 dugaszolva / IP 10
nem dugaszolva

Védelmi osztaly IP20 Térfogati ellendllas b mQ
Kédolhatd Igen Csupaszolasi hossz 5 mm
Dugaszolasi ciklusok 25 Dugaszolasi eré/polus, max. 85N
Huazoéeré / polus, max. 6.5N
Anyagjellemzék
Szigetel6anyag PBT GF Szin narancssarga
Szinskala (hasonlo) RAL 2000 Szigetel6anyag csoport lla
Kaszoutképzési 6sszehasonlitasi szam =200 Moisture Level (MSL)
(CTI)
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Erintkez6 anyaga Cu-0tvozet
Dugaszolhaté csatlakozas 4...8 um Sn hot-dip tinned Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C
rétegszerkezete
Tarolasi hémérséklet, max. 70°C Uzemi hémérséklet, min. -50 °C
Uzemi hémérséklet, max. 100 °C Hémérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C
Hémeérsékleti tartomany, telepités, max. 100 °C
Névleges adatok IEC szerint
szabvany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984 Névleges aram, min. polusszam (Tu=20 21 A

OC)
Névleges aram, maximalis polusszam 145 A Névleges dram, min. p6lusszam 18 A

(Tu=20 °C)

(Tu=40°C)
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Névleges aram, maximalis polusszam 125 A

(Tu=40°C)

Névleges fesziiltség a ll/2 tulfesziiltség 400 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a lll/2 tulfesziiltség 320V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség 250 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges lokéfesziiltség a ll/2 4 kv Névleges Iokéfesziiltség a lll/2 4 kV
tulfesziiltség osztdlyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés
mértékéhez mértékéhez
Névleges lokéfesziiltség a lll/3 4 kV Rovid ideji hatararam ellenéllas 3x1smit 120 A
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezédés
mértékéhez
Csomagolas
Csomagolas Doboz VPE hosszlsag 163.00 mm
VPE szélesség 97.00 mm VPE magassag 84.00 mm
Csatlakoztathato vezetékek
Rogzitési tartomany, névleges 0.22 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2
csatlakozas, min. csatlakozés, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 24 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14
AWG, min. AWG, max.
Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2 Flexibilis, max. HO5(07) V-K 2.5 mm?2
Hivatkozasi szoveg A mdanyag gallér kiilsé

atmérdje nem lehet

nagyobb az osztasnal (P),

Az érvéghiivelyek hosszat

a terméknek és a névleges

fesziiltségnek megfeleléen

kell megvalasztani.
CSA névleges adatok
Intézet (CSA) CSA Tanusitvany szdma (CSA) 12400-374
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V
csoport / CSA) csoport / CSA)
Névleges aram (B felhasznalasi csoport /10 A Névleges aram (D felhasznalasi csoport /10 A
CSA) CSA)
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 26 Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 14
Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok

maximalis értékek - lasd a

tandsitvanyt.
UL 1059 névleges adatok
Intézet (UR) UR Tanusitvany szama (UR) E60693
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V

csoport / UL 1059)

csoport / UL 1059)

Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ 10 A
UL 1059)

Névleges aram (D felhasznalasi csoport/ 10 A
UL 1059)

Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 26

Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 14

Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok
maximalis értékek - lasd a

tanusitvanyt.

Tipusvizsgalatok
Teszt: Jelolések tartossaga Standard tervezet DIN VDE 0627 szabvany, 6.2.2 / 09.91
szakasz, DIN IEC 512 szabvany, 7.rész, 5 / 05.94
szakasz
Teszt tartdéssag
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Kiértékelés

Fontos megjegyzés

IPC megfeleléség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitasa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategoridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket

kérésre kiértékeljik.

Megjegyzések

Additional variants on request
Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

Rated cross-section depends on crimp contact used.

P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other

components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking

capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002638 ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9,1 27-44-03-09 ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02 ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Blokkok NYAK felszereléséhez

%

Altalanos rendelési adatok

W

‘o

Kis komponens, nagy hatas:

A rapattinthato rogzitéelemek fokozzak a teljes

csatlakozédugé mechanikai szilardsagat azaltal, hogy

* rogzitik az 0sszekotd elemeket a kapcsolasi tablakra

* rezgésalld osszekotést biztositanak az aljzatok és a
dugok kozott

Rapattinthat6 vagy el6konfekcionalt - mindig a megfeleld

megoldas:

* Kopasalld, pontos illeszkedési csapos illesztés(
csatlakozas

* Tartos fém menetes betétek

¢ Minden kilépési iranyhoz alkalmas

Maximalis stabilitds, minimalis erdkifejtés:

* Rendkiviil ellenallé a gyakori rogzitési miveletekkel
szemben

* Teljes készlet az egyszeri valasztashoz

Az eredmény: a forrasztasi pontok, érintkezék és a teljes

modul jobban ellenall a mechanikai igénybevételnek,

példaul a rezgéseknek és hiuzoterheléseknek.

Tipus SLA BB12R SW Valtozat

Rendelési 1626880000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, Tartozékok, Rogzitéblokk, fekete,

szam Pélusszam: O

GTIN (EAN) 4008190198213

Qty. 100 ST

Tipus SLABB12R OR Valtozat

Rendelési 1593450000 NYAK dugaszolé csatlakozé, Tartozékok, Rogzitéblokk, narancssarga,
sz&dm Pélusszam: O

GTIN (EAN) 4008190122164

Qty. 100 ST

Tipus SLABB11R SW Viltozat

Rendelési 1692340000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, Tartozékok, Rogzitéblokk, fekete,

szam Pélusszam: O

GTIN (EAN) 4008190864965

Qty. 20 ST

Tipus SLABB11R OR Valtozat

Rendelési 1604120000 NYAK dugaszolé csatlakozé, Tartozékok, Régzitéblokk, narancssarga,
szam Pélusszam: O

GTIN (EAN) 4008190182977

Qty. 20 ST
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Kodolo elemek

Altalanos rendelési adatok

Csak azt kapcsolja 6ssze, amit kell: a megfelel
csatlakozast a megfelel6 helyen.

A koédolasi elemek és reteszel6 eszkozok egyértelmuen
hozzarendelik a csatlakozéelemeket a gyartasi és az
tizemelési folyamat soran

A kédolasi elemeket és a reteszel6 eszkdzoket a szerelés
el6tt vagy a kabelkonfekcionalas fazisaban kell behelyezni.
A Weidmudller alternativaja: online konfiguralas a
valtozatkonfigurator segitségével a szallitas el6tti elézetes
kodolashoz.

A kapcsolasi tablan torténd hibas konfekcionalas és

az 0sszekot6 elemek téves csatlakoztatasa tobbé nem
lehetséges.

Az elény: nincs hibakeresés a gyartas soran, és nem
mertil fel a felhasznalé altal okozott tizemelési hiba.

Tipus BLZ/SL KO BK BX Valtozat

Rendelési 1545710000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Tartozékok, Kédolé elem, fekete,

szam Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4008190087142

Qty. 50 ST

Tipus BLZ/SL KO OR BX Valtozat

Rendelési 1573010000 NYAK dugaszolé csatlakozé, Tartozékok, Kédolé elem, narancssarga,
szam Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4008190048396

Qty. 100 ST

Krimpelheto érintkezék

Altalanos rendelési adatok

Tipus DFFC 0.22-0.35 SN 3000 Valtozat

Rendelési 1604230000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, Krimpelhetd érintkezé, Erintkez6, 6nozott,
szam Max. rogzitési tartomany : 0.35 mmz2

GTIN (EAN) 4008190117498

Qty. 3000 ST

Tipus DFFC 0.22-0.35 SN E Valtozat

Rendelési 1604250000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, Krimpelhet6 érintkezd, Erintkez6, 6nozott,
szam Max. rogzitési tartomany : 0.35 mm?2

GTIN (EAN) 4008190042905

Qty. 250 ST
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Tipus DFFC 0.5-1.0 SN 3000 Valtozat
Rendelési 1480000000 NYAK dugaszolé csatlakozé, Krimpelhetd érintkezé, Erintkezd, 6nozott,
szam Max. rogzitési tartomany : 1 mm?2
GTIN (EAN) 4008190179175
Qty. 3000 ST
Tipus DFFC 0.5-1.0 SN E Véltozat
Rendelési 1567060000 NYAK dugaszolo csatlakozo, Krimpelhet6 érintkez6, Erintkez6, 6nozott,
szam Max. rogzitési tartomany : 1 mm?2
GTIN (EAN) 4008190166991
Qty. 250 ST
Tipus DFFC 1.5-2.5 SN 2500 Valtozat
Rendelési 1480100000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Krimpelhet6 érintkezé, Erintkez8, 6nozott,
szam Max. rogzitési tartomany : 2.6 mm?2
GTIN (EAN) 4008190100414
Qty. 2500 ST
Tipus DFFC 1.5-2.56 SN E Valtozat
Rendelési 1567070000 NYAK dugaszolé csatlakozé, Krimpelhetd érintkezé, Erintkezd, 6nozott,
szam Max. rogzitési tartomany : 2.5 mm?2
GTIN (EAN) 4008190059071
Qty. 250 ST

... Weidmiiller DFF és ZRV érintkezdkhoz

Altalanos rendelési adatok

Krimpel6szerszamok esztergalt/sajtolt érintkez6khoz
¢ Kilincsmd a pontos krimpeléshez

¢ Kioldasi lehetéség helytelen mikodés esetén

« Utkoz6vel az érintkez8k pontos pozicionalasahoz.

Tipus
Rendelési
szam

GTIN (EAN)
Qty.

HTF DFF
9014140000

4008190297305

18T

Viltozat
Présszerszam, Krimpel6 szerszam érintkez6khoz, 0.22mm2, 2.5mm?2,

B-krimp
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SLDF 5.08

Dugés csatlakozé panelen atmend szereléssel opcionalis
lezard funkcioval. Belsé csatlakozas lapos csatlakozos
vagy forrasztott csatlakozassal. Ezeken a dugaszokon hely
talalhaté a feliratozashoz és kddolhaték.

¢ 400V (IEC) / 300 V (UL)

* 15 A(IEC) / 10 A(UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLDF5.08 L/F T0SNOR..  Valtozat
Rendelési 1599210000
szam

GTIN (EAN) 4008190065522
Qty. 24 ST

NYAK dugaszolé csatlakozd, tiis érintkezésor, 5.08 mm, Pélusszam:

10, 180°, Lapos csatlakozéas, Forrasztott csatlakozas, Doboz

SL 5.08/135

Dugés csatlakozék 135°-os kivezetéssel. A forrasztdcsucs
hossza hulldmforrasztashoz optimalizalt. A tls
érintkezésorokon hely talalhaté a feliratozashoz és
kédolhatok.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 17 A(IEC)/ 15 A(UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL5.08/10/135 3.2SN OR...  Valtozat

Rendelési 1603140000 NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT-

szdm forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam: 10, 135°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4008190082123 hossza (l): 3.2 mm, énozott, narancssarga, Doboz

Qty. 50 ST
SL 5.08/135B

Dugos csatlakozdk 135°-os kivezetéssel. A forrasztocsucs
hossza hullamforrasztashoz optimalizalt. A tls
érintkez6sorokon hely talalhatoé a feliratozashoz és
kédolhatok.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 17 A(IEC)/ 15 A(UL)
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SL 5.08/10/135B 3.2SN O...  Valtozat

Rendelési 1605610000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozés, 5.08 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4008190178284 10, 135°, Forrasztotuske hossza (1): 3.2 mm, 6nozott, narancssarga,
Qty. 50 ST Doboz
SL 5.08/180

Dugés csatlakozék egyenes kivezetéssel. A forrasztdécsucs
hossza hulldmforrasztashoz optimalizalt. A tls
érintkezésorokon hely talalhaté a feliratozashoz és
kodolhatok.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 18 A(IEC) / 15 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL5.08/10/180 3.2SN OR...  Valtozat
Rendelési 1518060000

NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT-

szam forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam: 10, 180°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4008190122539 hossza (l): 3.2 mm, énozott, narancssarga, Doboz

Qty. 50 ST

SL 5.08/180B

Dugods csatlakozék egyenes kivezetéssel. A forrasztécsucs
hossza hulldmforrasztashoz optimalizalt. A tls
érintkez6sorokon hely talalhatoé a feliratozashoz és
kédolhatok.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 18 A(IEC) / 15 A(UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL5.08/10/180B 3.2SN O...  Valtozat
Rendelési 1520360000

NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4008190030612 10, 180°, Forrasztotiiske hossza (l): 3.2 mm, dénozott, narancssarga,
Qty. 50 ST Doboz
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SL 5.08/90

Altalanos rendelési adatok

Dugés csatlakozék 90°-os kivezetéssel. A forrasztdcsucs
hossza hulldamforrasztashoz optimalizalt. A tls
érintkezésorokon hely talalhaté a feliratozashoz és
kédolhatok.

¢ 400V (IEC) / 300 V (UL)

« 18 A(IEC) / 15 A (UL)

Tipus SL 5.08/10/90 3.2SN OR ... Valtozat

Rendelési 1508860000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT-
szam forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pdlusszam: 10, 90°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4008190089092 hossza (l): 3.2 mm, énozott, narancssarga, Doboz

Qty. 50 ST

SL 5.08/90B

Altalanos rendelési adatok

Dugés csatlakozék 90°-os kivezetéssel. A forrasztdcsucs
hossza hulldmforrasztashoz optimalizalt. A tls
érintkezésorokon hely talalhaté a feliratozashoz és
kédolhatok.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 18 A(IEC) / 15 A(UL)

Tipus SL 5.08/10/90B 3.2SN OR...  Valtozat

Rendelési 1511160000 NYAK dugaszolé csatlakozo, tiis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4008190052485 10, 90°, Forrasztotiiske hossza (I): 3.2 mm, 6nozott, narancssarga,
Qty. 50 ST Doboz
SL 5.08HC/180

Tds érintkezésorok Givegszal-erdsitésti mianyagbol,
egyenes huzalkimenettel, hullamforrasztashoz
optimalizalva. A karimas valtozatok (F) az ellentétes
oldali csatlakozéra vagy az &ramkori lapra csavarozhaték.
A forraszthat6 peremes (LF) aljzat hasznéalata esetén
nincs szukség az aramkori lap csavaros kiegészité
csatlakoztatdséara. A forrasztasi helyeket is védi a
mechanikus behatas ellen. Valamennyi tls érintkezésor

kézzel kddolhatd vagy mar kddoltan rendelheté. HC =
nagyaramu
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SL 5.08HC/10/180 3.2SN ...  Valtozat

Rendelési 1148290000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT-

szam forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam: 10, 180°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4032248107773 hossza (l): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 50 ST

Tipus SL 5.08HC/10/180 3.2SN ...  Valtozat

Rendelési 1146530000 NYAK dugaszolé csatlakozd, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT-

szdm forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszdam: 10, 180°, Forrasztotliske
GTIN (EAN) 4032248933310 hossza (l): 3.2 mm, dnozott, narancssarga, Doboz

Qty. 50 ST

SL 5.08HC/180B

Ts érintkezésorok livegszal-erdsitésti mlianyaghbdl,
egyenes huzalkimenettel, hullamforrasztashoz
optimalizalva. A karimas valtozatok (F) az ellentétes
oldali csatlakozéra vagy az aramkori lapra csavarozhaték.
A forraszthat6 peremes (LF) aljzat hasznélata esetén
nincs szukség az aramkori lap csavaros kiegészité
csatlakoztatdsara. A forrasztasi helyeket is védi a
mechanikus behatas ellen. Valamennyi tls érintkezésor
kézzel kddolhatd vagy mar kddoltan rendelheté. HC =

nagyaramu
Altalanos rendelési adatok
Tipus SL 5.08HC/10/180B 3.2SN... Valtozat
Rendelési 1149670000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, llleszkedik a
szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozés, 5.08 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4032248934904 10, 180°, Forrasztétiske hossza (I): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz
Qty. 50 ST
Tipus SL 5.08HC/10/180B 3.2SN... Valtozat
Rendelési 1147580000 NYAK dugaszolé csatlakozo, tiis érintkezésor, llleszkedik a
szam rogzitétombokhoz, THT-forrasztott csatlakozés, 5.08 mm, Polusszam:
GTIN (EAN) 4032248934249 10, 180°, Forrasztotiiske hossza (l): 3.2 mm, dénozott, narancssarga,
Qty. 50 ST Doboz
SL 5.08HC/180G

Ts érintkezésorok livegszal-erdsitésli mianyaghbdl,
egyenes huzalkimenettel, hulldmforrasztashoz
optimalizalva. A karimas valtozatok (F) az ellentétes
oldali csatlakozoéra vagy az &ramkori lapra csavarozhatok.
A forraszthat6 peremes (LF) aljzat hasznélata esetén
nincs szukség az aramkori lap csavaros kiegészité
csatlakoztatasara. A forrasztasi helyeket is védi a
mechanikus behatas ellen. Valamennyi tls érintkezésor
kézzel kddolhaté vagy mar kddoltan rendelheté. HC =
nagyaramu

A létrehozas datuma 13.11.2025 07:30:47 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok 12


https://eshop.weidmueller.com/p/1148290000
https://eshop.weidmueller.com/p/1146530000
https://eshop.weidmueller.com/p/1149670000
https://eshop.weidmueller.com/p/1147580000

Weidmiiller 3t

BLC 5.08/1 0/1 80R OR BX Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com
Ellendarab

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL 5.08HC/10/180G 3.2SN... Valtozat

Rendelési 1148900000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT-

szam forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam: 10, 180°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4032248935369 hossza (l): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 50 ST

Tipus SL 5.08HC/10/180G 3.2SN... Valtozat

Rendelési 1146910000 NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT-

szdm forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszdam: 10, 180°, Forrasztotliske
GTIN (EAN) 4032248108602 hossza (l): 3.2 mm, dnozott, narancssarga, Doboz

Qty. 50 ST

SL 5.08HC/90

Ts érintkez6sorok livegszal-erdsités(i mianyagbol, 90°-
os kivezetéssel, hullamforrasztashoz optimalizalva. A
karimas valtozatok (F) az ellentétes oldali csatlakozora
vagy az aramkori lapra csavarozhatok. A forraszthato
peremes (LF) aljzat hasznéalata esetén nincs sziikség az
aramkori lap csavaros kiegészit6é csatlakoztatasara. A
forrasztasi helyeket is védi a mechanikus behatas ellen.
Valamennyi tlis érintkezésor kézzel kddolhatd vagy mar
kédoltan rendelheté. HC = nagyaramu

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL 5.08HC/10/90 3.2SN B...  Valtozat

Rendelési 1155130000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT-
szdm forrasztott csatlakozés, 5.08 mm, Pélusszam: 10, 90°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4050118050738 hossza (l): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 50 ST

Tipus SL 5.08HC/10/90 3.2SN O...  Valtozat

Rendelési 1146900000 NYAK dugaszolé csatlakozo, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT-
szam forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam: 10, 90°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4050118051421 hossza (l): 3.2 mm, énozott, narancssarga, Doboz

Qty. 50 ST

SL 5.08HC/90B

Tus érintkezésorok livegszal-ersités(i mianyagbdl, 90°-
os kivezetéssel, hullamforrasztashoz optimalizalva. A
karimas valtozatok (F) az ellentétes oldali csatlakozéra
vagy az aramkori lapra csavarozhatok. A forraszthato
peremes (LF) aljzat hasznéalata esetén nincs sziikség az
aramkori lap csavaros kiegészit6é csatlakoztatasara. A
forrasztasi helyeket is védi a mechanikus behatas ellen.
Valamennyi tlis érintkezésor kézzel kddolhatd vagy mar
kédoltan rendelheté. HC = nagyaramu
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SL 5.08HC/10/90B 3.2SN ...  Valtozat

Rendelési 1155670000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozés, 5.08 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4050118050271 10, 90°, Forrasztotiiske hossza (1): 3.2 mm, 6nozott, fekete, Doboz
Qty. 50 ST

Tipus SL 5.08HC/10/90B 3.2SN ...  Valtozat

Rendelési 1154850000 NYAK dugaszolé csatlakozd, tiis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4050118050967 10, 90°, Forrasztotiiske hossza (I): 3.2 mm, énozott, narancssarga,
Qty. 50 ST Doboz
SLDV 5.08/180

Ts érintkezésor, forrasztécsuccsal, hulldmforrasztdshoz
optimalizalva. A dugaszokon hely talalhaté a feliratozashoz
és kédolhatok. HC = nagyaramu

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLD 5.08V/20/180 3.2SN ...  Valtozat
Rendelési 1725730000

NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT-

szdm forrasztott csatlakozés, 5.08 mm, Pélusszam: 20, 180°, Forrasztotiliske
GTIN (EAN) 4032248062027 hossza (l): 3.2 mm, énozott, narancssarga, Doboz

Qty. 20 ST

SLDV 5.08/180B

Ts érintkez6sor, forrasztécsuccsal, hulldmforrasztashoz
optimalizalva. A dugaszokon hely talalhat6 a feliratozashoz
és kédolhatok. HC = nagyaramu

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLD 5.08V/20/180B 3.2SN... Valtozat
Rendelési 1726820000

NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4032248062706 20, 180°, Forrasztétiiske hossza (1): 3.2 mm, 6nozott, narancssarga,
Qty. 20 ST Doboz
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SLDV 5.08/90

Tus érintkezdsor, forrasztécsuccsal, hullamforrasztashoz
optimalizalva. A dugaszokon hely talalhaté a feliratozashoz
és kédolhaték. HC = nagyaramu

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLD 5.08V/20/90 3.2 SN ... Valtozat

Rendelési 1725250000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT-
szam forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pdlusszam: 20, 90°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4032248060658 hossza (l): 3.2 mm, énozott, narancssarga, Doboz

Qty. 20 ST

SLDV 5.08/90B

TUs érintkezdsor, forrasztécsuccsal, hullamforrasztashoz

optimalizalva. A dugaszokon hely talalhaté a feliratozashoz
és kédolhatok. HC = nagyaramu

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLD 5.08V/20/90B 3.2 SN...  Valtozat

Rendelési 1726360000 NYAK dugaszolé csatlakozo, tiis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4032248061334 20, 90°, Forrasztotiiske hossza (1): 3.2 mm, énozott, narancssarga,
Qty. 20 ST Doboz

SL-SMT 5.08/180 Box

Hdéallo, egyenes, tls érintkezésor. Dobozban vagy
szalagon. Szalagon és 1,5 mm-es forraszcsuccsal,
automata 0sszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm
forrasztécsucs, reflow- és hulldmforrasztashoz. A tls
érintkezésorokon hely talalhaté a feliratozashoz és
kédolhaték. HC = nagyaramu
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SL-SMT 5.08HC/10/180 1.... Valtozat

Rendelési 1775682001 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, nyitott oldal, THT/
szam THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 10, 180°,
GTIN (EAN) 4032248158324 Forrasztétuske hossza (I): 1.5 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 50 ST

Tipus SL-SMT 5.08HC/10/180 3.... Valtozat

Rendelési 1838060000 NYAK dugaszolé csatlakozo, tis érintkezésor, nyitott oldal, THT/
szam THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 10, 180°,
GTIN (EAN) 4032248348121 Forrasztétuske hossza (I): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 50 ST

SL-SMT 5.08/180G Box

Altalanos rendelési adatok

Hdéallo tds érintkezésor, dobozba csomagolva, vagy
szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcslccsal, automata
Osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztdcsucs,
reflow- és hulldmforrasztashoz. A tls érintkez6sorokon
hely talalhato a feliratozashoz és kédolhaték. HC =
nagyaramu

Tipus SL-SMT 5.08HC/10/180G 1... Valtozat

Rendelési 1776002001 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, Oldalt zart, THT/
szdm THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 10, 180°,
GTIN (EAN) 4032248158997 Forrasztétuske hossza (I): 1.5 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 50 ST

Tipus SL-SMT 5.08HC/10/180G 3... Valtozat

Rendelési 1838290000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, Oldalt zart, THT/
szam THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 10, 180°,
GTIN (EAN) 4032248348350 Forrasztétuske hossza (1): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 50 ST

SL-SMT 5.08HC/90 Box

H&4ll6, 90°%-os tls érintkezésor Dobozban vagy szalagon.
Szalagon, 1,5 mm-es forraszcslccsal, automata
osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztécsucs,
reflow- és hullamforrasztashoz. A tls érintkez6sorokon
hely talalhato a feliratozashoz és kédolhatok. HC =
nagyaramu
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SL-SMT 5.08HC/10/90 1.5...  Valtozat

Rendelési 1774842001 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, nyitott oldal, THT/
szam THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 10, 90°,
GTIN (EAN) 4032248155880 Forrasztétuske hossza (I): 1.5 mm, 6nozott, fekete, Doboz

Qty. 50 ST

Tipus SL-SMT 5.08HC/10/90 3.2...  Valtozat

Rendelési 1780030000 NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT/
szam THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 10, 90°,
GTIN (EAN) 4032248165353 Forrasztétuske hossza (I): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 50 ST

SL-SMT 5.08HC/90G Box

Altalanos rendelési adatok

Ho64llo tls érintkezésor, dobozba csomagolva, vagy
szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcslccsal, automata
Osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztdcsucs,
reflow- és hulldmforrasztashoz. A tls érintkez6sorokon
hely talalhato a feliratozashoz és kédolhaték. HC =
nagyaramu

Tipus SL-SMT 5.08HC/10/90G 1.... Valtozat

Rendelési 1775082001 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, Oldalt zart, THT/
szdm THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 10, 90°,
GTIN (EAN) 4032248156559 Forrasztétuske hossza (I): 1.5 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 50 ST

Tipus SL-SMT 5.08HC/10/90G 1.... Valtozat

Rendelési 1775083001 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, Oldalt zart, THT/
szam THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 10, 90°,
GTIN (EAN) 4032248166312 Forrasztétuske hossza (I): 1.5 mm, énozott, fekete, Tray

Qty. 30 ST

Tipus SL-SMT 5.08HC/10/90G 3.... Valtozat

Rendelési 1780260000 NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT/
szdm THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 10, 90°,
GTIN (EAN) 4032248165582 Forrasztétuske hossza (I): 3.2 mm, 6nozott, fekete, Doboz

Qty. 50 ST

SLF 5.08/180 SN

Tas érintkezésor PUSH IN csatlakozastechnikaval,
egyenes leadgazasi irannyal, BLF 5.08HC elemmel
egyltt atvezetd céljara vezeték-vezeték tipusu
alkalmazasokhoz. A tls csatlakozékon hely taldlhaté a
feliratozashoz, és kédolhatok.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SLF 5.08/10/180 SN BK BX  Valtozat

Rendelési 1335710000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 10, 180°,
szam PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:
GTIN (EAN) 4050118139143 3.31 mm?, Doboz

Qty. 36 ST

Tipus SLF 5.08/10/180 SN ORBX  Valtozat

Rendelési 1335410000 NYAK dugaszolé csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 10, 180°,
szam PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:
GTIN (EAN) 4050118138719 3.31 mm?2, Doboz

Qty. 36 ST

SLF 5.08/180B SN

Tas érintkezésor PUSH IN csatlakozastechnikaval,
egyenes leadgazasi irannyal, BLF 5.08HC elemmel
egylitt atvezetd céljara vezeték-vezeték tipusu
alkalmazasokhoz. A tis csatlakozékon hely taldlhaté a
feliratozashoz, és kédolhatok.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLF 5.08/10/180B SN BK ...  Valtozat

Rendelési 1335940000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 10, 180°,
szam PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany, névieges csatlakozas, max.:
GTIN (EAN) 4050118138993 3.31 mm?2, Doboz

Qty. 30 ST

Tipus SLF 5.08/10/180B SN OR ...  Valtozat

Rendelési 1335530000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 10, 180°,
szam PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:
GTIN (EAN) 4050118139044 3.31 mm?2, Doboz

Qty. 30 ST

SLF 5.08/180DF SN

TUs érintkez6sor PUSH IN csatlakozastechnikaval,
egyenes leagazasi irannyal, BLF 5.08HC elemmel
egylitt atvezetd céljara vezeték-vezeték tipusu
alkalmazasokhoz. A tls csatlakozékon hely taldlhaté a
feliratozashoz, és kodolhatok.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SLF 5.08/10/180DF SN OR... Valtozat

Rendelési 1353680000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 10, 180°,
szam PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:
GTIN (EAN) 4050118156423 3.31 mm?, Doboz

Qty. 24 ST

SLT 5.08/180DF SN

Dugaszok csavaros FELSO kabeles csatlakozassal A

dugaszon hely talalhaté a feliratozashoz és kédolhatok.
*0,2-2,5mm2(IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
* 400 V (IEC) / 300 V (UL)
* 16 A(IEC) / 10 A(UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLT 5.08/10/180DF SN OR... Valtozat
Rendelési 1353450000

NYAK dugaszolé csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 10, 180°,

szam Felsé csatlakozés, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:
GTIN (EAN) 4050118156102 2.5 mm?2, Doboz

Qty. 24 ST

SLT 5.08B

Dugaszok csavaros FELSO kabeles csatlakozassal A

dugaszon hely talalhaté a feliratozashoz és kédolhatok.
*0,2-2,5mm2(IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
* 400 V (IEC) / 300 V (UL)
* 16 A(IEC) / 10 A(UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLT 5.08/10/180B SN OR ...  Valtozat
Rendelési 1611790000

NYAK dugaszol6 csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 10, 180°,

szam Felsé csatlakozas, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:
GTIN (EAN) 4008190192679 2.5 mm?2, Doboz
Qty. 50 ST
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SLS 5.08/180 SN

<

Altalanos rendelési adatok

Dugdk huzékengyeles csavaros huzalcsatlakozasi
rendszerrel. A dugaszokon hely talalhaté a feliratozdshoz
és kodolhatok.

*0,2-2,5mm2(IEC) / 26 - 12 AWG (UL)

¢ 400V (IEC) / 300 V (UL)

* 21,5 A(IEC)/ 15 A (UL)

Tipus SLS 5.08/10/180 SN OR BX
Rendelési 1627170000

szam

GTIN (EAN) 4008190199685

Qty. 36 ST

Valtozat

NYAK dugaszolé csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 10, 180°,

Csavaros csatlakozas, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:
3.31 mm?2, Doboz

SLS 5.08/180B

&

Altalanos rendelési adatok

Dugdk huzékengyeles csavaros huzalcsatlakozasi
rendszerrel. A dugaszokon hely talalhato a feliratozashoz
és koédolhatok.

*0,2-2,5mm2(IEC) /26 - 12 AWG (UL)

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 21,6 A(IEC)/ 15 A (UL)

Tipus SLS 5.08/10/180BSN OR ...  Valtozat

Rendelési 1627320000 NYAK dugaszolé csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 10, 180°,
szam Csavaros csatlakozas, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:
GTIN (EAN) 4008190199838 3.31 mm?2, Doboz

Qty. 30 ST
SLS 5.08TB KF35

Dugdék huzékengyeles csavaros huzalcsatlakozasi
rendszerrel. Felpattintd labakkal a dugaszok sinre torténé
rogzitéséhez. A dugaszokon hely talalhaté a feliratozashoz
és kodolhatok.

*0,2-2,5mm2(IEC) /26 - 12 AWG (UL)

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 21,6 A(IEC)/ 15 A (UL)
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SLS 5.08/10/180TB KF SN...  Valtozat

Rendelési 1846160000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 10, 180°,
szam Csavaros csatlakozas, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:
GTIN (EAN) 4032248362448 3.31 mm?, Doboz

Qty. 10 ST

SLS 5.08TB RF15

Dugdk huzékengyeles csavaros huzalcsatlakozasi
rendszerrel. Felpattintd labakkal a dugaszok sinre torténé
rogzitéséhez. A dugaszokon hely taldlhaté a feliratozashoz
és kodolhatok.

*0,2-2,5mm2(IEC) /26 - 12 AWG (UL)

¢ 400 V (IEC) / 300 V (UL)

*21,5A(IEC)/ 15 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLS 5.08/10/180TB RF15 ...  Valtozat

Rendelési 1846080000 NYAK dugaszolé csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 10, 180°,
szam Csavaros csatlakozas, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:
GTIN (EAN) 4032248362363 3.31 mm?2, Doboz

Qty. 10 ST
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