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A kép illusztracio

A KSW jelolésavok tobbpolust dugaszolhatd NYAK-
kapcsok azonositadsara hasznalhaték. Ezeket a felhasznalé

egyedileg nyomtathatja, megadott osztadskozh6z nem kell
ragaszkodni.

* Szennyezédésallo jelolés

* Szalagok, 2,5 mm és 4 mm szélesek
¢ Egyszer(ien ragassza fel - és kész

¢ Optimalis tapadas

* PVC-mentes

Altalanos rendelési adatok

Valtozat KSW, Sorkapocs jel6l6, 4 x 81.3 mm, Raszter mm-
ben (P): 5.08 Weidmueller, fehér

Rendelési szdm 1630160017

Tipus KSW 4 16/5,08 17-32

GTIN (EAN) 4008190291068

Qty. 10 Darab

A létrehozas datuma 27.11.2025 07:47:33 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1630160017

KSW 4 16/5,08 17-32

Miszaki adatok
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Magassag 4 mm Magassag (coll) 0.1575 inch
Szélesség 81.3 mm Szélesség (coll) 3.2008 inch
Nett6 tomeg 149

Homeérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany 150 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Ragasztéanyag Akril Anyag szine az ellenallas kodja szerint 9

Nyomtatas tajolasa vizszintes Laponkénti jel6l6szam 20
Nyomtatéas tipusa Standard Nyomtatads modja Hényomtato
Valtozat Ontapadds Szélesség 81.3 mm
Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 150 °C Szin fehér
Alapanyag Poliészter, PVC-mentes Nyomtatas szine fekete
Nyomtatott karakterek Szamok kompatibilis nyomtaté

Uzemi hémérsékleti tartomany 150 °C Alkalmazas/gyarté Weidmueller
Impresszum 17-32

Besorolasok

ETIM 6.0 EC000761 ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761 ETIM 9.0 EC000761
ETIM 10.0 EC000761 ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9,1 27-14-11-37 ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01 ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01 ECLASS 14.0 27-28-11-01
ECLASS 15.0 27-28-11-01
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