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A WKM halogénmentes, atlatszé zsebe kivalé védelmet Altalanos rendelési adatok
nyujt a kornyezeti hatasok ellen. Az erés kabelkotozéses
rogzitésnek kdszonhetben szinte minden vezeték- Valtozat WKM, Vezeték és kabeljeldlsk, 7 - 115 mm, 30 x 8
keresztmetszethez alkalmas. mm, Vezeték- és kabeljelolok, Attetszé

,, . , . Rendelési sz4 163191
Az elényomtatott cimkéket egyszeriien be kell helyezni Tf:'dse est szam V\?K3M98/(:)3%00
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a WKM tartdba, és a kengyellel rogziteni kell. A WKM GTIN (EAN) 2008190206666

kabeljelol6k a megfelel6 megoldast jelentik a hatékony Qty. 50 Darab

helyszini jelolésre.Az On elényei a WKM kabeljels16k

hasznalata esetén

* A papir és poliészter jelol6ket egyedileg lehet nyomtatni
a hagyomanyos irodai nyomtatékkal

¢ A robusztus kialakitas és a MultiCard ELS cimkék
kombinacidja maximalis védelmet nyujt a kornyezeti
hatasok ellen
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 3.5 mm Meélység (coll) 0.1378 inch
Magassag 30 mm Magassag (coll) 1.1811 inch
Szélesség 8 mm Szélesség (coll) 0.315 inch
Nett6 tomeg 0.66¢g

Hémérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...80 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Termék karbonldbnyoma Bolcs6tdl a kapuig 0.011 kg CO2 eq.

Altalanos adatok

Nyomtatéas tipusa ures

Szélesség 8 mm

UL 94 éghet6ségi osztaly HB

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 80 °C

Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -40 °C

Szin Attetsz6

Alapanyag Polipropilén

Jelolék szama kombinacionként Tapellatas formaja MultiCard

Jelolék szama kombinacionként 1 MultiCard = Conductor and cable markers

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...80 °C

Alkalmazas/gyarto Vezeték- és kabeljelolék

Vezeték és kabeljelolok

Vezeték-keresztmetszet, max. 150 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, min. 16 mm?2
Vezeték kiilsé atmérd, max. 115 mm Vezeték kiilsé atmérd, min. 7 mm
Vezeték kiilsé atm. 7-115 mm Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete 16 - 150 mm?2
Fontos megjegyzés

Termékinformécio Legfeljebb 7,7 mm-es szélességli kabelkotegel6hoz

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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Altalanos rendelési adatok

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelolé

szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy

kivalé minéség, kontrasztos késziilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdmos mas gyartd

késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.

Az el6nyok attekintése:

* 4ltaldnos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol fliggden,

¢ illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthaté ESG jelol6éket szallitunk.

¢ Egyedi lézer-min6éségli nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus ESG 7/20 SIRIUS MC NEWS  Valtozat

Rendelési

szam

GTIN (EAN)

Qty.

1736181044

4008190985950
200 ST

ESG, Késziilékjelolék x 20 mm, PA 66, Szin: fehér, dugaszolhaté

ESO betétcimkék

Altalanos rendelési adatok

Tipus ESO 7 DIN A4 WS Viltozat

Rendelési 1607720000 Kapocsjelol6k, Behelyezhetd jel6ldk, 30 x 6.3 mm, fehér
szam

GTIN (EAN) 4008190206116

Qty. 10 ST

Tipus ESO 7 P DIN A4 GE Valtozat

Rendelési 1670400000 Kapocsjelolék, Behelyezhetd jelolék, 27 x 6.3 mm, sarga
szam

GTIN (EAN) 4008190430726

Qty. 10 ST

Tipus ESO 7 P DIN A4 WS Valtozat

Rendelési 1670390000 Kapocsjelolék, Behelyezhetd jelolék, 27 x 6.3 mm, fehér
szdm

GTIN (EAN) 4008190430719

Qty. 10 ST
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Tipus ESO 7 DIN A4 GE
Rendelési 1634780000
szdm

GTIN (EAN) 4008190273361

Valtozat

Kapocsjelol6k, Behelyezhet6 jeloldk, 27 x 6.3 mm, sarga

Qty. 10 ST
ELS 6/30
ELS
\ Az ELS cimkék specidlis, nem ragasztds behelyezheté
- S cimkék WKM kabeljelol6khoz vagy csoportos
: _,\/7/ jelolétartékhoz. A matt, vékony, de nehezen szakadé

—

0

\

Altalanos rendelési adatok

poliészter nagyon j6 cimkeanyag és kivaléan olvashato6. A
viztaszité WKM hivelyekkel egyiitt hasznalva a megoldas
kilonosen tartés kabel-azonositast kinal, még durva
kornyezetben is.

Tipus ELS 6/30 MM GE
Rendelési 2010620000
szdm

GTIN (EAN) 4050118397178
Qty. 3000 ST

Valtozat

ELS, Behelyezhet6 jel6l6k, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, sarga

Tipus ELS 6/30 MM WS
Rendelési 2009980000
szam

GTIN (EAN) 4050118396850
Qty. 3000 ST

Valtozat
ELS, Behelyezhet6 jeloldk, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, fehér

ﬁres

Altalanos rendelési adatok

Az ELS MultiCard jel6léket PrintJet -tel, plotterrel
vagy SMark nyomtatéval lehet nyomtatni. A PrintJet
ADVANCED hasznélataval a kabelek és sorkapcsok
azonositdinak szines nyomtatasa figyelemfelkelt6en,
sokféleképpen torténhet.

ELS 6/30 a WKM 8/30 kabeljelol6kh6z vagy az EM8/30
csoportos jelolétartohoz

ELS 7/40 az SchT5S csoportos jelolétartokhoz

ELS 16/40 a WKM 18/43 kabeljelol6khoz vagy az
SchTb csoportos jeldlétartohoz

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus ELS 6/30 MC NE GE

Rendelési 1045580000
szam

GTIN (EAN) 4032248779482
Qty. 80 ST

Valtozat

ELS. Behelyezhet6 jeloldk, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, sarga
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Tipus ELS 6/30 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1045570000 ELS, Behelyezhetd jeloldk, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, fehér
szdm

GTIN (EAN) 4032248779475

Qty. 80 ST

ESO betétcimkék

Altalanos rendelési adatok

Tipus THM ESO 7 PAWS Valtozat
Rendelési 1339570000 Kapocsjelol6k, Behelyezhetd jel6ldk, 30 x 6.3 mm, fehér
szam

GTIN (EAN) 4050118144208

Qty. 18T

Tipus THM ESO 7 PA GE Viltozat

Rendelési 1339580000 Kapocsjelolék, Behelyezhet6 jelolék, 27 x 6.3 mm, sarga
szam

GTIN (EAN) 4050118143799

Qty. 18T
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