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Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Kapocsjelol6k, Védskupak, 40 x 7 mm, Attetszé
Rendelési szam 1631940000

Tipus STR5SF.SCHT5S

GTIN (EAN) 4008190206697

Qty. 20 Darab

A létrehozas datuma 01.03.2026 12:28:33 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1631940000

STR5SF.SCHT5S

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 0.5 mm Meélység (coll) 0.0197 inch
Magassag 40 mm Magassag (coll) 1.56748 inch
Szélesség 7 mm Szélesség (coll) 0.2756 inch
Nett6 tomeg 0.18¢g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Laponkénti jelol6szam 20

Véltozat dugaszolhato

Szélesség 7 mm

Szin Attetsz6

Alapanyag Poliészter, PVC-mentes

Nyomtatott karakterek nélkal

Jel6lék szama kombinacionként Téapellatas formdja Komponens

Jel6lék szama kombinacionként 1 Component part = Protective cap

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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