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Ez a NYAK-sorkapocs 76 A csatlakoztatasat teszi
lehetévé 16 mm?2 vezeték-keresztmetszettel, a bevalt
huzérugds csatlakoztatassal, 10,16 mm-es tavolsaggal, a
vezet6kimenet 90°-os kialakitasu.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Nyomtatott &ramkori panel csatlakozok, 10.16
mm, Pdlusszam: 2, 90°, Forrasztétiiske hossza
(I): 4.5 mm, 6nozott, Kavicssziirke, Csavaros
csatlakozas, Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max.: 16 mmz2, Doboz

Rendelési szam 1636170000

Tipus LU 10.16/02/90 4STI 4.5SN GY BX

GTIN (EAN) 4008190267094

Qty. 20 Darab

Termékadatok IEC: 1000V /76 A/ 0.5-16 mm?
UL: 300V /65 A/ AWG 26 - AWG 6

Csomagolas Doboz
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
14
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (UR) E60693
Méretek és tomegek
Mélység 18.3 mm Mélység (coll) 0.7205 inch
Magassag 33 mm Magassag (coll) 1.2992 inch
Legalacsonyabb valtozat magassaga 28.5 mm Szélesség 20.32 mm
Szélesség (coll) 0.8 inch Nett6é tomeg 18.22¢g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Termék karbonldbnyoma

Bolcsétol a kapuig

0.132 kg CO2eq.

Anyagjellemzdék
Szigetel6anyag Wemid (PA) Szin Kavicsszirke
Szinskala (hasonlo) RAL 7032 Szigetel6anyag csoport |
Kaszoutképzési 6sszehasonlitasi szam 2 600 Moisture Level (MSL)
(CTI)
UL 94 éghetGségi osztaly V-0 Erintkez6 anyaga Cu-6tvozet
Erintkezd felilet énozott Forrasztott csatlakozas rétegszerkezete 1.5..3 ym Ni / 4...6 ym Sn

matt
Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C Tarolasi hémérséklet, max. 70 °C
Uzemi hémérséklet, min. -50 °C Uzemi hémérséklet, max. 120 °C
Hémérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C Hémérsékleti tartomany, telepités, max. 120 °C
Névleges adatok IEC szerint
szabvéany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984 Névleges dram, min. p6lusszam (Tu=20 76 A

oC)

Névleges dram, maximalis p6lusszam 72 A Névleges aram, min. pélusszam 76 A
(Tu=20 °C) (Tu=40°C)
Névleges aram, maximalis pélusszam 62 A Névleges fesziiltség a 1l/2 talfesziiltség 1000 V
(Tu=40°C) osztalyhoz / szennyezés mértékéhez
Névleges fesziiltség a lll/2 tulfesziiltség 690 V Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség 690 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez osztalyhoz / szennyezés mértékéhez
Névleges Iokéfesziiltség a 1l/2 4 kV Névleges |6kéfesziiltség a lll/2 6 kV
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés
mértékéhez mértékéhez
Névleges lokéfesziiltség a lll/3 6 kV Rovid idejd hatararam ellenallas 2 x 1s mit 700 A
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezédés
mértékéhez
Csomagolas
Csomagolas Doboz VPE hosszlsag 127.00 mm
VPE szélesség 89.00 mm VPE magassag 40.00 mm
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Termékcsalad

OMNIMATE Power

Vezetékcsatlakozas-technika

Csavaros csatlakozas

- sorozat LU
Felszerelés NYAK-ra THT-forrasztott csatlakozas  Vezeték kimeneti irdny 90°
Raszter mm-ben (P) 10.16 mm Raszter inch-ben (P) 0.400"
Po6lusszam 2 Erintkezésorok szama 1
Az lgyfél szereli fel Igen Sorok szdma 1
Egy sorban talalhaté szomszédos 10 Forrasztétiiske hossza (1) 4.5 mm
polusok max. szdma
Forrasztétiiske méretei 1.2x 1,2 mm Forrasztétiiske méretei=d Tlrés 0/-0,15 mm
Forrasztészem lyukatméré (D) 1.6 mm Forrasztészem lyukatméré tirés (D) +0,1T mm
Forrasztétiiskék szama pélusonként 4 Csavarhuzo éle 1,0x5,5
Csavarhuzo éle, standard DIN 5264 Meghuzasi nyomaték, min. 1.2 Nm
Meghuzasi nyomaték, max. 2.2 Nm Biztositécsavar M 4
Csupaszolasi hossz 12 mm L1, mm 10.16 mm
L1, inch 0.400" Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint IP 20 dugaszolva / IP 10

Erintésvédelem a DIN VDE 57 106
szerint

Ujjak szdmara biztonsagos

Védelmi osztaly

nem dugaszolva
IP20

Térfogati ellenallas 0,50 mQ
Csatlakoztathato vezetékek

Rogzitési tartomany, névleges 0.14 mm?2
csatlakozas, min.

Rogzitési tartomany, névleges 16 mm2
csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 22
AWG, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 8
AWG, max.

Toémor, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?
Tomor, max. HO5(07) V-U 16 mm?2
Tobberes, min. HO7V-R 6 mm?2
Tobberes, max. HO7V-R 16 mm?2
Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?
Flexibilis, max. HO5(07) V-K 16 mm?2
mianyag galléros érvéghivellyel, DIN 2.5 mm?2
46228 pt 4, min.

mUanyag galléros érvéghivellyel, DIN 10 mm?2
46228 pt 4, max.

érvéghuvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 2.5 mm?2
érvéghuvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 10 mm2

lllesztécsap az EN 60999 szerintax b; 25,4 mm x 5,1 mm; 5,3 mm

Rogzithet6 vezeték

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete

Tipus

finom huzalozas

névleges

2.5 mm?2

érvéghuvely

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 12 mm

Ajanlott érvéghiively

H2,6/12

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 14 mm

Ajanlott érvéghiively H2,5/19D BL
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 4 mm?2

érvéghuvely

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 12 mm

Ajanlott érvéghiively

H4.0/12

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 14 mm

Ajanlott érvéghiively H4,0/20D GR
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 6 mm?
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érvéghuvely

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 12 mm

Ajanlott érvéghiively

H6.0/12

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 14 mm

Ajanlott érvéghiively

H6.0/20 SW

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete

érvéghuively

Tipus

finom huzalozas

névleges

Csupaszolasi hossz
Ajanlott érvéghiively

10 mm?2

‘ névleges 15 mm

H10,0/22 EB

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 12 mm

Ajanlott érvéghiively

H10,0/12

Hivatkozasi szoveg

Az érvéghiivelyek hosszat a terméknek és a névleges fesziiltségnek megfeleléen kell
megvalasztani., A mlanyag gallér kiilsé atmérGje nem lehet nagyobb az osztasnal (P)

CSA névleges adatok

Intézet (CSA) CSA Tanusitvany szama (CSA) 200039-1198743
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (C felhasznalasi 150V

csoport / CSA) csoport / CSA)

Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V Névleges aram (B felhasznalasi csoport /65 A

csoport / CSA)

CSA)

Névleges aram (C felhasznalasi csoport /65 A

Névleges aram (D felhasznalasi csoport /10 A

CSA) CSA)
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 22 Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 6
Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok

maximalis értékek - lasd a

tanusitvanyt.
UL 1059 névleges adatok
Intézet (UR) UR Tanusitvany szama (UR) E60693
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (C felhasznalasi 150V
csoport / UL 1059) csoport / UL 1059)
Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 600V Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ 65 A

csoport / UL 1059)

UL 1059)

Névleges aram (C felhasznalasi csoport/ 65 A

UL 1059)

Névleges aram (D felhasznalasi csoport/ 5 A

UL 1059)

Vezeték keresztmetszet, AWG, min.

AWG 26

Vezeték keresztmetszet, AWG, max.

AWG 6

Hivatkozas a tanusitasi értékekre

A megadott adatok
maximalis értékek - lasd a
tanusitvanyt.

Tipusvizsgalatok
Teszt: Jelolések tartéssaga Teszt eredetjeldlés, tipusazonositas, anyagtipus,
névleges keresztmetszet, CSA tanusitvany, UL
tanusitvany, raszter, tartossag
Kiértékelés elérheté
Teszt: Rogzithetd keresztmetszet Standard EN 60999/1993
Vezeték tipusa Vezet6 tipusa és HO5V-K0.5
keresztmetszete
Vezetd tipusa és HO5V-UO0.5
keresztmetszete
Vezetd tipusa és HO7V-K10
keresztmetszete
Vezetd tipusa és HO7V-U10
keresztmetszete
Vezetd tipusa és HO7V-U16
keresztmetszete
Vezetd tipusa és AWG8/7
keresztmetszete
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Vezet6 tipusa és AWG 8/19
keresztmetszete

Vezetd tipusa és AWG 22/1
keresztmetszete

Vezetd tipusa és AWG 22/19
keresztmetszete

Kiértékelés atadva

Vezetékek sériilésének és véletlen Standard EN 60947-1/1991 szabvany, 8.2.4.3 szakasz

meglazuldsanak vizsgalata Kévetelmény 0.3 kg

Vezeték tipusa Vezetd tipusa és HO5V-K0.5
keresztmetszete

Vezet6 tipusa és HO5V-UO0.5
keresztmetszete

Vezetd tipusa és AWG 22/1
keresztmetszete

Vezet6 tipusa és AWG 22/19
keresztmetszete

Kiértékelés atadva

Kovetelmény 2.0 kg

Vezeték tipusa Vezet6 tipusa és HO7V-K10
keresztmetszete

Vezetd tipusa és HO7V-U10
keresztmetszete

Vezet6 tipusa és AWGS8/7
keresztmetszete

Vezetd tipusa és AWG 8/19
keresztmetszete

Kiértékelés atadva

Kovetelmény 2,9 kg

Vezeték tipusa Vezet6 tipusa és HO7V-U16
keresztmetszete

Kiértékelés atadva

Kihazasi vizsgalat Standard EN 60947-1/1991 szabvany, 8.2.4.4 szakasz

Kovetelmény 220 N

Vezeték tipusa Vezetd tipusa és AWG 22/1
keresztmetszete

Vezet6 tipusa és AWG 22/19
keresztmetszete

Kiértékelés atadva

Kovetelmény 230N

Vezeték tipusa Vezetd tipusa és HO5V-KO0.5
keresztmetszete

Vezetd tipusa és HO5V-UO0.5
keresztmetszete

Kiértékelés atadva
Kovetelmény = 90N

Vezeték tipusa Vezetd tipusa és HO7V-K10
keresztmetszete

Vezetd tipusa és HO7V-U10
keresztmetszete

Vezetd tipusa és AWGS8/7
keresztmetszete

Vezet6 tipusa és AWG 8/19
keresztmetszete

Kiértékelés atadva

Kovetelmény 2100 N

Vezeték tipusa Vezetd tipusa és HO7V-U16
keresztmetszete

Kiértékelés atadva
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Fontos megjegyzés

IPC megfeleléség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitasa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategodridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket
kérésre kiértékeljik.

Megjegyzések

Additional variants on request

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643
ETIM 10.0 EC002643 ECLASS 14.0 27-46-01-01
ECLASS 15.0 27-46-01-01
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Digit, folyamatos

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden
"' s e e vezetékhez és dugaszolhato csatlakozdéhoz, valamint

g ou| o s o o s o elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideédlis rovid
| - szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolt
e o e n e @2 is tartalmaz. Csikok egylépéses, gyors felszereléshez.

| A nyomtatas konnyen olvashatd, kontrasztos, és otféle
l"-" o ] | o | o Y szélességben kaphato.
* Hasznalatra kész jelol6k nagy valasztéka
* Csikok gyors felszereléshez
* Csatlakozojelolék, minden Weidmiuiller-
kébelcsatlakozéhoz alkalmazhatok
* Kaphatok ures kartyaként, MultiCard formatumban,

vagy standard nyomtatassal ellatott kartyaként

Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5 FW 2,4,..100 Viltozat

Rendelési 1358560000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190075156

Qty. 500 ST
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