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Product image

\/cnmrum

Hiivelyes érintkezésor a NYAK felszereléséhez. A
forrasztécsucs hossza hulldmforrasztdshoz optimalizalt.
* 400V (IEC) / 300 V (UL)

* 23 A(IEC)/ 15 A(UL)

Altalanos rendelési adatok

Valtozat NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes érintkezésor,
Oldalt zart, THT-forrasztott csatlakozas, 5.08 mm,
Polusszam: 3, 90°, Forrasztétiiske hossza (1): 4.5
mm, énozott, narancssarga, Doboz

Rendelési szam 1645930000
Tipus BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX
GTIN (EAN) 4008190285272
Qty. 120 Darab
Termékadatok IEC: 400V /23 A
UL:300V /15 A
Csomagoléas Doboz
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok

18
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (UR) E60693
Méretek és tomegek
Nett6 tomeg 32g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Rendszerspecifikaciok

Termékcsalad

OMNIMATE Signal
- sorozat BL/SL 5.08

Csatlakozas tipusa

Aramkéri lap csatlakozas

Felszerelés NYAK-ra THT-forrasztott csatlakozas Raszter mm-ben (P) 5.08 mm
Raszter inch-ben (P) 0.200" Kimend konyok 90°

Po6lusszam 3 Forrasztotiiskék szama pélusonként 2
Forrasztétiiske hossza (1) 4.5 mm Forrasztotiiske tirése +0.1 /-0.3 mm
Forrasztétiiske méretei 0,4 x 1,00 mm Forrasztészem lyukatméré (D) 1.3 mm
Forrasztészem lyukatméré tiirés (D) +0,1T mm L1, mm 10.16 mm

L1, inch 0.400" Sorok szdma 1

Erintkezésorok szama

1

Erintésvédelem a DIN VDE 57 106
szerint

Kézfejjel torténd
megérintéstdl védett

Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint

IP20 dugaszolt

Védelmi osztaly

IP20

Térfogati ellendllas <6 mQ Kédolhatd Igen
Dugaszolasi ciklusok 25 Dugaszolasi eré/pdlus, max. 5N

Huazoéeré / polus, max. 5N

Anyagjellemzék

Szigetel6anyag PBT GF Szin narancssarga
Szinskala (hasonld) RAL 2000 Szigetel6anyag csoport llla
Kaszéutképzési 6sszehasonlitasi szam =200 Szigetelési ellenallas 108 Q

(CT1)

Moisture Level (MSL) UL 94 éghetdségi osztaly V-0

Erintkez6 anyaga Rézotvozet Erintkez6 fellet 6nozott

Forrasztott csatlakozas rétegszerkezete

4...6 um Sn hot-dip tinned

Dugaszolhato csatlakozas
rétegszerkezete

4...6 ym Sn hot-dip tinned

Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C Tarolasi hémérséklet, max. 70°C

Uzemi hémérséklet, min. -50 °C Uzemi hémérséklet, max. 100 °C

Hémeérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C Hoémérsékleti tartomany, telepités, max. 100 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984 Névleges aram, min. polusszam (Tu=20 23 A
oc)

Névleges aram, maximalis polusszam 16 A Névleges dram, min. p6lusszam 20 A

(Tu=20 °C)

(Tu=40°C)
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Névleges aram, maximalis polusszam
(Tu=40°C)

14 A Névleges fesziiltség a ll/2 tulfesziiltség 400 V

osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a lll/2 tulfesziiltség
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

320V Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség 250 V

osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges lokéfesziiltség a ll/2
tulfesziiltség osztdlyhoz / szennyezés

4V Névleges Iokéfesziiltség a lll/2 4 kV

tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés

mértékéhez mértékéhez

Névleges lokéfesziiltség a lll/3 4 kV Rovid ideji hatararam ellenéllas 3x1smit 120 A
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezédés

mértékéhez

Csomagolas

Csomagolas Doboz VPE hosszlsag 350.00 mm

VPE szélesség 135.00 mm VPE magassag 30.00 mm

CSA névleges adatok

Intézet (CSA) CSA Tanusitvany szama (CSA) 200039-1121690
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V

csoport / CSA)

csoport / CSA)

Névleges aram (B felhasznalasi csoport /15 A

Névleges dram (D felhasznalasi csoport /10 A

CSA) CSA)
Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok
maximalis értékek - lasd a
tanusitvanyt.
UL 1059 névleges adatok
Intézet (UR) UR Tanusitvany szama (UR) E60693
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V

csoport / UL 1059)

csoport / UL 1059)

Névleges aram (B felhasznalasi csoport/
UL 1059)

15 A Névleges aram (D felhasznalasi csoport/ 10 A

UL 1059)

Hivatkozas a tanusitasi értékekre

A megadott adatok
maximalis értékek - lasd a
tanusitvanyt.

Fontos megjegyzés

IPC megfelel6ség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitdsa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategoridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket
kérésre kiértékeljik.

Megjegyzések

Additional variants on request

Gold-plated contact surfaces on request

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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Felhasznalasi példa
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Kodolo elemek

Altalanos rendelési adatok

Csak azt kapcsolja 6ssze, amit kell: a megfelel
csatlakozast a megfelel6 helyen.

A koédolasi elemek és reteszel6 eszkozok egyértelmuen
hozzarendelik a csatlakozéelemeket a gyartasi és az
tizemelési folyamat soran

A kédolasi elemeket és a reteszel6 eszkdzoket a szerelés
el6tt vagy a kabelkonfekcionalas fazisaban kell behelyezni.
A Weidmudller alternativaja: online konfiguralas a
valtozatkonfigurator segitségével a szallitas el6tti elézetes
kodolashoz.

A kapcsolasi tablan torténd hibas konfekcionalas és

az 0sszekot6 elemek téves csatlakoztatasa tobbé nem
lehetséges.

Az elény: nincs hibakeresés a gyartas soran, és nem
mertil fel a felhasznalé altal okozott tizemelési hiba.

Tipus BLZ/SL KO BK BX Valtozat

Rendelési 1545710000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Tartozékok, Kédolé elem, fekete,

szam Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4008190087142

Qty. 50 ST

Tipus BLZ/SL KO OR BX Valtozat

Rendelési 1573010000 NYAK dugaszolé csatlakozé, Tartozékok, Kédolé elem, narancssarga,
szam Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4008190048396

Qty. 100 ST
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SL 5.00/90B

.

Altalanos rendelési adatok

Dugés csatlakozék 90°-os kivezetéssel. A forrasztdcsucs
hossza hulldamforrasztashoz optimalizalt. A tls
érintkezésorokon hely talalhaté a feliratozashoz és
kédolhatok.

¢ 400V (IEC) / 300 V (UL)

« 18 A(IEC) / 15 A (UL)

Tipus SL 5.00/03/90B 4.5SN BK... ~ Valtozat

Rendelési 1626220000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozés, 5.00 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4008190197520 3, 90°, Forrasztétuske hossza (1): 4.5 mm, énozott, fekete, Doboz
Qty. 100 ST
SLS 5.08/180B

<

Altalanos rendelési adatok

Dugdk huzékengyeles csavaros huzalcsatlakozasi
rendszerrel. A dugaszokon hely talalhato a feliratozashoz
és koédolhatok.

*0,2-2,5mm2(IEC) /26 - 12 AWG (UL)

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 21,6 A(IEC)/ 15 A (UL)

Tipus SLS 5.08/03/180B SN OR ...  Valtozat

Rendelési 1627250000 NYAK dugaszolé csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 180°,
szam Csavaros csatlakozas, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:
GTIN (EAN) 4008190199760 3.31 mm?2, Doboz

Qty. 108 ST
SL 5.08/135B

Dugos csatlakozdk 135°-os kivezetéssel. A forrasztocsucs
hossza hullamforrasztashoz optimalizalt. A tls

érintkez6sorokon hely talalhatoé a feliratozashoz és
kédolhatok.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)
* 17 A(IEC)/ 15 A (UL)
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SL 5.08/03/135B 4.5SN B...
Rendelési 1635510000

szam

GTIN (EAN) 4008190263942

Qty. 100 ST

Valtozat
NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, llleszkedik a
rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam:

3, 135°, Forrasztotuiske hossza (l): 4.5 mm, énozott, fekete, Doboz

SLS 5.08/180B

&

Altalanos rendelési adatok

Dugdk huzékengyeles csavaros huzalcsatlakozasi
rendszerrel. A dugaszokon hely talalhato a feliratozashoz
és kodolhatok.

*0,2-2,5mm2(IEC) /26 - 12 AWG (UL)

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 21,6 A(IEC)/ 15 A (UL)

Tipus SLS 5.08/03/180B SN BK ...  Valtozat

Rendelési 1645240000 NYAK dugaszolé csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 180°,
szam Csavaros csatlakozas, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:
GTIN (EAN) 4008190284459 3.31 mm?2, Doboz

Qty. 108 ST
SLZF 5.08/90B

&

Altalanos rendelési adatok

Dugaszok hazérugés kdbeles csatlakozassal A
dugaszokon hely talalhato a feliratozashoz és kédolhatok.
*0,2-2,5mm2(IEC) / 26 - 14 AWG (UL)

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 23 A(IEC)/ 15 A(UL)

Tipus SLZF 5.08/03/90B SN OR ...  Valtozat

Rendelési 1673560000 NYAK dugaszolé csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 90°,
szam HUzo6rugos csatlakozés, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas,
GTIN (EAN) 4008190435271 max.: 3.31 mm?2, Doboz

Qty. 100 ST
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SLZF 5.08/270B

Altalanos rendelési adatok

Dugaszok huzérugés kabeles csatlakozassal A
dugaszokon hely talalhato a feliratozashoz és kédolhaték.
*0,2-2,5mm2(IEC) / 26 - 14 AWG (UL)

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

« 23 A(IEC) / 15 A(UL)

Tipus SLZF 5.08/03/270B SN OR... Valtozat

Rendelési 1706150000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 270°,
szam Huzoérugods csatlakozas, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas,
GTIN (EAN) 4032248198009 max.: 3.31 mm?2, Doboz

Qty. 100 ST

SLZF 5.08/180B

Altalanos rendelési adatok

Dugaszok huzérugés kabeles csatlakozassal A
dugaszokon hely talalhato a feliratozashoz és kédolhatok.
*0,2-2,5mm2(IEC) / 26 - 14 AWG (UL)

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 23 A(IEC)/ 15 A(UL)

Tipus SLZF 5.08/03/180B SN OR... Valtozat

Rendelési 1710220000 NYAK dugaszolé csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 180°,
szam HUz6rugos csatlakozés, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas,
GTIN (EAN) 4008190319533 max.: 3.31 mm?2, Doboz

Qty. 100 ST

Tipus SLZF 5.08/03/180B SN BK... Valtozat

Rendelési 1710450000
szam

GTIN (EAN) 4008190319762
Qty. 100 ST

NYAK dugaszolé csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 180°,
Huzérugods csatlakozas, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas,

max.: 3.31 mm?2, Doboz
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Counterpart

SL 5.08/90B

Dugés csatlakozék 90°-os kivezetéssel. A forrasztdcsucs
hossza hulldamforrasztashoz optimalizalt. A tls
érintkezésorokon hely talalhaté a feliratozashoz és

Altalanos rendelési adatok

kédolhatoék.

* 400V (IEC) / 300 V (UL)
* 18 A(IEC) / 15 A (UL)

Tipus SL 5.08/03/90B 3.2SN BK...  Valtozat

Rendelési 1510410000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozés, 5.08 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4008190477677 3, 90°, Forrasztétiske hossza (1): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz
Qty. 100 ST

Tipus SL 5.08/03/90B 3.2SN DK...  Valtozat

Rendelési 1510450000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4008190292126 3, 90°, Forrasztétiske hossza (1): 3.2 mm, 6nozott, Jelz6zold, Doboz
Qty. 100 ST

Tipus SL 5.08/03/90B 3.2SN OR...  Valtozat

Rendelési 1510460000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozés, 5.08 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4008190054892 3, 90°, Forrasztétuske hossza (1): 3.2 mm, 6nozott, narancssarga,
Qty. 100 ST Doboz

Tipus SL 5.08/03/90B 3.2SN BL...  Valtozat

Rendelési 1510480000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tls érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozés, 5.08 mm, Polusszam:
GTIN (EAN) 4008190286477 3, 90°, Forrasztétiske hossza (1): 3.2 mm, énozott, kék, Doboz

Qty. 100 ST

Tipus SL 5.08/03/90B 4.56SN BK... ~ Valtozat

Rendelési 1515010000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4008190114978 3, 90°, Forrasztétuske hossza (1): 4.5 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 100 ST

Tipus SL 5.08/03/90B 4.5SN OR...  Valtozat

Rendelési 1515060000 NYAK dugaszolé csatlakozo, tis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4008190010126 3, 90°, Forrasztétiiske hossza (1): 4.5 mm, énozott, narancssarga,
Qty. 100 ST Doboz
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Counterpart

SL 5.08/180B

Dugés csatlakozék egyenes kivezetéssel. A forrasztdécsucs
hossza hulldamforrasztashoz optimalizalt. A tls
érintkezésorokon hely talalhaté a feliratozashoz és

Altalanos rendelési adatok

kédolhatok.

* 400V (IEC) / 300 V (UL)
* 18 A(IEC) / 15 A (UL)

Tipus SL 5.08/03/180B 3.2SN B...  Valtozat

Rendelési 1519610000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozés, 5.08 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4008190294663 3, 180°, Forrasztotuiske hossza (l): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz
Qty. 100 ST

Tipus SL 5.08/03/180B 3.2SN D...  Valtozat

Rendelési 1519650000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4008190291327 3, 180°, Forrasztétiiske hossza (1): 3.2 mm, énozott, Jelz6zo6ld, Doboz
Qty. 100 ST

Tipus SL 5.08/03/180B 3.2SN O...  Valtozat

Rendelési 1519660000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozés, 5.08 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4008190110024 3, 180°, Forrasztotiske hossza (1): 3.2 mm, dnozott, narancssarga,
Qty. 108 ST Doboz

Tipus SL 5.08/03/180B 4.5SN B...  Valtozat

Rendelési 1524210000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tls érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozés, 5.08 mm, Polusszam:
GTIN (EAN) 4008190139933 3, 180°, Forrasztotuiske hossza (l): 4.5 mm, énozott, fekete, Doboz
Qty. 100 ST

Tipus SL 5.08/03/180B 4.5SN O...  Valtozat

Rendelési 1524260000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4008190095444 3, 180°, Forrasztotuiske hossza (l): 4.5 mm, 6nozott, narancssarga,
Qty. 100 ST Doboz

SL 5.00/90B

Dugos csatlakozok 90°-os kivezetéssel. A forrasztdcsucs
hossza hulldmforrasztashoz optimalizalt. A tlis
érintkezésorokon hely talalhaté a feliratozashoz és
kédolhatok.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 18 A(IEC)/ 15 A(UL)

Creation date 04.01.2026 04:38:36 MEZ
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SL 5.00/03/90B 3.2SN OR...  Valtozat

Rendelési 1580870000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozés, 5.00 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4008190008482 3, 90°, Forrasztétiiske hossza (1): 3.2 mm, énozott, narancssarga,
Qty. 100 ST Doboz
SL 5.08/135B

Dugés csatlakozék 135°-os kivezetéssel. A forrasztdcsucs
hossza hulldmforrasztashoz optimalizalt. A tls
érintkezésorokon hely talalhaté a feliratozashoz és
kodolhatok.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

« 17 A(IEC) / 15 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL 5.08/03/135B 3.2SN O...  Valtozat
Rendelési 1605540000

NYAK dugaszol6 csatlakozo, tls érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozés, 5.08 mm, Polusszam:
GTIN (EAN) 4008190097059 3, 135°, Forrasztotiske hossza (1): 3.2 mm, dnozott, narancssarga,
Qty. 100 ST Doboz

SLT 5.08B

Dugaszok csavaros FELSO kabeles csatlakozassal A
dugaszon hely talalhaté a feliratozashoz és kédolhatok.
*0,2-2,5mm2(IEC) / 26 - 14 AWG (UL)

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 16 A(IEC) / 10 A(UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLT 5.08/03/180B SN OR ...  Valtozat
Rendelési 1611720000

NYAK dugaszol6 csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 180°,

szam Felsé csatlakozas, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:
GTIN (EAN) 4008190192600 2.5 mm?2, Doboz
Qty. 100 ST

Creation date 04.01.2026 04:38:36 MEZ
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SLDV-THR 5.08/180F

Altalanos rendelési adatok

Magas hémérsékleteknek ellenalld, kétsoros, oldalra
eltolt, zart tls érintkezésor karimaval vagy forraszto
karimaval. 1,5 mm forrasztécsucs, reflow-forrasztashoz.
3.2 mm forrasztocsucs, reflow- és hullamforrasztashoz.
A tUs érintkezdsorokon hely taldlhato a feliratozashoz és
kédolhatok.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 15 A(IEC)/ 10 A (UL)

Tipus SLDV-THR 5.08/06/180F 1... Valtozat

Rendelési 1828900000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Peremes aljzat, THT/
szam THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 6, 180°,
GTIN (EAN) 4032248335596 Forrasztétuske hossza (I): 1.5 mm, 6nozott, fekete, Doboz

Qty. 44 ST

SLDV-THR 5.08/180FLF

Altalanos rendelési adatok

Magas hémérsékleteknek ellenalld, kétsoros, oldalra
eltolt, zart tls érintkezésor karimaval vagy forraszté
karimaval. 1,5 mm forrasztécsucs, reflow-forrasztashoz.
3.2 mm forrasztocsucs, reflow- és hulldmforrasztashoz.
A tls érintkezésorokon hely talalhato a feliratozashoz és
kédolhatok.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 15 A(IEC) / 10 A(UL)

Tipus SLDV-THR 5.08/06/180FLF... Valtozat

Rendelési 1829020000 NYAK dugaszolé csatlakozo, tiis érintkezésor, Peremes aljzat /

szam forraszthatd peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08
GTIN (EAN) 4032248335718 mm, Pélusszam: 6, 180°, Forrasztotiiske hossza (l): 3.2 mm, énozott,
Qty. 44 ST fekete, Doboz

SLDV-THR 5.08/180F

Magas hémérsékleteknek ellenalld, kétsoros, oldalra
eltolt, zart tls érintkezdsor karimaval vagy forraszto
karimaval. 1,5 mm forrasztécsucs, reflow-forrasztashoz.
3.2 mm forrasztocsucs, reflow- és hullamforrasztashoz.
A tUs érintkez6sorokon hely taldlhato a feliratozashoz és
kédolhatok.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 15 A(IEC)/ 10 A (UL)
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SLDV-THR 5.08/06/180F 3... Valtozat

Rendelési 1828780000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Peremes aljzat, THT/
szam THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 6, 180°,
GTIN (EAN) 4032248335466 Forrasztétuske hossza (I): 3.2 mm, 6nozott, fekete, Doboz

Qty. 44 ST

SL-SMT 5.08HC/90F Box

H&4ll6 tls érintkezbsor, dobozba csomagolva, vagy
szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsuccsal, automata
osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztécsucs,
reflow- és hullamforrasztashoz. A tls érintkez6sorokon
hely talalhaté a feliratozashoz és kdédolhatdk. HC =
nagyaramu

e

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL-SMT 5.08HC/03/90F 3....  Valtozat

Rendelési 1837640000 NYAK dugaszolé csatlakozé, tis érintkezésor, Peremes aljzat,
szam THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 90°,
GTIN (EAN) 4032248347452 Forrasztétuske hossza (I): 3.2 mm, 6nozott, fekete, Doboz

Qty. 72 ST

SL-SMT 5.08/180LF Box

N

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL-SMT 5.08HC/03/180LF ... Valtozat
Rendelési 1838450000

H&4ll6 tis érintkez6sor, dobozba csomagolva, vagy
szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsuccsal, automata
Osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztdcsucs,
reflow- és hulldmforrasztashoz. A tls érintkez6sorokon
hely talalhato a feliratozashoz és kédolhatok. HC =
nagyaramu

NYAK dugaszol6 csatlakozd, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes

szam aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 3,
GTIN (EAN) 4032248348510 180°, Forrasztétiiske hossza (I): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz
Qty. 72 ST
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SL-SMT 5.00HC/90LF Box

Altalanos rendelési adatok

H&4ll6 tls érintkezbsor, dobozba csomagolva, vagy
szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsuccsal, automata
osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztécsucs,
reflow- és hullamforrasztashoz. A tls érintkez6sorokon
hely talalhato a feliratozashoz és kédolhatok. HC =
nagyaramu

Tipus SL-SMT 5.00HC/03/90LF 3... Valtozat

Rendelési 1840360000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes
szam aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 5.00 mm, Pélusszam: 3,
GTIN (EAN) 4032248351107 90°, Forrasztotiiske hossza (1): 3.2 mm, 6nozott, fekete, Doboz

Qty. 72 ST

SLZF 5.08/180F

Altalanos rendelési adatok

Dugaszok huzérugés kabeles csatlakozassal A
dugaszokon hely talalhato a feliratozashoz és kédolhatok.
*0,2-2,5mm2(IEC) / 26 - 14 AWG (UL)

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 23 A(IEC)/ 15 A(UL)

Tipus SLZF 5.08/03/180F SN OR...
Rendelési 1846940000

szdm

GTIN (EAN) 4032248363117

Qty. 100 ST

Valtozat
NYAK dugaszolé csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 180°,

HUz6rugos csatlakozés, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas,
max.: 3.31 mm?2, Doboz

SLS 5.08/180FI

Dugdék huzékengyeles csavaros huzalcsatlakozasi
rendszerrel. A dugaszokon hely talalhaté a feliratozashoz
és kodolhatok.

*0,2-2,5mm2(IEC) /26 - 12 AWG (UL)

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 21,6 A(IEC)/ 15 A (UL)
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SLS 5.08/03/180FI SN OR...  Valtozat

Rendelési 1846220000 NYAK dugaszolé csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 180°,
szam Csavaros csatlakozas, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:
GTIN (EAN) 4032248362509 3.31 mm?, Doboz

Qty. 72 ST

SLZF 5.08/180FI

Altalanos rendelési adatok

Dugaszok huzérugés kabeles csatlakozassal A
dugaszokon hely talalhato a feliratozashoz és kédolhaték.
*0,2-2,5mm2(IEC) / 26 - 14 AWG (UL)

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 23 A(IEC)/ 15 A(UL)

Tipus SLZF 5.08/03/180FI SN O...  Valtozat

Rendelési 1846520000 NYAK dugaszolé csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 180°,
szam Huzoérugos csatlakozas, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas,
GTIN (EAN) 4032248362820 max.: 3.31 mm?2, Doboz

Qty. 100 ST
SLS 5.08/180F

Altalanos rendelési adatok

Dugék huzékengyeles csavaros huzalcsatlakozasi
rendszerrel. A dugaszokon hely talalhato a feliratozashoz
és kodolhatok.

*0,2-2,5mm2(IEC) /26 - 12 AWG (UL)

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 21,6 A(IEC)/ 15 A (UL)

Tipus SLS 5.08/03/180F SN OR ...  Valtozat

Rendelési 1846370000 NYAK dugaszolé csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 180°,
szam Csavaros csatlakozas, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:
GTIN (EAN) 4032248362073 3.31 mm?2, Doboz

Qty. 72 ST
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SL-SMT 5.08HC/90LF Tape

H&4ll6 tls érintkezbsor, dobozba csomagolva, vagy

szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsuccsal, automata
osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztécsucs,
reflow- és hulldmforrasztashoz. A tls érintkezésorokon
hely talalhato a feliratozashoz és kédolhatok. HC =
nagyaramu

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL-SMT 5.08HC/03/90LF 1... Valtozat
Rendelési 1775244001

NYAK dugaszolé csatlakozd, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes

szam aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 3,
GTIN (EAN) 4032248167791 90°, Forrasztétiiske hossza (I): 1.5 mm, 6nozott, fekete, Tape

Qty. 350 ST

SL-SMT 5.08/180LF Box

H&4ll6 tls érintkez6sor, dobozba csomagolva, vagy
szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcslccsal, automata
Osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztdcsucs,
reflow- és hulldmforrasztashoz. A tls érintkez6sorokon
hely talalhato a feliratozashoz és kédolhaték. HC =
nagyaramu

oy

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL-SMT 5.08HC/03/180LF ... Valtozat

Rendelési 1776372001 NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes
szam aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozéssal, 5.08 mm, Pdlusszdm: 3,
GTIN (EAN) 4032248159154 180°, Forrasztétiiske hossza (I): 1.5 mm, énozott, fekete, Doboz
Qty. 72 ST

SL-SMarT 5.0xHC/90 Tape

Magas hémérsékletnek ellenallé, modularis tls
érintkez6sorok. Csévélt csomagolassal 1,5 mm-es
forrasztétiiskével, amely optimalizalva van az automatikus
Osszeallitdshoz és alkalmas a reflow-forrasztasra. A

dugaszokon hely talalhato a feliratozashoz és kédolhaték.
HC = nagyaramu
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SL-SMART 5.0XHC/03/90 1... Valtozat

Rendelési 1812440000 NYAK dugaszol6 csatlakozd, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT/THR-
szam forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 90°, Forrasztdtiiske
GTIN (EAN) 4032248294022 hossza (I): 1.5 mm, énozott, fekete, Tape

Qty. 350 ST

SL-SMT 5.08HC/90LF Box

H&4ll6 tls érintkezbsor, dobozba csomagolva, vagy

szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsuccsal, automata
osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztécsucs,
reflow- és hullamforrasztashoz. A tls érintkez6sorokon
hely talalhaté a feliratozashoz és kdédolhatdk. HC =
nagyaramu

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL-SMT 5.08HC/03/90LF 1... Valtozat
Rendelési 1775242001

NYAK dugaszol6 csatlakoz, tis érintkezésor, Forraszthaté peremes

szam aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozéssal, 5.08 mm, Pdlusszdm: 3,
GTIN (EAN) 4032248157228 90°, Forrasztotiiske hossza (1): 1.5 mm, 6nozott, fekete, Doboz

Qty. 72 ST

SL-SMT 5.08/180LF Tape

H&4ll6 tis érintkez6sor, dobozba csomagolva, vagy
szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsuccsal, automata
Osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztdcsucs,
reflow- és hulldmforrasztashoz. A tls érintkez6sorokon
hely talalhato a feliratozashoz és kédolhatok. HC =
nagyaramu

N

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL-SMT 5.08HC/03/180LF ... Valtozat
Rendelési 1776374001

NYAK dugaszol6 csatlakozd, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes

szam aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 3,
GTIN (EAN) 4032248163496 180°, Forrasztétiske hossza (I): 1.5 mm, 6nozott, fekete, Tape
Qty. 250 ST
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SL-SMT 5.00HC/90LF Tape

R

Altalanos rendelési adatok

H&4ll6 tls érintkezbsor, dobozba csomagolva, vagy
szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsuccsal, automata
osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztécsucs,
reflow- és hullamforrasztashoz. A tls érintkez6sorokon
hely talalhato a feliratozashoz és kédolhatok. HC =
nagyaramu

Tipus SL-SMT 5.00HC/03/90LF 1... Valtozat

Rendelési 1797760000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes
szam aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 5.00 mm, Pélusszam: 3,
GTIN (EAN) 4032248239764 90°, Forrasztétiiske hossza (I): 1.5 mm, 6nozott, fekete, Tape

Qty. 350 ST

SL-SMT 5.00HC/90LF Box

R

Altalanos rendelési adatok

H&4ll6 tls érintkez6sor, dobozba csomagolva, vagy
szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcslccsal, automata
Osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztdcsucs,
reflow- és hulldmforrasztashoz. A tls érintkez6sorokon
hely talalhato a feliratozashoz és kédolhaték. HC =
nagyaramu

Tipus SL-SMT 5.00HC/03/90LF 1... Valtozat

Rendelési 1797240000 NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes
szam aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozéssal, 5.00 mm, Pdlusszdm: 3,
GTIN (EAN) 4032248238026 90°, Forrasztotiiske hossza (1): 1.5 mm, 6nozott, fekete, Doboz

Qty. 100 ST

SL-SMarT 5.0xHC/180 Tape

Magas hémérsékletnek ellenallé, modularis tls
érintkez6sorok. Csévélt csomagolassal 1,5 mm-es
forrasztétiiskével, amely optimalizalva van az automatikus
Osszeallitdshoz és alkalmas a reflow-forrasztasra. A
dugaszokon hely talalhato a feliratozashoz és kédolhaték.
HC = nagyaramu
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SL-SMART 5.0XHC/03/180 .
Rendelési 1812460000

szam

GTIN (EAN) 4032248294046

Qty. 270 ST

.. Véltozat

NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, nyitott oldal, THT/
THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 180°,

Forrasztétuske hossza (I): 1.5 mm, 6nozott, fekete, Tape

SL-SMT 5.08HC/90LF Box

.

Altalanos rendelési adatok

H&4ll6 tls érintkezbsor, dobozba csomagolva, vagy
szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsuccsal, automata
osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztécsucs,
reflow- és hullamforrasztashoz. A tls érintkez6sorokon
hely talalhaté a feliratozashoz és kdédolhatdk. HC =
nagyaramu

Tipus SL-SMT 5.08HC/03/90LF 3... Valtozat

Rendelési 1780420000 NYAK dugaszol6 csatlakoz, tis érintkezésor, Forraszthaté peremes
szam aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozéssal, 5.08 mm, Pdlusszdm: 3,
GTIN (EAN) 4032248165742 90°, Forrasztotiiske hossza (l): 3.2 mm, 6nozott, fekete, Doboz

Qty. 72 ST

SL-SMT 5.08/180F Box

"

Altalanos rendelési adatok

H&4ll6 tis érintkez6sor, dobozba csomagolva, vagy
szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsuccsal, automata
Osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztdcsucs,
reflow- és hulldmforrasztashoz. A tls érintkez6sorokon
hely talalhato a feliratozashoz és kédolhatok. HC =
nagyaramu

Tipus SL-SMT 5.08HC/03/180F 3... Valtozat

Rendelési 1820600000 NYAK dugaszolé csatlakozd, tiis érintkezésor, Peremes aljzat, THT/
szam THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 180°,
GTIN (EAN) 4032248316564 Forrasztétuske hossza (I): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 72 ST
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-

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL5.00/03/90 4.5SNBK ..  Valtozat
Rendelési 1626000000
szam

GTIN (EAN) 4008190197308
Qty. 100 ST

www.weidmueller.com

Dugés csatlakozék 90°-os kivezetéssel. A forrasztdcsucs
hossza hulldamforrasztashoz optimalizalt. A tls
érintkezésorokon hely talalhaté a feliratozashoz és
kédolhatok.

¢ 400V (IEC) / 300 V (UL)

« 18 A(IEC) / 15 A (UL)

NYAK dugaszolé csatlakozd, tis érintkezésor, nyitott oldal, THT-
forrasztott csatlakozas, 5.00 mm, Pélusszam: 3, 90°, Forrasztdtiiske
hossza (l): 4.5 mm, énozott, fekete, Doboz

SLS 5.08/180 SN

Dugdk huzékengyeles csavaros huzalcsatlakozasi
rendszerrel. A dugaszokon hely talalhato a feliratozashoz
és koédolhatok.

*0,2-2,5mm2(IEC) /26 - 12 AWG (UL)
* 400 V (IEC) / 300 V (UL)
* 21,6 A(IEC)/ 15 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLS 5.08/03/180 SN ORBX  Valtozat
Rendelési 1627100000
szdm

NYAK dugaszolé csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 180°,

Csavaros csatlakozas, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:

GTIN (EAN) 4008190199616 3.31 mmz2, Doboz
Qty. 120 ST
SLDF 5.08

Dugés csatlakozé panelen 4tmend szereléssel opcionalis
lezaro funkcidval. Belsé csatlakozas lapos csatlakozos
vagy forrasztott csatlakozassal. Ezeken a dugaszokon hely
talalhaté a feliratozashoz és kédolhaték.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)
* 15 A(IEC) / 10 A(UL)
J
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SLDF 5.08 L/F 3 SN BK BX Valtozat
Rendelési 1635750000
szam

GTIN (EAN) 4008190264185
Qty. 48 ST

NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, 5.08 mm, Pélusszam: 3,

180°, Lapos csatlakozas, Forrasztott csatlakozas, Doboz

SLS 5.08/180 SN

Dugdk huzékengyeles csavaros huzalcsatlakozasi
rendszerrel. A dugaszokon hely talalhato a feliratozashoz
és kodolhatok.

*0,2-2,5mm2(IEC) /26 - 12 AWG (UL)
* 400 V (IEC) / 300 V (UL)
* 21,6 A(IEC)/ 15 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLS 5.08/03/180 SN BK BX  Valtozat
Rendelési 1644930000

NYAK dugaszolé csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 180°,

szam Csavaros csatlakozas, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:
GTIN (EAN) 4008190284145 3.31 mm?2, Doboz

Qty. 120 ST

SLZF 5.08/90

Dugaszok hazérugés kdbeles csatlakozassal A
dugaszokon hely talalhato a feliratozashoz és kédolhatok.
*0,2-2,5mm2(IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
* 400 V (IEC) / 300 V (UL)
* 23 A(IEC)/ 15 A(UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLZF 5.08/03/90 SN ORBX  Valtozat
Rendelési 1673100000

NYAK dugaszol6 csatlakozd, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 90°,

szam HUzo6rugos csatlakozés, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas,
GTIN (EAN) 4008190434809 max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 100 ST
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SLZF 5.08/180

Altalanos rendelési adatok

Dugaszok huzérugés kabeles csatlakozassal A
dugaszokon hely talalhato a feliratozashoz és kédolhaték.
*0,2-2,5mm2(IEC) / 26 - 14 AWG (UL)

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

« 23 A(IEC) / 15 A(UL)

Tipus SLZF 5.08/03/180 SN OR ...  Valtozat

Rendelési 1709380000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 180°,
szam Huzoérugods csatlakozas, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas,
GTIN (EAN) 4008190395896 max.: 3.31 mm?2, Doboz

Qty. 100 ST

Tipus SLZF 5.08/03/180 SN BK ...  Valtozat

Rendelési 1709610000
szdm

GTIN (EAN) 4008190318918
Qty. 100 ST

NYAK dugaszolé csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 180°,
HUzoérugos csatlakozas, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas,

max.: 3.31 mm2, Doboz

SL 5.08/90

Altalanos rendelési adatok

Dugos csatlakozok 90°-os kivezetéssel. A forrasztdcsucs
hossza hulldmforrasztdshoz optimalizalt. A tds
érintkez6sorokon hely talalhato a feliratozashoz és
kédolhatok.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 18 A(IEC) / 15 A(UL)

Tipus SL 5.08/03/90 3.2SN BK ...
Rendelési 1508110000
szam

GTIN (EAN) 4008190095086

Viltozat
NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT-
forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 90°, Forrasztdtiiske

hossza (l): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 100 ST

Tipus SL 5.08/03/90 3.2SN DKG...  Valtozat

Rendelési 1508150000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT-
szam forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 90°, Forrasztdtiiske
GTIN (EAN) 4008190291761 hossza (1): 3.2 mm, 6nozott, Jelz6z6ld, Doboz

Qty. 100 ST

Tipus SL 5.08/03/90 3.2SN OR ... Valtozat

Rendelési 1508160000 NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT-
szdm forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 90°, Forrasztdtiiske
GTIN (EAN) 4008190028879 hossza (l): 3.2 mm, dnozott, narancssarga, Doboz

Qty. 100 ST
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Tipus SL 5.08/03/90 4.5SN BK ... Valtozat

Rendelési 1512710000 NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT-
szdm forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, PSlusszam: 3, 90°, Forrasztdtiiske
GTIN (EAN) 4008190275860 hossza (l): 4.5 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 100 ST

Tipus SL 5.08/03/90 4.5SNOR ...  Valtozat

Rendelési 1512760000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT-
szam forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 90°, Forrasztdtiiske
GTIN (EAN) 4008190036089 hossza (l): 4.5 mm, dnozott, narancssarga, Doboz

Qty. 100 ST

SL 5.08/180

Altalanos rendelési adatok

Dugos csatlakozok egyenes kivezetéssel. A forrasztocsucs
hossza hulldmforrasztashoz optimalizalt. A tis
érintkezésorokon hely talalhaté a feliratozashoz és

kédolhatok.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)
* 18 A(IEC) / 15 A (UL)

Tipus SL 5.08/03/180 3.2SN BK...  Valtozat

Rendelési 1517310000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT-
szam forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 180°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4008190192990 hossza (l): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 100 ST

Tipus SL 5.08/03/180 3.2SN DK...  Valtozat

Rendelési 1517350000 NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT-
szdm forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pdlusszam: 3, 180°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4008190111199 hossza (l): 3.2 mm, énozott, Jelz6z6ld, Doboz

Qty. 100 ST

Tipus SL 5.08/03/180 3.2SN OR...  Valtozat

Rendelési 1517360000 NYAK dugaszolo csatlakozo, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT-
szam forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 180°, Forrasztétiiske
GTIN (EAN) 4008190057077 hossza (l): 3.2 mm, énozott, narancssarga, Doboz

Qty. 100 ST

Tipus SL 5.08/03/180 4.5SN BK...  Valtozat

Rendelési 1521910000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT-
szam forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 180°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4008190177928 hossza (l): 4.5 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 100 ST

Tipus SL 5.08/03/180 4.56SN OR...  Valtozat

Rendelési 1521960000 NYAK dugaszolé csatlakozd, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT-
szdm forrasztott csatlakozés, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 180°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4008190090807 hossza (l): 4.5 mm, dnozott, narancssarga, Doboz

Qty. 100 ST
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SL 5.00/90

Dugés csatlakozék 90°-os kivezetéssel. A forrasztdcsucs
hossza hulldamforrasztashoz optimalizalt. A tls
érintkezésorokon hely talalhaté a feliratozashoz és
kédolhatok.

¢ 400V (IEC) / 300 V (UL)

« 18 A(IEC) / 15 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL5.00/03/90 3.2SNOR...  Valtozat
Rendelési 1571140000
szam

GTIN (EAN) 4008190167202
Qty. 100 ST

NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT-
forrasztott csatlakozas, 5.00 mm, Pélusszam: 3, 90°, Forrasztdtiiske
hossza (l): 3.2 mm, énozott, narancssarga, Doboz

SLDF 5.08

Dugés csatlakozé panelen atmend szereléssel opcionalis
lezaroé funkcidval. Belsé csatlakozas lapos csatlakozoés
vagy forrasztott csatlakozassal. Ezeken a dugaszokon hely
talalhaté a feliratozashoz és kédolhatok.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 15 A(IEC) / 10 A(UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLDF5.08 L/F3SNORBX Valtozat
Rendelési 1599140000
szam

GTIN (EAN) 4008190077853
Qty. 48 ST

NYAK dugaszol6 csatlakozd, tiis érintkezésor, 5.08 mm, Pélusszam: 3,
180°, Lapos csatlakozas, Forrasztott csatlakozas, Doboz

SLD 5.08/90G

2-soros tUs érintkezésor parhuzamos tiiske elrendezéssel.
A forrasztécsucs hossza hullamforrasztashoz optimalizalt.
A tls érintkezésorokon hely talalhato a feliratozashoz és
kédolhatok.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 11 A(IEC)/ 10 A(UL)
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SLD 5.08/06/90G 3.2SN O..

Rendelési 1601800000

. Valtozat

NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT-

szam forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam: 6, 90°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4008190045876 hossza (l): 3.2 mm, énozott, narancssarga, Doboz

Qty. 50 ST

SLD 5.08/180G

Altalanos rendelési adatok

2-soros tls érintkezésor parhuzamos tiiske elrendezéssel.
A forrasztécsucs hossza hullamforrasztdshoz optimalizalt.
A tUs érintkezésorokon hely taldlhato a feliratozashoz és
kédolhatok.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 11 A(IEC)/ 10 A(UL)

Tipus SLD 5.08/06/180G 3.2SN ...  Valtozat

Rendelési 1602400000 NYAK dugaszolé csatlakozé, tis érintkezésor, Oldalt zart, THT-

szam forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam: 6, 180°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4008190076887 hossza (l): 3.2 mm, énozott, narancssarga, Doboz

Qty. 50 ST
SL 5.08/135

Altalanos rendelési adatok

Dugés csatlakozék 135°-os kivezetéssel. A forrasztdcsucs
hossza hulldmforrasztashoz optimalizalt. A tls
érintkez6sorokon hely talalhatoé a feliratozashoz és
kédolhatok.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 17 A(IEC)/ 15 A(UL)

Tipus SL 5.08/03/135 3.2SN OR...  Valtozat

Rendelési 1603070000 NYAK dugaszolé csatlakozd, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT-
szdm forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 135°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4008190089412 hossza (l): 3.2 mm, dnozott, narancssarga, Doboz

Qty. 100 ST
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SLT 5.08/180

Dugaszok csavaros FELSO kabeles csatlakozassal A
dugaszon hely talalhaté a feliratozashoz és kédolhatok.
*0,2-2,5mm2(IEC) / 26 - 14 AWG (UL)

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 16 A(IEC) / 10 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLT 5.08/03/180 SN ORBX  Valtozat
Rendelési 1611570000
szam

NYAK dugaszolé csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 180°,

Felsé csatlakozés, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:
GTIN (EAN) 4008190192457 2.5 mm?, Doboz

Qty. 100 ST

SL-SMT 5.08/180 Box

H&4ll6, egyenes, tls érintkezésor. Dobozban vagy
szalagon. Szalagon és 1,5 mm-es forraszcsuccsal,
automata o6sszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm
forrasztécsucs, reflow- és hulldmforrasztashoz. A tis
érintkezésorokon hely talalhaté a feliratozashoz és
kédolhatok. HC = nagyaramu

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL-SMT 5.08HC/03/180 3...  Valtozat
Rendelési 1837990000
szam

GTIN (EAN) 4032248348053
Qty. 100 ST

NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT/
THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 180°,

Forrasztétuske hossza (1): 3.2 mm, 6nozott, fekete, Doboz

SL-SMT 5.08/180G Box

Hdéallo tds érintkezésor, dobozba csomagolva, vagy
szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcslccsal, automata
Osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztdcsucs,
reflow- és hulldmforrasztashoz. A t(s érintkez6sorokon
hely talalhato a feliratozashoz és kédolhatok. HC =
nagyaramu
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Altalanos rendelési adatok

NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, Oldalt zart, THT/
THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 180°,

Forrasztétuske hossza (I): 3.2 mm, 6nozott, fekete, Doboz

Tipus SL-SMT 5.08HC/03/180G 3... Valtozat
Rendelési 1838220000

szam

GTIN (EAN) 4032248348282

Qty. 100 ST

SL-SMT 5.08HC/90G Box

“

Altalanos rendelési adatok

H&4ll6 tls érintkezbsor, dobozba csomagolva, vagy
szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsuccsal, automata
osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztécsucs,
reflow- és hullamforrasztashoz. A tls érintkez6sorokon
hely talalhaté a feliratozashoz és kdédolhatdk. HC =
nagyaramu

Tipus SL-SMT 5.08HC/03/90G 3.... Valtozat

Rendelési 1780190000 NYAK dugaszol6 csatlakoz, tis érintkezésor, Oldalt zart, THT/THR-
szam forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 90°, Forrasztdtiiske
GTIN (EAN) 4032248165513 hossza (l): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 100 ST

SL-SMT 5.08/180G Box

=

Altalanos rendelési adatok

H&4ll6 tis érintkez6sor, dobozba csomagolva, vagy
szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsuccsal, automata
Osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztdcsucs,
reflow- és hulldmforrasztashoz. A tls érintkez6sorokon
hely talalhato a feliratozashoz és kédolhatok. HC =
nagyaramu

Tipus SL-SMT 5.08HC/03/180G 1... Valtozat

Rendelési 1775932001 NYAK dugaszolé csatlakozd, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT/
szam THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 180°,
GTIN (EAN) 4032248158928 Forrasztétuske hossza (I): 1.5 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 100 ST
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Counterpart

SL-SMT 5.08/180 Box

H&4ll6, egyenes, tls érintkezésor. Dobozban vagy

szalagon. Szalagon és 1,5 mm-es forraszcsuccsal,
automata 0sszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm
forrasztécsucs, reflow- és hullamforrasztashoz. A tls
érintkez6sorokon hely talalhato a feliratozashoz és
kédolhatok. HC = nagyaramu

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL-SMT 5.08HC/03/180 1.... Valtozat

Rendelési 1775572001 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, nyitott oldal, THT/
szam THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 180°,
GTIN (EAN) 4032248157556 Forrasztétuske hossza (I): 1.5 mm, 6nozott, fekete, Doboz

Qty. 100 ST

SL-SMT 5.08HC/90G Tape

“

H&4ll6 tls érintkez6sor, dobozba csomagolva, vagy
szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcslccsal, automata
Osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztdcsucs,
reflow- és hulldmforrasztashoz. A tls érintkez6sorokon
hely talalhato a feliratozashoz és kédolhaték. HC =

nagyaramu
Altalanos rendelési adatok
Tipus SL-SMT 5.08HC/03/90G 1.... Valtozat
Rendelési 1775014001 NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT/THR-
szdm forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszdm: 3, 90°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4032248167739 hossza (1): 1.5 mm, énozott, fekete, Tape
Qty. 350 ST
SL-SMT 5.08HC/90B Tape

Ho64llo, egyenes, tls érintkezésor. Dobozban vagy
szalagon. Szalagon és 1,5 mm-es forraszcsuccsal,
automata 0sszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm
forrasztécsucs, reflow- és hulldmforrasztashoz. A tls
érintkezésorokon hely talalhaté a feliratozashoz és
kédolhaték. HC = nagyaramu

N
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SL-SMT 5.08HC/03/90B 1.... Valtozat

Rendelési 1804270000 NYAK dugaszol6 csatlakoz, tis érintkezésor, Oldalt zart, THT/THR-
szam forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 90°, Forrasztdtiiske
GTIN (EAN) 4032248265725 hossza (I): 1.5 mm, énozott, fekete, Tape

Qty. 350 ST

SL-SMT 5.08HC/90 Box

H&4ll6, 90°%-os tls érintkezésor Dobozban vagy szalagon.

Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsiccsal, automata
osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztécsucs,
reflow- és hullamforrasztashoz. A tls érintkez6sorokon
hely talalhaté a feliratozashoz és kdédolhatdk. HC =
nagyaramu

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL-SMT 5.08HC/03/90 1.5...  Valtozat
Rendelési 1774772001

NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT/THR-

szam forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 90°, Forrasztdtiiske
GTIN (EAN) 4032248155705 hossza (): 1.5 mm, énozott, fekete, Doboz
Qty. 100 ST

SL-SMT 5.08HC/90G Box

“

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL-SMT 5.08HC/03/90G 1... Valtozat
Rendelési 1775012001

H&4ll6 tis érintkez6sor, dobozba csomagolva, vagy
szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsuccsal, automata
Osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztdcsucs,
reflow- és hulldmforrasztashoz. A tls érintkez6sorokon
hely talalhato a feliratozashoz és kédolhatok. HC =
nagyaramu

NYAK dugaszolé csatlakozd, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT/THR-

szdm forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 90°, Forrasztdtiiske
GTIN (EAN) 4032248156030 hossza (l): 1.5 mm, énozott, fekete, Doboz
Qty. 100 ST
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SL-SMT 5.08/180G Tape

=

Altalanos rendelési adatok

H&4ll6 tls érintkezbsor, dobozba csomagolva, vagy
szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsuccsal, automata
osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztécsucs,
reflow- és hullamforrasztashoz. A tls érintkez6sorokon
hely talalhato a feliratozashoz és kédolhatok. HC =
nagyaramu

Tipus SL-SMT 5.08HC/03/180G 1... Valtozat

Rendelési 1775934001 NYAK dugaszolé csatlakozo, tis érintkezésor, Oldalt zart, THT/
szam THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 180°,
GTIN (EAN) 4032248160112 Forrasztétuske hossza (I): 1.5 mm, 6nozott, fekete, Tape

Qty. 250 ST

SL-SMT 5.08HC/90 Box

@

Altalanos rendelési adatok

H&4ll6, 90°%-os tls érintkezésor Dobozban vagy szalagon.
Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsulccsal, automata
Osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztdcsucs,
reflow- és hulldmforrasztashoz. A tls érintkez6sorokon
hely talalhato a feliratozashoz és kédolhaték. HC =
nagyaramu

Tipus SL-SMT 5.08HC/03/90 3.2...  Valtozat

Rendelési 1779960000 NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT/THR-
szdm forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszdm: 3, 90°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4032248165285 hossza (l): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 100 ST

SL-SMT 5.08HC/90 Tape

@

Haéallo, 90°-os tis érintkez6sor Dobozban vagy szalagon.
Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsulccsal, automata
Osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztdcsucs,
reflow- és hulldmforrasztashoz. A t(s érintkez6sorokon
hely talalhato a feliratozashoz és kédolhatok. HC =
nagyaramu
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SL-SMT 5.08HC/03/90 1.5...  Valtozat

Rendelési 1821170000 NYAK dugaszol6 csatlakozd, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT/THR-
szam forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 90°, Forrasztdtiiske
GTIN (EAN) 4032248319817 hossza (I): 1.5 mm, énozott, fekete, Tape

Qty. 350 ST

SL-SMT 5.08/180 Tape

H&4ll6, egyenes, tls érintkezésor. Dobozban vagy
szalagon. Szalagon és 1,5 mm-es forraszcsuccsal,
automata osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm
forrasztécsucs, reflow- és hulldmforrasztashoz. A tis
érintkezésorokon hely talalhaté a feliratozashoz és
kédolhatok. HC = nagyaramu

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL-SMT 5.08HC/03/180 1.... Valtozat

Rendelési 1821110000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, nyitott oldal, THT/
szam THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 180°,
GTIN (EAN) 4032248319756 Forrasztétuske hossza (I): 1.5 mm, 6nozott, fekete, Tape

Qty. 250 ST
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