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ZS jeloléket - a bevalt MultiCard formatumban -
specidlisan a Z-sorozathoz fejlesztettiik ki. Nagy
nyomtatasi felliletiik van. A felhajthaté mechanizmus
miatt a keresztosszekotdk is hozzaférheték, lecsupaszolas
nélkul. Az egyes cimkéket a savokra kell pattintani, ezért
a gyors szerelés garantalt. Az egyes cimkéket konnyu

elvalasztani.
¢ Felhajthatd jelol6teriilet
* Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

* A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu

jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjik, kildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.
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Altalanos rendelési adatok

Véltozat

ZS, Sorkapocs jelols, 15 x 5 mm, Raszter mm-
ben (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley,
Vevéspecifikus

Rendelési szdm 1646640000
Tipus ZS 15/5 MC SDR
GTIN (EAN) 4008190456696
Qty. 96 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Magassag 15 mm Magassag (coll) 0.5906 inch
Szélesség 5 mm Szélesség (coll) 0.1968 inch
Nett6 tomeg 0.19¢

Homeérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...100 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Termék karbonldbnyoma Bolcsétdl a kapuig 0.006 kg CO2 eq.

Altalanos adatok

Nyomtatas tajolasa vizszintes és fliggdleges

Nyomtatads mddja MC Laser

Szélesség 5 mm

UL 94 éghet6ségi osztaly V-2

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 100 °C

Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -40 °C

Szin Vevéspecifikus

Alapanyag Poliamid 66

Nyomtatas szine fekete

Nyomtatott karakterek M-Print PRO fajlt igényel

Jelolék szama kombinacionként Téapellatas formdaja MultiCard

Jelolék szama kombinacidnként 1 MultiCard = Terminal marker

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...100 °C

Alkalmazas/gyartd Weidmueller, Allen-Bradley

Csatlakozojelolok

Raszter mm-ben (P) 5.00 mm

Besorolasok

ETIM 6.0 EC000761 ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761 ETIM 9.0 EC000761
ETIM 10.0 EC000761 ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9,1 27-14-11-37 ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01 ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01 ECLASS 14.0 27-28-11-01
ECLASS 15.0 27-28-11-01
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