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Product image

Hiivelyes érintkezésor a NYAK felszereléséhez. A
forrasztécsucs hossza hulldmforrasztdshoz optimalizalt.
* 400V (IEC) / 300 V (UL)

* 23 A(IEC)/ 15 A(UL)

Altalanos rendelési adatok

Valtozat NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes érintkezésor,
Oldalt zart, THT-forrasztott csatlakozas, 5.08 mm,
Pélusszam: 20, 180°, Forrasztotiiske hossza (I): 3.2
mm, énozott, narancssarga, Doboz

Rendelési szam 1648970000
Tipus BLL 5.08/20/180 3.2 SN OR BX
GTIN (EAN) 4008190293451
Qty. 18 Darab
Termékadatok IEC: 400V /23 A
UL:300V /15 A
Csomagoléas Doboz
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok

18
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (UR) E60693
Méretek és tomegek
Nett6 tomeg 20.83 g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Rendszerspecifikaciok

Termékcsalad

OMNIMATE Signal
- sorozat BL/SL 5.08

Csatlakozas tipusa

Aramkéri lap csatlakozas

Felszerelés NYAK-ra THT-forrasztott csatlakozas Raszter mm-ben (P) 5.08 mm
Raszter inch-ben (P) 0.200" Kimend konyok 180°
Po6lusszam 20 Forrasztotiiskék szama pélusonként 2
Forrasztétiiske hossza (1) 3.2 mm Forrasztotiiske tirése +0.1 /-0.3 mm
Forrasztétiiske méretei 0,4 x 1,00 mm Forrasztészem lyukatméré (D) 1.3 mm
Forrasztészem lyukatméré tiirés (D) +0,1T mm L1, mm 96.52 mm

L1, inch 3.800" Sorok szdma 1

Erintkezésorok szama

1

Erintésvédelem a DIN VDE 57 106
szerint

Kézfejjel torténd
megérintéstdl védett

Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint IP20 dugaszolt Védelmi osztaly IP20
Térfogati ellendllas <6 mQ Kédolhatd Igen
Dugaszolasi ciklusok 25 Dugaszolasi eré/pdlus, max. 5N
Huazoéeré / polus, max. 5N

Anyagjellemzék

Szigetel6anyag PBT GF Szin narancssarga
Szinskala (hasonld) RAL 2000 Szigetel6anyag csoport llla
Kaszéutképzési 6sszehasonlitasi szam =200 Szigetelési ellenallas 108 Q
(CTI)

Moisture Level (MSL) UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Erintkez6 anyaga Rézotvozet Erintkez6 fellet 6nozott

Forrasztott csatlakozas rétegszerkezete

4...6 um Sn hot-dip tinned

Dugaszolhato csatlakozas
rétegszerkezete

4...6 ym Sn hot-dip tinned

Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C Tarolasi hémérséklet, max. 70°C

Uzemi hémérséklet, min. -50 °C Uzemi hémérséklet, max. 100 °C

Hémeérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C Hoémérsékleti tartomany, telepités, max. 100 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984 Névleges aram, min. polusszam (Tu=20 23 A
oc)

Névleges aram, maximalis polusszam 16 A Névleges dram, min. p6lusszam 20 A

(Tu=20 °C)

(Tu=40°C)
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Névleges aram, maximalis polusszam 14 A Névleges fesziiltség a ll/2 tulfesziiltség 400 V
(Tu=40°C) osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a lll/2 tulfesziiltség 320V Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség 250 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges lokéfesziiltség a ll/2 4V Névleges Iokéfesziiltség a lll/2 4 kV
tulfesziiltség osztdlyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés

mértékéhez mértékéhez

Névleges lokéfesziiltség a lll/3 4 kV Rovid ideji hatararam ellenéllas 3x1smit 120 A
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezédés

mértékéhez

Csomagolas

Csomagolas Doboz VPE hosszlsag 131.00 mm

VPE szélesség 121.00 mm VPE magassag 48.00 mm
CSA névleges adatok

Intézet (CSA) CSA Tanusitvany szama (CSA) 200039-1121690
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V

csoport / CSA)

csoport / CSA)

Névleges aram (B felhasznalasi csoport /15 A Névleges dram (D felhasznalasi csoport /10 A

CSA)

CSA)

Hivatkozas a tanusitasi értékekre

A megadott adatok
maximalis értékek - lasd a
tanusitvanyt.

UL 1059 névleges adatok

Intézet (UR) UR Tanusitvany szama (UR) E60693
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V
csoport / UL 1059) csoport / UL 1059)

Névleges aram (B felhasznalasi csoport/
UL 1059)

15 A Névleges aram (D felhasznalasi csoport/ 10 A
UL 1059)

Hivatkozas a tanusitasi értékekre

A megadott adatok
maximalis értékek - lasd a
tanusitvanyt.

Fontos megjegyzés

IPC megfelel6ség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitdsa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategoridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket
kérésre kiértékeljik.

Megjegyzések

* Additional variants on request

Gold-plated contact surfaces on request

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01

A létrehozas datuma 03.03.2026 04:48:00 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



Weidmiiller 3t

BLL 5.08/20/1 80 3.2 SN OR BX Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
m www.weidmueller.com
Product image Dimensional drawing

Li+P 10,3

o

Felhasznalasi példa
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Kodolo elemek

Altalanos rendelési adatok

Csak azt kapcsolja 6ssze, amit kell: a megfelel
csatlakozast a megfelel6 helyen.

A koédolasi elemek és reteszel6 eszkozok egyértelmuen
hozzarendelik a csatlakozéelemeket a gyartasi és az
tizemelési folyamat soran

A kédolasi elemeket és a reteszel6 eszkdzoket a szerelés
el6tt vagy a kabelkonfekcionalas fazisaban kell behelyezni.
A Weidmudller alternativaja: online konfiguralas a
valtozatkonfigurator segitségével a szallitas el6tti elézetes
kodolashoz.

A kapcsolasi tablan torténd hibas konfekcionalas és

az 0sszekot6 elemek téves csatlakoztatasa tobbé nem
lehetséges.

Az elény: nincs hibakeresés a gyartas soran, és nem
mertil fel a felhasznalé altal okozott tizemelési hiba.

Tipus BLZ/SL KO BK BX Valtozat

Rendelési 1545710000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Tartozékok, Kédolé elem, fekete,

szam Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4008190087142

Qty. 50 ST

Tipus BLZ/SL KO OR BX Valtozat

Rendelési 1573010000 NYAK dugaszolé csatlakozé, Tartozékok, Kédolé elem, narancssarga,
szam Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4008190048396

Qty. 100 ST
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SL 5.08/135

Altalanos rendelési adatok

Dugés csatlakozék 135°-os kivezetéssel. A forrasztdcsucs
hossza hulldamforrasztashoz optimalizalt. A tls
érintkezésorokon hely talalhaté a feliratozashoz és
kédolhatok.

¢ 400V (IEC) / 300 V (UL)

17 A(IEC) / 15 A(UL)

Tipus SL 5.08/20/135 3.2SN OR...  Valtozat
Rendelési 1603240000

szam
GTIN (EAN) 4008190132019
Qty. 20 ST

NYAK dugaszolé csatlakozd, tis érintkezésor, nyitott oldal, THT-
forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam: 20, 135°, Forrasztotiiske

hossza (l): 3.2 mm, énozott, narancssarga, Doboz

SL 5.08/135B

Altalanos rendelési adatok

Dugés csatlakozék 135°-os kivezetéssel. A forrasztdcsucs
hossza hulldmforrasztashoz optimalizalt. A tls
érintkezésorokon hely talalhaté a feliratozashoz és
kédolhatok.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 17 A(IEC)/ 15 A(UL)

Tipus SL 5.08/20/135B 3.2SN O...  Valtozat

Rendelési 1605710000 NYAK dugaszolé csatlakozo, tiis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4008190074654 20, 135°, Forrasztotiiske hossza (l): 3.2 mm, 6nozott, narancssarga,
Qty. 20 ST Doboz
SL 5.08/180

Dugés csatlakozék egyenes kivezetéssel. A forrasztdcsucs
hossza hullamforrasztashoz optimalizalt. A tls
érintkez6sorokon hely talalhatoé a feliratozashoz és
kédolhatok.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 18 A(IEC)/ 15 A(UL)
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SL 5.08/20/180 3.2SN OR...  Valtozat
Rendelési 1519060000

NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT-

szam forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam: 20, 180°, Forrasztotliske
GTIN (EAN) 4008190053550 hossza (l): 3.2 mm, énozott, narancssarga, Doboz

Qty. 20 ST

SL 5.08/180B

Dugés csatlakozék egyenes kivezetéssel. A forrasztdécsucs
hossza hulldmforrasztashoz optimalizalt. A tls
érintkezésorokon hely talalhaté a feliratozashoz és
kodolhatok.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 18 A(IEC) / 15 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL 5.08/20/180B 3.2SN O...  Valtozat
Rendelési 1521360000

NYAK dugaszol6 csatlakozo, tls érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozés, 5.08 mm, Polusszam:
GTIN (EAN) 4008190036003 20, 180°, Forrasztétiiske hossza (l): 3.2 mm, 6nozott, narancssarga,
Qty. 20 ST Doboz

SL 5.08/90

Dugés csatlakozék 90°-os kivezetéssel. A forrasztdcsucs
hossza hulldmforrasztashoz optimalizalt. A tls
érintkez6sorokon hely talalhatoé a feliratozashoz és
kédolhatok.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 18 A(IEC) / 15 A(UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL 5.08/20/90 3.2SNOR ...  Valtozat
Rendelési 1509860000

NYAK dugaszolé csatlakozd, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT-

szdm forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam: 20, 90°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4008190131227 hossza (l): 3.2 mm, dnozott, narancssarga, Doboz
Qty. 20 ST
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SL 5.08/90B

Altalanos rendelési adatok

Dugés csatlakozék 90°-os kivezetéssel. A forrasztdcsucs
hossza hulldamforrasztashoz optimalizalt. A tls
érintkezésorokon hely talalhaté a feliratozashoz és
kédolhatok.

¢ 400V (IEC) / 300 V (UL)

« 18 A(IEC) / 15 A (UL)

Tipus SL5.08/20/90B 3.2SN OR...  Valtozat

Rendelési 1512160000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozés, 5.08 mm, Pélusszam:

GTIN (EAN) 4008190129033 20, 90°, Forrasztotiske hossza (1): 3.2 mm, dnozott, narancssarga,

Qty. 20 ST Doboz

SL 5.08HC/180
TUs érintkez6sorok Givegszal-erdsitésti mianyagbol,
egyenes huzalkimenettel, hulldmforrasztdshoz
optimalizalva. A karimas valtozatok (F) az ellentétes
oldali csatlakozéra vagy az &ramkori lapra csavarozhatok.
A forraszthatd peremes (LF) aljzat hasznalata esetén
nincs sziikség az aramkori lap csavaros kiegészit6
csatlakoztatasara. A forrasztasi helyeket is védi a
mechanikus behatés ellen. Valamennyi tls érintkezésor
kézzel kddolhatd vagy mar kddoltan rendelheté. HC =
nagyaramu

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL 5.08HC/20/180 3.2SN ...  Valtozat

Rendelési 1148510000
szam

GTIN (EAN) 4032248934768

NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT-
forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam: 20, 180°, Forrasztotliske

hossza (l): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 20 ST

Tipus SL 5.08HC/20/180 3.2SN ...  Valtozat

Rendelési 1146650000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT-

szam forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam: 20, 180°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4032248108732 hossza (l): 3.2 mm, énozott, narancssarga, Doboz

Qty. 20 ST

A létrehozas datuma 03.03.2026 04:48:00 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG


https://eshop.weidmueller.com/p/1512160000
https://eshop.weidmueller.com/p/1148510000
https://eshop.weidmueller.com/p/1146650000

BLL 5.08/20/180 3.2 SN OR BX

Ellendarab

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

SL 5.08HC/180B

Altalanos rendelési adatok

TUs érintkez6sorok Givegszal-erdsitésti mianyagbol,
egyenes huzalkimenettel, hullamforrasztashoz
optimalizalva. A karimas valtozatok (F) az ellentétes
oldali csatlakozéra vagy az aramkori lapra csavarozhatok.
A forraszthatd peremes (LF) aljzat hasznalata esetén
nincs szikség az aramkori lap csavaros kiegészit6é
csatlakoztatasara. A forrasztasi helyeket is védi a
mechanikus behatas ellen. Valamennyi tls érintkezésor
kézzel kédolhaté vagy mar kddoltan rendelhetd. HC =
nagyaramu

Tipus SL 5.08HC/20/180B 3.2SN...

Rendelési 1149990000

Valtozat

NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4032248935628 20, 180°, Forrasztétiiske hossza (1): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz
Qty. 20 ST

Tipus SL 5.08HC/20/180B 3.2SN... Valtozat

Rendelési 1147900000

NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozés, 5.08 mm, Pélusszam:

GTIN (EAN) 4032248935185 20, 180°, Forrasztétiiske hossza (l): 3.2 mm, 6nozott, narancssarga,

Qty. 20 ST Doboz

SL 5.08HC/180G
Tus érintkezésorok livegszal-ersités(i mianyagbdl,
egyenes huzalkimenettel, hullamforrasztashoz
optimalizalva. A karimas valtozatok (F) az ellentétes
oldali csatlakozéra vagy az aramkori lapra csavarozhatok.
A forraszthatd peremes (LF) aljzat hasznalata esetén
nincs szikség az aramkori lap csavaros kiegészité
csatlakoztatasara. A forrasztasi helyeket is védi a
mechanikus behatéas ellen. Valamennyi tlis érintkezésor
kézzel kodolhaté vagy mar kddoltan rendelhets. HC =
nagyaramu

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL 5.08HC/20/180G 3.2SN... Valtozat

Rendelési 1149230000

NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT-

szdm forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam: 20, 180°, Forrasztotiliske
GTIN (EAN) 4032248934560 hossza (l): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 20 ST

Tipus SL 5.08HC/20/180G 3.2SN... Valtozat

Rendelési 1147140000
szam

GTIN (EAN) 4032248108497
Qty. 20 ST

NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, Oldalt zart, THT-
forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam: 20, 180°, Forrasztotliske

hossza (l): 3.2 mm, énozott, narancssarga, Doboz
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SL 5.08HC/90

Tus érintkezésorok livegszal-erésitési mianyagbdl, 90°-
os kivezetéssel, hullamforrasztashoz optimalizalva. A
karimas valtozatok (F) az ellentétes oldali csatlakozéra
vagy az aramkori lapra csavarozhaték. A forraszthaté
peremes (LF) aljzat hasznéalata esetén nincs sziikség az
aramkori lap csavaros kiegészit6 csatlakoztatasara. A
forrasztasi helyeket is védi a mechanikus behatés ellen.
Valamennyi tlis érintkezésor kézzel kddolhatd vagy mar
kédoltan rendelheté. HC = nagyaramu

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL 5.08HC/20/90 3.2SN B...  Valtozat

Rendelési 11565270000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT-
szam forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pdlusszam: 20, 90°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4050118050639 hossza (l): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 20 ST

Tipus SL 5.08HC/20/90 3.2SN O...  Valtozat

Rendelési 1147120000 NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT-
szdm forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam: 20, 90°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4050118051322 hossza (l): 3.2 mm, énozott, narancssarga, Doboz

Qty. 20 ST

SL 5.08HC/90B

Tis érintkezésorok livegszal-erdsitésti mdanyagbol, 90°-
os kivezetéssel, hullamforrasztashoz optimalizalva. A
karimas valtozatok (F) az ellentétes oldali csatlakozoéra
vagy az aramkori lapra csavarozhatok. A forraszthato
peremes (LF) aljzat hasznéalata esetén nincs sziikség az
aramkori lap csavaros kiegészit6é csatlakoztatasara. A
forrasztasi helyeket is védi a mechanikus behatés ellen.
Valamennyi tlis érintkez&sor kézzel kddolhatd vagy mar
kédoltan rendelheté. HC = nagyaramu

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL 5.08HC/20/90B 3.2SN ...  Valtozat

Rendelési 1155780000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4050118049978 20, 90°, Forrasztotiiske hossza (l): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz
Qty. 20 ST

Tipus SL 5.08HC/20/90B 3.2SN ...  Valtozat

Rendelési 1154970000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozés, 5.08 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4050118050868 20, 90°, Forrasztotiske hossza (1): 3.2 mm, dnozott, narancssarga,
Qty. 20 ST Doboz
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SLDV 5.08/180

Tus érintkezdsor, forrasztécsuccsal, hullamforrasztashoz
optimalizalva. A dugaszokon hely talalhaté a feliratozashoz
és kédolhaték. HC = nagyaramu

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLD 5.08V/40/180 3.2SN ...  Valtozat

Rendelési 1725830000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT-

szam forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam: 40, 180°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4032248062126 hossza (I): 3.2 mm, 6nozott, narancsséarga, Doboz

Qty. 10 ST

SLDV 5.08/180B

TUs érintkez6sor, forrasztécsuccsal, hullamforrasztashoz
optimalizalva. A dugaszokon hely talalhaté a feliratozashoz
és kédolhatok. HC = nagyaramu

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLD 5.08V/40/180B 3.2SN... Valtozat

Rendelési 1726920000 NYAK dugaszolé csatlakozo, tiis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4032248062812 40, 180°, Forrasztétuske hossza (I): 3.2 mm, 6nozott, narancsséarga,
Qty. 10 ST Doboz

SLDV 5.08/90B

T

A létrehozas datuma 03.03.2026 04:48:00 MEZ

Tus érintkez6sor, forrasztécsuccsal, hullamforrasztashoz

optimalizalva. A dugaszokon hely talalhaté a feliratozashoz
és kédolhatok. HC = nagyaramu

A katalégus allapota / Rajzok 11


https://eshop.weidmueller.com/p/1725830000
https://eshop.weidmueller.com/p/1726920000

Weidmiiller 3t

BLL 5.08/20/180 3.2 SN OR BX

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com
Ellendarab

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLD 5.08V/40/90B 3.2 SN...  Valtozat

Rendelési 1726460000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozés, 5.08 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4032248061433 40, 90°, Forrasztotiiske hossza (1): 3.2 mm, 6nozott, narancsséarga,
Qty. 10 ST Doboz

SL-SMT 5.08/180 Box

H&4ll6, egyenes, tls érintkezésor. Dobozban vagy
szalagon. Szalagon és 1,5 mm-es forraszcsuccsal,
automata osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm
forrasztécsucs, reflow- és hulldmforrasztashoz. A tis
érintkezésorokon hely talalhaté a feliratozashoz és
kédolhatok. HC = nagyaramu

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL-SMT 5.08HC/20/180 3.... Valtozat
Rendelési 1838160000

NYAK dugaszolé csatlakozé, tis érintkezésor, nyitott oldal, THT/

szam THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 20, 180°,
GTIN (EAN) 4032248348220 Forrasztétuske hossza (I): 3.2 mm, 6nozott, fekete, Doboz
Qty. 20 ST

SL-SMT 5.08/180G Box

H&4ll6 tis érintkez6sor, dobozba csomagolva, vagy
szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsuccsal, automata
Osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztdcsucs,
reflow- és hulldmforrasztashoz. A tls érintkez6sorokon
hely talalhato a feliratozashoz és kédolhatok. HC =
nagyaramu

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL-SMT 5.08HC/20/180G 3... Valtozat
Rendelési 1838390000

NYAK dugaszolé csatlakozd, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT/

szam THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 20, 180°,
GTIN (EAN) 4032248348459 Forrasztétuske hossza (I): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz
Qty. 20 ST
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SL-SMT 5.08HC/90 Box

H&4ll6, 90°%-os tls érintkezésor Dobozban vagy szalagon.
Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsuccsal, automata
osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztécsucs,
reflow- és hullamforrasztashoz. A tls érintkez6sorokon
hely talalhato a feliratozashoz és kédolhatok. HC =
nagyaramu

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL-SMT 5.08HC/20/90 3.2... Valtozat
Rendelési 1780130000
szam

GTIN (EAN) 4032248165452
Qty. 20 ST

NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT/
THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 20, 90°,

Forrasztétuske hossza (I): 3.2 mm, 6nozott, fekete, Doboz

SL-SMT 5.08HC/90G Box

H&4ll6 tls érintkez6sor, dobozba csomagolva, vagy
szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcslccsal, automata
Osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztdcsucs,
reflow- és hulldmforrasztashoz. A tls érintkez6sorokon
hely talalhato a feliratozashoz és kédolhaték. HC =
nagyaramu

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL-SMT 5.08HC/20/90G 3... Valtozat
Rendelési 1780360000
szam

GTIN (EAN) 4032248165681
Qty. 20 ST

NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT/
THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 20, 90°,

Forrasztétuske hossza (1): 3.2 mm, 6nozott, fekete, Doboz

SLS 5.08/180 SN

Dugdék huzékengyeles csavaros huzalcsatlakozasi
rendszerrel. A dugaszokon hely talalhaté a feliratozashoz
és kodolhatok.

*0,2-2,5mm2(IEC) /26 - 12 AWG (UL)

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 21,6 A(IEC)/ 15 A (UL)
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SLS 5.08/20/180 SN ORBX  Valtozat

Rendelési 1644870000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 20, 180°,
szam Csavaros csatlakozas, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:
GTIN (EAN) 4008190284084 3.31 mm?, Doboz

Qty. 18 ST
SLS 5.08/180B

Dugdk huzékengyeles csavaros huzalcsatlakozasi
rendszerrel. A dugaszokon hely talalhato a feliratozashoz
és kodolhatok.

*0,2-2,5mm2(IEC) /26 - 12 AWG (UL)

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 21,6 A(IEC)/ 15 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLS 5.08/20/180B SN OR ...  Valtozat
Rendelési 1645180000

NYAK dugaszolé csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 20, 180°,

szam Csavaros csatlakozas, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:
GTIN (EAN) 4008190284398 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 18 ST

SLS 5.08TB KF35

Dugék huzékengyeles csavaros huzalcsatlakozasi
rendszerrel. Felpattintd labakkal a dugaszok sinre torténé
rogzitéséhez. A dugaszokon hely talalhaté a feliratozashoz
és kodolhatok.

*0,2-2,5mm2(IEC) /26 - 12 AWG (UL)

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 21,6 A(IEC)/ 15 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLS 5.08/20/180TB KF SN...  Valtozat

Rendelési 1846190000 NYAK dugaszolé csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 20, 180°,
szam Csavaros csatlakozas, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:
GTIN (EAN) 4032248362479 3.31 mm?2, Doboz

Qty. 5 ST
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SLS 5.08TB RF15

Dugdk huzékengyeles csavaros huzalcsatlakozasi
rendszerrel. Felpattintd labakkal a dugaszok sinre torténé
rogzitéséhez. A dugaszokon hely taldlhato a feliratozashoz
és kodolhatok.

*0,2-2,5mm2(IEC) /26 - 12 AWG (UL)

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

*21,5A(IEC)/ 15 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLS 5.08/20/180TB RF15 ...  Valtozat
Rendelési 1846110000
szam

NYAK dugaszolé csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 20, 180°,

Csavaros csatlakozas, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:
GTIN (EAN) 4032248362394 3.31 mm?, Doboz

Qty. 5 ST
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