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Product image

Az elvalasztolapok és a zardlemezek a sorkapocsblokkok
alapvetd tartozékai. Az elvalasztdlapok optikai és
elektromos levalasztast biztositanak a kiilonb6zé
potencialok és funkciondlis csoportok kozott, fokozva

a biztonsagot és atlathaté elrendezést teremtve a
kapcsoldszekrényben. A zarélemezek oldalt lezarjak

a sorkapocsblokk sort, védelmet nydjtanak az aktiv
részekkel valo érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmiiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis
huzalozas.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Z-sorozat, Véglap, Elvalasztd lemezzel
Rendelési szdm 1649540000

Tipus ZAP/TW ZIA1.5/3L

GTIN (EAN) 4008190295165

Qty. 50 Darab

A létrehozas datuma 09.03.2026 11:50:58 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1649540000
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 45.8 mm Mélység (coll) 1.8031 inch
Magassag 68 mm Magassag (coll) 2.6772 inch
Szélesség 5.08 mm Szélesség (coll) 0.2 inch
Nett6 tomeg 53g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C..55 °C Ambient temperature -50°C..75°C
Folyamatos tizemi h6mérséklet., min. -50 °C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 120 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Termék karbonldbnyoma Bolcs6tdl a kapuig 0.046 kg CO2eq.

Anyag adatok

Alapanyag Wemid Szin sotétbézs
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0

Rendszer specifikacidok

Valtozat Vég- és elvalaszto lemez Tartosin TS 35

Kiegészité miiszaki adatok

Felpattinthato

Igen

Rogzités tipusa

Kalapsin, 35 mm

Telepitési Gtmutatd

Kozvetlen rogzités

Altalanos

Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités Tartésin TS 35
Besorolasok

ETIM 8.0 EC000886 ETIM 9.0 EC000886
ETIM 10.0 EC000886 ECLASS 14.0 27-25-03-01
ECLASS 15.0 27-25-03-01
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Plus

Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus DEK 5/5 PLUS MC NE WS Valtozat
Rendelési 1854490000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4032248393596
Qty. 1000 ST

A létrehozas datuma 09.03.2026 11:50:58 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1854490000

