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A megmunkalt sajtolhaté érintkez6k HDD-sorozata
magas polusszamhoz sz(ik helyeken kévetelményhez lett
kialakitva. A felhasznaldk szerelési helyet takaritanak meg
a kisebb kialakitassal, anélkul, hogy korlatozni kellene a
polusok szamat.

A vezeték csatlakozasi szintjét sajtolhato érintkez6ként
terveztiik meg. A bevalt krimpcsatlakozast mar évtizedek
Ota szabvanyként hasznaljak. A betétekhez krimpelhet6
érintkez6ket nem mellékeliink.

Pélusok szama: 108

Névleges aram: 10 A

Névleges fesziiltség: 250 V

Névleges fesziiltség UL/CSA szerint: 600 V AC/DC

Altalanos rendelési adatok

Valtozat HDC-betét, Hively, 250 V, 10 A, Pdlusszam: 108,
Krimpelheté csatlakozas, Telepitési szerkezeti
méret: 8

Rendelési szam 1651220000

Tipus HDC HDD 108 FC

GTIN (EAN) 4008190299828

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok

( € @ AN s IECEx ™
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E92202
Méretek és tomegek
Mélység 1711 mm Mélység (coll) 4.3701 inch
Magassag 33 mm Magassag (coll) 1.2992 inch
Szélesség 34 mm Szélesség (coll) 1.3386 inch
Nett6é tomeg 769
Hémérsékletek
Hémérsékleti hatarérték -40°C...125°C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC

Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

1609748e-c278-4c9b-b3d 1-6215d2988cd

Vegyszerallésag Anyag Aceton
Vegyszeralldsag Ellenallo
Anyag Ammonia, vizes oldat
Vegyszerallésag Feltételesen ellenalld
Anyag Petréleum
Vegyszerallésag Ellenallé
Anyag Benzol
Vegyszerallésag Ellenallé
Anyag Dizelolaj
Vegyszerallosag Feltételesen ellenalld
Anyag Ecetsav, koncentralt
Vegyszerall6sag Ellendllé
Anyag Kalium-hidroxid
Vegyszerall6sag Feltételesen ellenalld
Anyag Metanol
Vegyszerall6sag Feltételesen ellenalld
Anyag Motorolaj
Vegyszeralldsag Feltételesen ellenalld
Anyag Lag, higitott
Vegyszeralldsag Ellenallo
Anyag Hidrokloérfluor-szénhidrogének
Vegyszerall6sag Feltételesen ellenalld
Anyag Kultéri hasznalat
Vegyszerallosag Feltételesen ellenalld
Méret
Szélesség 34 mm Alap teljes hossza 111 mm
Aljzat magassaga 33 mm
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Altalanos adatok

P6lusszam 108

Dugaszolasi ciklusok, eziist 2500

Dugaszolasi ciklusok, arany =500

Csatlakozas tipusa Krimpelhetd csatlakozas
Telepitési szerkezeti méret 8

UL 94 éghetGségi osztaly V-0

Térfogati ellendllas <4 mQ

Szin bézs

Szigetelési ellendllas 1010 Q

Szigetel6anyag

PC livegszal-erdsitéssel (UL listas és vasuti tanusitassal)

Szigetel6éanyag csoport

Illa

Vezeték-keresztmetszet 2.5 mm?2
Tipus Hively
Szennyezés sulyossaga 3

Alapanyag Rézotvozet
Sorozat HDD
Névleges fesziiltség (DIN EN 6 1984) 260V
Névleges fesziiltség az UL/CSA szerint 600V AC/DC

Névleges lokéfesziltség (DIN EN 61984)4 kV

Névleges aram (DIN EN 61984)

10A

Névleges aramerdsség (UR) Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG AWG 14
Névleges aram 10 A
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG AWG 16
Névleges aram 7A
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG AWG 18
Névleges aram 7A
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG AWG 20
Névleges dram 275 A
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG AWG 22
Névleges dram 275 A
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG AWG 24
Névleges aram 2.75 A

Névleges daramerésség (cUR) Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG AWG 14
Névleges aram 6 A
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG AWG 16
Névleges aram 35A
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG AWG 18
Névleges aram 35A
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG AWG 20
Névleges aram 147 A
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG AWG 22
Névleges aram 147 A
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG AWG 24
Névleges aram 147 A

Halogénmentes true

Alacsony fuistképz6dés a DIN EN Igen

45545-2 szerint

BG 8

Jelérintkez6k szama 0

Tapérintkez6k szama 108

IECEx/ATEX névleges adatok

Tanusitvany szdma (IECEX) TUEV24ATEX9197X Aram (IECEX) 3A

Aram (ATEX) 3A Tanusitvany szama (ATEX) IECEXTUR24.0077X
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Miiszaki adatok
Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) 2.5 mm?2 Max. fesziiltség (ATEX) 250V
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) 2.5 mm?2 Max. fesziiltség (IECEX) 250V
PE csatlakozasi adatok
Csatlakozas tipusa PE Csavaros csatlakozas Kés mérete, hornyos (PE-csatlakozas) SD 0.6 x3.5,SD 0.8x4.0
Csupaszolasi hossz, PE-csatlakozas 10 mm PE-csatlakozas max. meghuzasi 1.5 Nm
nyomatéka
PE-csatlakozas min. meghuzasi 1.2 Nm Rogzitécsavar M 4
nyomatéka
Névleges keresztmetszet 2.5 mm? Vezeték keresztmetszet, AWG (PE), min. AWG 20
Vezeték keresztmetszet, AWG (PE), max. AWG 14
Valtozat
Vezeték csatlakozési keresztmetszet AWG 14 Csupaszolasi hossz, névleges 8 mm
AWG, max. csatlakozas
Csatlakozas tipusa Krimpelhet6 csatlakozas Telepitési szerkezeti méret 8
Térfogati ellenallas <4 mQ Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
AWG, min.
Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 2.5 mm?2 Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 0.5 mm?2
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2
finomsodratd, max. finomsodratd, min.
Vezeték-keresztmetszet, max. 2.05 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, min. 0.14 mm?2
Alapanyag Rézotvozet BG 8
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-05
ECLASS 15.0 27-44-02-05
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DSTV

Kilonboz6 tartozékok allnak rendelkezésre betétjeinkhez.
Ez tartalmazza a kédold elemeket is a betétekhez.

Altalanos rendelési adatok

Tipus DSTV COST4 Valtozat

Rendelési 1471300000 Ipari nehézcsatlakozok, Tartozékok, Rgzité rendszer
szam

GTIN (EAN) 4008190017354

Qty. 100 ST

Tipus DSTV COBUS Valtozat

Rendelési 1471500000 Ipari nehézcsatlakozok, Tartozékok, Kédold elem

szdm
GTIN (EAN) 4008190178543
Qty. 100 ST

Lapos csavarhuzé

Szigetelt hornyos csavarhuzé, SDI DIN 7437, 1SO
2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/ 1 szerint,
SoftFinish-markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDIS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 9008390000 Csavarhuzo, Csavarhizé
szam

GTIN (EAN) 4032248056354

Qty. 1ST

Tipus SDS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 9008330000 Csavarhuzo, Csavarhiizé
szam

GTIN (EAN) 4032248056286

Qty. 18T

Tipus SDIS 0.8X4.0X100 Valtozat

Rendelési 9008400000 Csavarhuzé, Csavarhizé
szdm

GTIN (EAN) 4032248056361

Qty. 18T
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Tipus SDS 0.8X4.0X100
Rendelési 9008340000
szdm

GTIN (EAN) 4032248056293
Qty. 18T

Valtozat

Csavarhuzo, Csavarhizé

Pozidriv csillagfejii csavarhizé

Altalanos rendelési adatok

VDE szigetelt csillagfejl csavarhuzé, tipus: Pozidriv, SDIK
PZ DIN 7438, ISO 8764 /2-PZ, kimenet ISO 8764-PZ
szerint, SoftFinish-markolat

Tipus SDIK PZ1 Véltozat

Rendelési 9008900000 Csavarhuzo, Csavarhizé
szdm

GTIN (EAN) 4032248266685

Qty. 18T

Tipus SDK PZ1 Valtozat

Rendelési 9008530000 Csavarhuzo, Csavarhiizé
szam

GTIN (EAN) 4032248056521

Qty. 18T

Crimping tools

\

Altalanos rendelési adatok

Krimpelé szerszamok kapcsolt érintkez6khoz

¢ Kilincsm{i a pontos krimpeléshez

* Kioldasi lehetdség helytelen miikodés esetén

* Utkozével az érintkezék pontos pozicionalasahoz.

Tipus CTXCM 1.6/2.5 Valtozat

Rendelési 9018490000 Présszerszam, Krimpel6 szerszam érintkez6khoz, 0.14mm?2, 4mm?2, W-
szam krimp

GTIN (EAN) 4008190884598

Qty. 18T

Tipus CTINCM 1.6/2.5 Valtozat

Rendelési 9205430000 Présszerszam, Krimpel6 szerszdm érintkez6khoz, 0.14mm?2, 6mm?2, 4
szam fogas krimpelés

GTIN (EAN) 4032248733446

Qty. 18T
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Erintkezo kiszerel6 szerszam

Altalanos rendelési adatok

A Weidmiiller krimpel6 szerszamok, érintkezéeltavolitd
szerszdmok és szaloptikai szerszamok sokasagat kinalja.

Tipus REMOVAL TOOL HD Valtozat

Rendelési 1866730000 Szerszamok, Erintkezékioldé szerszam
szam

GTIN (EAN) 4032248437054

Qty. 18T

Krimpelheto érintkezék, HD

A krimp (sajtolt) csatlakozasok olyan elektronikai és
mechanikai kotést biztositanak a vezeték és az érintkez6
kozott, ami egyszerre biztonsagos és megbizhatoé. Az
optimalis krimpcsatlakozas gazzaré és korr6zidallo.

-

Altalanos rendelési adatok

Tipus HDC-C-HD-BMO0.14-0.37AG Valtozat

Rendelési 1651570000 Ipari nehézcsatlakozdk, Krimpelhet6 érintkez6, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Hiively, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.37, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400248 Rézotvozet

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-BMO.5AG Valtozat

Rendelési 1651580000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkezé, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Hiively, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.5, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400255 Rézotvozet

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-BMO0.75-1.00AG Valtozat

Rendelési 1601760000 Ipari nehézcsatlakozdk, Krimpelhet6 érintkez6, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Hively, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1, forditott,
GTIN (EAN) 4008190158354 Rézotvozet

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-BM1.5AG Valtozat

Rendelési 1651600000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkez6, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Hively, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400279 Rézotvozet

Qty. 100 ST
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Tipus HDC-C-HD-BM2.5AG Valtozat

Rendelési 1651610000 Ipari nehézcsatlakozdk, Krimpelhet6 érintkez6, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Hively, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400286 Rézotvozet

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-BMO0.14-0.37AU Valtozat

Rendelési 1651670000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkezé, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Huvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.37, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400347 Rézo6tvozet

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-BMO0.5AU Valtozat

Rendelési 1651680000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkez6, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Hively, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.5, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400354 Rézotvozet

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-BMO0.75-1.00AU Valtozat

Rendelési 1651690000 Ipari nehézcsatlakozék, Krimpelhet6 érintkezé, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Hively, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400361 Rézo6tvozet

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-BM1.5AU Valtozat

Rendelési 1651700000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelheté érintkezé, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Huively, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400378 Rézotvozet

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-HD-BM2.5AU Valtozat

Rendelési 1651710000 Ipari nehézcsatlakozdk, Krimpelhet6 érintkez6, HD, HDD, HQ,
szam MixMate, Hively, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, forditott,
GTIN (EAN) 4008190400385 Rézotvozet

Qty. 100 ST

8- es méret

A megmunkalt sajtolhaté érintkez6k HDD-sorozata
magas polusszamhoz sz(ik helyeken kévetelményhez lett
kialakitva. A felhasznaldk szerelési helyet takaritanak meg
a kisebb kialakitassal, anélkul, hogy korlatozni kellene a
po6lusok szamat.

A vezeték csatlakozasi szintjét sajtolhaté érintkezéként
terveztik meg. A bevalt krimpcsatlakozast mar évtizedek
Ota szabvanyként hasznaljak. A betétekhez krimpelhet6
érintkez6ket nem mellékeliink.

Pélusok szama: 108

Névleges aram: 10 A

Névleges feszliltség: 250 V

Névleges fesziiltség UL/CSA szerint: 600 V AC/DC

Altalanos rendelési adatok

Tipus HDC HDD 108 MC Valtozat

Rendelési 1651210000 HDC-betét, Dugd, 250V, 10 A, Pbélusszam: 108, Krimpelheté
szam csatlakozas, Telepitési szerkezeti méret: 8

GTIN (EAN) 4008190299811

Qty. 18T
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8- as méret

Az a opcid, hogy a 2. zénaban a kadbeleket el lehet
kiloniteni, és amely megfelel a kovetkezd ATEX
engedélyeknek: T Il 3G Ex ec IIC T6 Gc vagy IECEX: Ex

ec lIC T6 Gc, egyszer(ivé teszi a telepitést, a szervizt, és
jobb el6készitést tesz lehetévé. Az itt kinalt, engedélyezett
csatlakozokat mindig kompletten, a megfeleld,
engedélyezett késziilékhazzal és betétekkel kell hasznalni,
és csak terhelés nélkil valaszthatok le.

Altalanos rendelési adatok

Tipus HDC HDD 56 MC EX 1000 Valtozat

Rendelési 3116660000 HDC-betét, Dugd, 1000 V, Pdlusszam: 56, Krimpelheté csatlakozas,
szam Telepitési szerkezeti méret: 8

GTIN (EAN) 4099987235785

Qty. 18T
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