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Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Kapocsjelolék, Behelyezhetd jelolék, 40 x 16.5
mm, sarga

Rendelési szam 1670380000

Tipus ESO 5 P DIN A4 GE

GTIN (EAN) 4008190430702

Qty. 10 Darab

Vt:oupum

A létrehozas datuma 08.01.2026 08:55:46 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1670380000

ESO 5 P DIN A4 GE

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
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D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység T mm Meélység (coll) 0.0394 inch
Magassag 40 mm Magassag (coll) 1.56748 inch
Szélesség 16.5 mm Szélesség (coll) 0.6496 inch
Nett6 tomeg 13.7¢9

Homeérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...80 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Anyag szine az ellenallas kodja szerint 4

Nyomtatas tajolasa vizszintes és fliggbleges

Laponkénti jelol6szam 60

Szélesség 16.5 mm

UL 94 éghet6ségi osztaly HB

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 80 °C

Uzemi hdmérsékleti tartomany, min. -40 °C

Szin sarga

Alapanyag Poliészter, PVC-mentes

Nyomtatott karakterek nélkdal

Jelolék szama kombinacionként Téapellatas formdaja Etikettlap

Jelolék szama kombinacidnként 1 Label sheet = Insert markers

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...80 °C

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000761 ETIM 9.0 EC000761
ETIM 10.0 EC000761 ECLASS 14.0 27-28-11-01
ECLASS 15.0 27-28-11-01
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WKM becsusztathato jelolélapokhoz

Altalanos rendelési adatok

A WKM halogénmentes, atlatszé zsebe kivalé védelmet

nyujt a kornyezeti hatasok ellen. Az erés kabelkotozéses

rogzitésnek koszonhetéen szinte minden vezeték-

keresztmetszethez alkalmas.

Az elébnyomtatott cimkéket egyszertien be kell helyezni

a WKM tartdba, és a kengyellel rogziteni kell. A WKM

kabeljelol6k a megfelel6 megoldast jelentik a hatékony

helyszini jelolésre.Az On elényei a WKM kabeljel 516k

hasznélata esetén

* A papir és poliészter jelol6ket egyedileg lehet nyomtatni
a hagyomanyos irodai nyomtatékkal

* A robusztus kialakitas és a MultiCard ELS cimkék
kombinacidja maximalis védelmet nyujt a kornyezeti
hatasok ellen

Tipus WKM 18/43 Viltozat

Rendelési 1610700000 WKM, Vezeték és kabeljelolék, 7 - 115 mm, 43 x 18 mm, Vezeték- és
szam kabeljelolk, Attetszé

GTIN (EAN) 4008190204488

Qty. 50 ST
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