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A kép illusztracio
A TabPack praktikus formatumban tartalmaz tres

cimkéket, amelyre filctollal vagy golyostollal lehet irni a
kivant helyen.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Késziilékjelol6k, Készilékjeloldk, 11 x 19 mm,
sarga

Rendelési szam 1686130000

Tipus TABPACK 19X11 M. RAND

GTIN (EAN) 4008190492434

Qty. 1 Darab

Vt:oupum
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 0.08 mm Meélység (coll) 0.0031 inch
Magassag 11 mm Magassag (coll) 0.4331 inch
Szélesség 19 mm Szélesség (coll) 0.748 inch
Nett6 tomeg 31g
Homeérsékletek
Uzemi hémérsékleti tartomany -29..80 °C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Altalanos adatok
Ragasztéanyag Allandé, akril kopolimer
Anyag szine az ellendllas kédja szerint 4
Laponkénti jel6l6szam 44
Véltozat Ontapados
Szélesség 19 mm
Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 80 °C
Uzemi hdmérsékleti tartomany, min. -29°C
Szin sarga
Halogén Nem
Alapanyag akrilbevonatu szovet
Nyomtatott karakterek nélkal
Number of markers per packaging unit 440
Jelolék szama kombinacionként Téapellatas formdja Etikettlap
Number of combinations per packaging unit 10
Jelolék szama kombinacidonként 44
UL 969 tanusitvany Nem
Jel6lék szdma kombinaciénként 1 Label sheet = 44 Device markers
Uzemi hémérsékleti tartomany -29..80°C
Késziilékjelolok
Halogén Nem
Besorolasok
ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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