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A kép illusztráció

  

Pattintsa rá és használja!
A kapcsolási tábláról a kapcsolószekrénybe: a
reteszelhető vagy szerelőlábak képezik a kapcsolatot a
dugaszcsatlakozók és a sorkapocs tartósínek között.
Minden szabványos szerkezeti mérettel kompatibilis: TS
15 vagy TS 35. Kombinált láb vagy változatok elérhetőek.
A csavaros csatlakozások gyors alternatívája:
verhetetlenül egyszerű szerelés és szervizelés.
A sorkapocs tartósínekhez való szerelőtalp lehetővé teszi
a feltűzhető csatlakozástechnika univerzális használatát a
modulon, a házon és a kapcsolószekrényben, elkerülve az
ideiglenes megoldásokat.

Általános rendelési adatok

 
Változat NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok,

Bepattintható láb, fekete, Pólusszám: 12
Rendelési szám 1690140000
Típus RSV1,6 RF12/35X15 SW
GTIN (EAN) 4008190863005
Qty. 10 Darab
Termékadatok  
Csomagolás Doboz
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Tanúsítványok
 
ROHS Megfelel
 

Méretek és tömegek
 
Nettó tömeg 16 g
 

Termékek környezetvédelmi megfelelősége
 
RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
 

Anyagjellemzők
 
Szigetelőanyag PA 66/6 Szín fekete
Színskála (hasonló) RAL 9011 Moisture Level (MSL)
Érintkező anyaga Cu-ötvözet Tárolási hőmérséklet, min. -40 °C
Tárolási hőmérséklet, max. 70 °C Üzemi hőmérséklet, min. -50 °C
Üzemi hőmérséklet, max. 100 °C Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. -25 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max. 100 °C
 

Névleges adatok IEC szerint
 
szabvány szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984
 

Csomagolás
 
Csomagolás Doboz VPE hosszúság 192.00 mm
VPE szélesség 134.00 mm VPE magasság 43.00 mm
 

Fontos megjegyzés
 
IPC megfelelőség A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány

„megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket
kérésre kiértékeljük.

Megjegyzések • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

 

Besorolások
 
ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-46-04-05
ECLASS 15.0 27-46-04-05
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Felhasználási példa
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