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Product image

KLBU arnyékolascsatlakozasaink széles valasztékaval
rugalmas és onbeallité arnyékolast valésithat meg, és
biztosithatja az izem hibamentes mikodését.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Huzdkengyel, Kapocskengyel, arnyékolt-
csatlakozashoz, Acél

Rendelési szam 1692261001

Tipus KLBUE 3-8 SC

GTIN (EAN) 4032248032365

Qty. 10 Darab

A létrehozas datuma 26.02.2026 09:02:33 MEZ
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 26 mm Meélység (coll) 1.0236 inch
Magassag 18.56 mm Magassag (coll) 0.7283 inch
Szélesség 14.5 mm Szélesség (coll) 0.5709 inch
Rogzitési méret - szélesség 13.56 mm Nett6 tomeg 10.79¢g
Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C..55 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi h6mérséklet., min. -60 °C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 130 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Termék karbonldbnyoma Bolcs6tdl a kapuig 0.066 kg CO2 eq.

Anyag adatok

Alapanyag Acél Szin ezist

UL 94 éghet6ségi osztaly None

Rendszer specifikacidok

Valtozat Arnyékoll csatlakozashoz Véglap sziikséges Nem
Tartésin Rogzitélemez

Kiegészité miiszaki adatok

Rogzités tipusa Felpattinthato Telepitési Gtmutatd Kozvetlen rogzités
Robbanasbiztossag szempontjabol Nem Felszerelés tipusa Csavar

bevizsgalt valtozat

Méretek

Menet hossza 5.65 mm Raszter mm-ben (P) 14.00 mm

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 8 mm?2

Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Csupaszolasi hossz 18.5 mm Csatlakozas tipusa Rugos csatlakozas
Csatlakozasok szama 1 Kabelatmérd, max. 8 mm
Kabelatmérd, min. 3 mm Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 8 mm?2

tobberes, névleges csatlakozas, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 3 mm?2

tobberes, névleges csatlakozas, min.
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Altalanos

Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités Tartdsin Rogzitélemez
Besorolasok

ETIM 8.0 EC002020 ETIM 9.0 EC002020
ETIM 10.0 EC002020 ECLASS 14.0 27-25-01-20
ECLASS 15.0 27-25-01-20
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Rogzito tarto

Termékeink konnyU kezelése és kiegészitése érdekében
rogziték széles valasztékat kinaljuk. A kilonféle
szerszamoktol kezdve a szigetel6hiivelyekig és kiilonb6z6
csavarokig, komponenseink a legaprébb részletekig
illeszkednek egymashoz, és lehetévé teszik a megfeleld
szabvanyoknak és védelmi el6irdsoknak megfelel6

w ! osszeszerelést.

Altalanos rendelési adatok
Tipus BTWZ KLBUE Valtozat
Rendelési 1742630000 Szerszamok, MUikodtetd szerszam

szam
GTIN (EAN) 4008190980764
Qty. 18T
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