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A kép illusztracio

Ontapad6 poliészter cimkék, amelyek Ad-es irodai
lézernyomtatéval is hasznalhatok.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat LaserMark, Vezeték és kabeljelol6k, 9.5 - 22.3 mm,
36 x 93 mm, fehér

Rendelési szam 1695741044
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GTIN (EAN) 4008190924720

Qty. 10 Darab
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Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 0.03 mm Meélység (coll) 0.001 inch
Magassag 36 mm Magassag (coll) 1.4173 inch
Szélesség 93 mm Szélesség (coll) 3.6614 inch
Nett6 tomeg 10¢g
Hémérsékletek
Uzemi hémérsékleti tartomany -40...150 °C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Altalanos adatok
Ragasztéanyag Akril
Anyag szine az ellenallas kédja szerint 9
Laponkénti jel6l6szam 15
Nyomtatéas tipusa ures
Valtozat Ontapadds
Szélesség 93 mm
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0
Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 150 °C
Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -40 °C
Szin fehér
Halogén Nem
Alapanyag Poliészter folia
Nyomtatott karakterek nélkal
Number of markers per packaging unit 150
Jelolék szama kombinacionként Tapellatas formaja Etikettlap
Number of combinations per packaging unit 10
Jelolék szama kombinacidnként 15
Cimkemez6 mérete 36 x 256 mm
Jelolék szama kombinacidonként 1 Label sheet = 15 Conductor and cable markers
Uzemi hémérsékleti tartomany -40..150 °C
Vezeték és kabeljelolok
Halogén Nem Vezeték-keresztmetszet, max. 120 mm?2
Vezeték-keresztmetszet, min. 25 mm?2 Vezeték kiilsé atmérd, max. 22.3 mm
Vezeték kiils6é atmérd, min. 9.5 mm Szovegmez6 szélessége 35.5 mm
Szovegmez6 magassaga 25 mm Vezeték kiils6 atm. 9.56-22.3 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete 25- 120 mm?2
Besorolasok
ETIM 6.0 EC001530 ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9,1 27-40-04-01 ECLASS 10.0 27-40-04-01
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ECLASS 11.0 27-28-11-02 ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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