CBH 19/19 BK
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Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kabelek vagy kabelkotegek rogzitése kotozékkel a
kapcsolékésziilékekben és szekrényekben.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Kabelkotsk, 19 x 19 mm, Mianyag, 80 N
Rendelési szdm 1697950000

Tipus CBH 19/19 BK

GTIN (EAN) 4008190883027

Qty. 100 Darab

A létrehozas datuma 31.12.2025 10:20:42 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1697950000
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Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
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Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 2 mm Meélység (coll) 0.0787 inch
Magassag 19 mm Magassag (coll) 0.748 inch
Szélesség 19 mm Szélesség (coll) 0.748 inch
Hossz 2 mm Hossz, inch 0.0787 inch
Nett6 tomeg 0.7¢9

Homeérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...60 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Szerel6anyagok

Max. kabelkoté szélesség 3.6 mm UV-allé Igen

Ujra megnyitashoz Nem Valtozat Ontapadds
UL 94 éghetdségi osztaly V-2 Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 60 °C

Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -40 °C Halogén Nem
Alapanyag Mdianyag Szakitészilardsag 80N
Szakitészilardsag 18 Ibf Diameter of fastening hole 4.1 mm
Besorolasok

ETIM 8.0 EC000449 ETIM 9.0 EC000449
ETIM 10.0 EC000449 ECLASS 14.0 23-15-25-22
ECLASS 15.0 23-15-25-22
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