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A WeiCoS-System dugaszai az dsszes kiilonb6zé
csatlakozérendszerhez kaphatok. A termékvalaszték
1-10 polusu eldszerelt sarukat tartalmaz, de egyedi
osszeszerelésre is van lehetdség. Ez biztositja a
lehet6 legrugalmasabb hasznalhatésagot minden
alkalmazasban. Az egyedi tartozékok novelik a
biztonsagot és a kdrnyezeti hatasok elleni védelmet.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Z-sorozat, Dugaszol6 csatlakozo, Névleges
keresztmetszet: 1.5 mm?, Dugaszolhaté
csatlakozas, sotétbézs, Dugo

Rendelési szam 1698190000
Tipus STGH 4 ZRV1.5
GTIN (EAN) 4008190886448
Qty. 50 Darab
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Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 23 mm Meélység (coll) 0.9055 inch
Magassag 16.8 mm Magassag (coll) 0.6614 inch
Szélesség 5 mm Szélesség (coll) 0.1968 inch
Nett6 tomeg 1.09¢
Homeérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..55 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi h6mérséklet., min. -50 °C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 120 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin soOtétbézs
UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Valtozat Dugéhaz, zart allapotban Véglap sziikséges Nem
Szintek szdma 1 Rogzitési pontok szdma szintenként 4
Keresztkotott szintek belil Nem PE-csatlakozas Nem
Kiegészité miiszaki adatok
Telepitési Gtmutatd Dugo Robbanasbiztossag szempontjabdl Nem
bevizsgalt valtozat
Felszerelés tipusa Dugaszolt
Névleges adatok
Névleges keresztmetszet 1.5 mm? Névleges fesziiltség 63V
Névleges DC fesziiltség 63V Névleges aram 4 A
Szabvanyok IEC 60947-7-1,IEC 61984  Fajlagos ellenallas az IEC 60947-7-x 1.83 mQ
szerint
Névleges |Iokéfesziiltség 1,5 kV Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 0.56 W
X szerint
Szennyezés sulyossaga 3
Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)
Csatlakozasi irdany Ferde / hajlitott Csupaszolasi hossz 4 mm
Csatlakozas tipusa Dugaszolhaté csatlakozas Csatlakozasok szama 4
Rogzitési tartomany, névleges 1T mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2
csatlakozas, max. csatlakozas, min.
Kés mérete 0,6 x 3,5 mm Keresztmetszet csatlakoztatott 0.5 mm?2

vezetékhez, finomsodratu,
érvéghuvelyekkel és miianyag
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gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2 Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.5 mm?2
finomsodratu, érvéghivelyekkel DIN finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN

46228/1, névleges csatlakozas, max. 46228/1, névleges csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1T mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm2
finomsodratu, max. finomsodratd, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 6 mm?
tobberes, névleges csatlakozas, min. tomor ér, max. névleges csatlakozas
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.5 mm?2

tomor ér, min. névleges csatlakozas

Altalanos

Po6lusszam 4 Telepitési Gtmutatd Dugé
Szabvanyok IEC 60947-7-1,IEC 61984

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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... Weidmiiller DFF és ZRV érintkezokhoz

Krimpel6szerszamok esztergalt/sajtolt érintkez6khoz
¢ Kilincsm( a pontos krimpeléshez

* Kioldasi lehetdség helytelen miikodés esetén

* Utkozével az érintkezék pontos pozicionalasahoz.

Altalanos rendelési adatok

Tipus HTF DFF Valtozat

Rendelési 9014140000 Présszerszam, Krimpel6 szerszam érintkez6khoz, 0.22mm?2, 2.5mm?2,
szam B-krimp

GTIN (EAN) 4008190297305

Qty. 18T

Tipus HTF ZRV Valtozat

Rendelési 9014840000 Présszerszam, Krimpel6 szerszam érintkez6kh6z, 0.2mm?2, Tmm?2,
szam FoderBcrimp

GTIN (EAN) 4008190949969

Qty. 18T

Jelolotarto

A jelol6tarto lehetéséget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jel6l6k beszerelésére. A sarkitott
tartok opcionalisan dsszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatorndjaba beszerelheték. A szerelési jelol6k
tipusa a rendeltetési jeloléshordozé adott tartozékai alatt
talalhaté meg.

Altalanos rendelési adatok

s BZT 1 WS 10/5 Véltozat

Rendelési 1805490000 Tartozékok, Jelolétarts
szam

GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST

Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Valtozat

Rendelési 1805520000 Tartozékok, JeldlStartd
szam

GTIN (EAN) 4032248270248

Qty. 100 ST
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Rogzito tarto

- Termékeink konnyU kezelése és kiegészitése érdekében
, rogziték széles valasztékat kinaljuk. A kilonféle
szerszamoktol kezdve a szigetel6hiivelyekig és kiilonb6z6
csavarokig, komponenseink a legaprébb részletekig
illeszkednek egymashoz, és lehetévé teszik a megfeleld
m Osszeszerelést.

szabvanyoknak és védelmi el6irdsoknak megfelel6
Altalanos rendelési adatok

Tipus ERWZ ZRV1.5 Valtozat

Rendelési 1705350000 Szerszamok, Kiszedészerszam
szam

GTIN (EAN) 4008190320386

Qty. 18T

-
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