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Product image

A kompakt kivitelnek koszonhetéen a mini sinre szerelt
sorkapcsok idedlisak a sztik helyen valé munkavégzéshez,
példaul kis hazak és sorkapcsok esetén.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Z-sorozat, Atvezet6 sorkapocs, Névleges
keresztmetszet: 2.5 mm?, Hizérugds csatlakozas,
kék, Kozvetlen rogzités

Rendelési szam 1704550000

Tipus ZDUB 2.5-2/4AN/DM BL
GTIN (EAN) 4008190948290

Qty. 100 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
( € (Sp. m CURUSEX ATEX
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (cURus) E60693
Tanusitvany szama (cURusEX) E184763
Meéretek és tomegek
Mélység 24 mm Mélység (coll) 0.9449 inch
Magassag 33.6 mm Magassag (coll) 1.3189 inch
Szélesség 10.2 mm Szélesség (coll) 0.4016 inch
Nettd tdmeg 7.66¢g
Homeérsékletek
Téarolasi h6mérséklet -25°C...55 °C Ambient temperature -5°C...40°C
Folyamatos tizemi h6mérséklet., min. -50 °C Folyamatos tizemi hémérséklet., max. 120°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
PT OKIECEx/ATEX névleges adat
Tanusitvany szama (ATEX) DEMKO16ATEX1808U Tanusitvany szama (IECEX) IECEXULD16.0036U
Max. fesziiltség (ATEX) 550V Aram (ATEX) 21A
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) 2.5 mm?2 Max. fesziiltség (IECEX) 550V
Aram (IECEX) 21TA Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) 2.5 mm?2
EN 60079-7 jelolés Ex eb Il C Gb 2014/34/EU cimke 12GD
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin kék
UL 94 éghetGségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Véltozat Huazokengyeles Véglap sziikséges Igen
csatlakozas, csak a
rogzitési pontnal hidalhato
at, Egyik oldalon szabad
vég
Potencialok szdma 1 Szintek szdma 1
Rogzitési pontok szdma szintenként 4 Potencialok szama szintenként 1
Keresztkotott szintek belil Igen PE-csatlakozas Nem
Tartésin TS 35 N funkcié Igen
PE m(kodés Nem PEN funkcio Nem

A létrehozas datuma 10.01.2026 03:55:42 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

ZDUB 2.5-2/4AN/DM BL

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

CSA névleges adatok
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 12 AWG C fesziiltség nagysag (CSA) 600V
C aram nagysag (CSA) 25 A Tanusitvany szama (CSA) 12400-379
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 26 AWG
Kiegészité miiszaki adatok
Nyitott oldala jobb Telepitési Gtmutatd Kozvetlen rogzités
Robbanasbiztossag szempontjabol Igen Felszerelés tipusa Kozvetlen rogzités
bevizsgalt valtozat
Méretek
TS 15 eltolas 17 mm
Névleges adatok
Névleges keresztmetszet 2.5 mm? Névleges fesziiltség 800V
Névleges DC fesziiltség 800V Névleges dram 24 A
Aram maximum vezetékoknal 30A Szabvéanyok IEC 60947-7-1
Fajlagos ellendllas az IEC 60947-7-x 1.33 mQ Névleges lokéfesziiltség 8 kV
szerint
Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 0.77 W Szennyezés sulyossaga 3
x szerint
Rogzitheto vezetékek (kiegészito csatlakozas)
Csatlakozas tipusa, kiegészitd Hazoérugos csatlakozas
csatlakozas
Rogzitheto vezetékek (névleges csatlakozas)
Mérbéeszkoz, IEC 60947-1 A2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12
AWG, max.
Csatlakozasi irany felsé Csupaszolasi hossz 10 mm
Csatlakozas tipusa Hlzoérugos csatlakozas Csatlakozasok szama 4
Rogzitési tartomany, névleges 4 mm? Rogzitési tartomany, névleges 0.13 mm?2
csatlakozas, max. csatlakozas, min.
Kés mérete 0,6 x 3,5 mm Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
AWG, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm? Keresztmetszet csatlakoztatott 0.13 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel és vezetékhez, finomsodratu,
mUianyag gallérokkal DIN 46228/4, érvéghivelyekkel és miianyag
névleges csatlakozas, max. gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2 Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.13 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, érvéghtivelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozas, max. 46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.13 mm?2
finomsodratd, max. finomsodratu, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.13 mm?
tobberes, névleges csatlakozas, max. tobberes, névleges csatlakozas, min.
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 4 mm? Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.13 mm?2
tomor ér, max. névleges csatlakozas tomor ér, min. névleges csatlakozas
Finomsodratd, min. (névleges 0.13 mm?2

csatlakozas)
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UL névleges adatok

Vezetékméret, gyari vezetékezés, max. 12 AWG Tanusitvany szama (cURus) E60693
(cURus)

Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. 26 AWG Vezetékméret, gyari vezetékezés, min. 26 AWG
(cURus) (cURus)

C feszliltség nagysag (cURus) 600V C &ram nagysag (cURus) 20 A
Vezetékméret, terepi vezetékzés max. 12 AWG

(cURus)

Altalanos

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12 Telepitési Gtmutatd Kozvetlen rogzités
AWG, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26 Szabvanyok IEC 60947-7-1
AWG, min.

Tartésin TS 35

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01
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Keresztosszekotok
i |
i 7Y

Altalanos rendelési adatok

A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.

A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilheté. Ha a
poélusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis
sorkapcsokhoz valé dugaszolhato és csavarozhaté
keresztosszekoté rendszereket is tartalmaz.

Tipus ZQB 2.5-2 Valtozat

Rendelési 1677120000 Tartozékok, Keresztosszekotd, 24 A
szam

GTIN (EAN) 4008190467678

Qty. 50 ST

Véglapok és elvalasztélapok

Altalanos rendelési adatok

Az elvalasztolapok és a zardlemezek a sorkapocsblokkok
alapvet6 tartozékai. Az elvalasztélapok optikai és
elektromos levalasztast biztositanak a kiilonb6z6
potencialok és funkciondlis csoportok kozott, fokozva

a biztonsagot és atlathato elrendezést teremtve a
kapcsolészekrényben. A zardlemezek oldalt lezarjak

a sorkapocsblokk sort, védelmet nydjtanak az aktiv
részekkel valé érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmdiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis
huzalozas.

Tipus ZAP ZDUB Valtozat
Rendelési 1704750000 Z-sorozat, Véglap
sz&m

GTIN (EAN) 4008190948405

Qty. 50 ST

Tipus ZAP ZDUB BL Viltozat
Rendelési 1704760000 Z-sorozat, Véglap
szam

GTIN (EAN) 4008190948412

Qty. 50 ST

Tipus ZAP ZDUB OR Valtozat
Rendelési 1704770000 Z-sorozat, Véglap
szam

GTIN (EAN) 4008190948429

Qty. 50 ST

Tipus ZTW ZDUB Valtozat
Rendelési 1704340000 Z-sorozat, Elvalaszto lemezzel
szdm

GTIN (EAN) 4008190948597

Qty. 50 ST
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Tipus ZBB ZDUB Valtozat
Rendelési 1704740000 Tartozékok, Rogzitékonzol
szdm
GTIN (EAN) 4008190948399
Oty. 50 ST
Rogzité tarté
S——— Termékeink konnyU kezelése és kiegészitése érdekében
-l , rogziték széles valasztékat kinaljuk. A kilonféle
& szerszamoktol kezdve a szigetel6hiivelyekig és kiilonb6z6
csavarokig, komponenseink a legaprébb részletekig
illeszkednek egymashoz, és lehet6évé teszik a megfelelé
szabvanyoknak és védelmi eléirasoknak megfelel6
m Osszeszerelést.
Altalanos rendelési adatok
Tipus MOFU 15/35 ZDUB Valtozat
Rendelési 1723660000 Tartozékok, Rogzitlab

szdm
GTIN (EAN) 4008190975531
Qty. 50 ST

Egyedi felirat

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis révid

szamsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

........ Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

\\\\\\\\\\ konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

-------- kaphato.

¢ Hasznalatra kész jelolék nagy valasztéka

¢ Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmidiller-
kébelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

* Kaphatok tres MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5/5 MC SDR Viltozat

Rendelési 1609810000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, Vevéspecifikus

GTIN (EAN) 4008190456597

Qty. 200 ST
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ZS jeloléket - a bevalt MultiCard formatumban -

I L specialisan a Z-sorozathoz fejlesztettiik ki. Nagy

nyomtatasi felliletiik van. A felhajthaté mechanizmus

miatt a keresztosszekotdk is hozzaférheték, lecsupaszolas

nélkil. Az egyes cimkéket a sdvokra kell pattintani, ezért

RIS a gyors szerelés garantalt. Az egyes cimkéket konny

| elvalasztani.

| - * Felhajthatd jelol6teriilet

| oD * Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

* A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus ZS 10/5 MC NE WS Viltozat

Rendelési 1610000000 ZS, Sorkapocs jel6ls, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

GTIN (EAN) 4008190263171

Qty. 480 ST

Jeldlotarté

A jelol6tartd lehetéséget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jelol6k beszerelésére. A sarkitott
tartok opcionalisan 0sszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatornajaba beszerelheték. A szerelési jelol6k
tipusa a rendeltetési jeloléshordoz6 adott tartozékai alatt
taldlhaté meg.

Altalanos rendelési adatok

Tipus BZT 1 WS 10/5 Valtozat

Rendelési 1805490000 Tartozékok, Jeldl6tartd
szam

GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST
Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Valtozat
Rendelési 1805520000 Tartozékok, JelolStartd

szdm
GTIN (EAN) 4032248270248
Qty. 100 ST
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Lapos csavarhizé

VDE-szigetelés(i csavarhizo készletek, max. 1000 V
AC és 1500 V DC feszliltség alatt all6 alkatrészekhez,
DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab ,GS Safety”
bevizsgalassal. A vagokés edzett, magas mindségu
krom-vanadium-molibdén acélbdl késziilt, kékessziirke

bevonattal.
Altalanos rendelési adatok
Tipus SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Valtozat
Rendelési 2749610000 Szerel6szerszam, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm,
szam Kés vastagsaga (A): 0.6 mm
GTIN (EAN) 4050118896350
Qty. 18T
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