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A kép illusztracio

A WSM a komplett jelolérendszer kabelekhez,

vezetékekhez, csovekhez és komponensekhez - allando

jelolést kinal olyan kornyezetben, amelynek mas jelolések

nem tudnak ellenallni. Ez a termékcsalad feliratlemezeket,

tartokat és rozsdamentes acél kadbelkdtegelSket tartalmaz

- egyedileg, vagy teljes WSM Set és WSM Service Box

készletként kaphato.

Elényok:

¢ Tartdés, dombornyomott karakterek a maximalis
olvashat6sag érdekében

* Hének, hidegnek, korrézionak, savaknak,
vegyszereknek, tliznek stb. ellenéllé

¢ Az egyedi és a tobbkarakteres jelolések is
kombinéalhaték egymassal

¢ Gyors beszerelés

» Kltéri felhasznélasra idealis

» Egyszer( csatlakoztatas kabelkotSkkel

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Rozsdamentes acél jelol6k, Vezeték és
kabeljeloldk, 14 - 79 mm, 5.5 x 9.9 mm, eziist

Rendelési szam 1712502000

Tipus WSM 10 NEUTRAL

GTIN (EAN) 4032248052844

Qty. 200 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 0.3 mm Meélység (coll) 0.0118 inch
Magassag 5.5 mm Magassag (coll) 0.2165 inch
Szélesség 9.9 mm Szélesség (coll) 0.3898 inch
Nett6 tomeg 0.13 g

Hémérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany 250°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Laponkénti jel6l6szam 200

Nyomtatéas tipusa ures

Szélesség 9.9 mm

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 250 °C

Szin ezlst

Alapanyag 1.4404 rozsdamentes acél

Nyomtatott karakterek nélkdal

Jelolék szama kombinacionként Tapellatas formaja Komponens

Jelolék szama kombinacionként 1 Component part = Conductor and cable markers

Uzemi hémérsékleti tartomany 250°C

Vezeték és kabeljel6lok

Vezeték-keresztmetszet, max. 500 mm? Vezeték-keresztmetszet, min. 16 mm?2
Vezeték kiilsé 4tmérd, max. 79 mm Vezeték kiilsé atmérs, min. 14 mm
Vezeték kiilsé atm. 14-79 mm Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete 16 - 500 mm?2
Besorolasok

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02

A létrehozas datuma 01.03.2026 03:57:58 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



