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Product image

A ZIA moduléris elosztdléc rendszer az egyszer
jelvezetékezéshez rakasolhatd, rugds csatlakozasi
technolodgiat alkalmazé egyedi modulokon alapul. Az
integralt keresztosszekotésnek és az aljzat- valamint

lehet 6sszedllitani kilonféle elosztd sineket. Az
alapelemek egyszertien felpattinthaték a TS35 DIN
sinekre, és kiilonb6z6 szerkezeti kialakitassal érhetdk el 3-
és 4-eres csatlakozasokhoz. Ez lehetévé teszi a rendszer
egyedi konfiguralasat és specifikus alkalmazashoz valé
igazitasat.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Dugaszol6 csatlakozd, Huzérugos csatlakozas, 1.5
mm?2, Elosztéléc, sotétbézs

Rendelési szam 1714680000

Tipus ZVL 1.5 INV

GTIN (EAN) 4008190334451

Qty. 20 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 17.45 mm Mélység (coll) 0.687 inch

Magassag 12.9 mm Magassag (coll) 0.5079 inch

Szélesség 5.08 mm Szélesség (coll) 0.2 inch

Nett6 tomeg 1.25¢g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C..55 °C Ambient temperature -50°C..75°C

Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -50 °C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 120 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkl

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag Wemid Szin sotétbézs

UL 94 éghetdségi osztaly V-0

Rendszer specifikaciok

Valtozat Elosztoléc Véglap sziikséges Igen

Potencialok szdma 1 Szintek szdma 1

Rogzitési pontok szdma szintenként 1 Keresztkotott szintek belil Nem

PE-csatlakozés Nem

Kiegészité miiszaki adatok

Nyitott oldala jobb Robbanasbiztossag szempontjabol Nem
bevizsgalt valtozat

Felszerelés tipusa Dugaszolt

Méretek

TS 35 eltolas 10 mm

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 1.5 mm?2 Névleges fesziiltség 250V

Névleges DC fesziiltség 250V Névleges aram 175 A

Szabvanyok IEC 60947-7-1 Fajlagos ellenallas az IEC 60947-7-x 1.83 mQ
szerint

Névleges Iokéfesziiltség 4 kV Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 0.56 W
X szerint

Szennyezés sulyossaga 3

A létrehozas datuma 27.02.2026 08:00:41 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



ZVL 1.5 INV

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rogzithetd vezetékek (kiegészito csatlakozas)

Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és

mianyag gallér DIN 46228/1, tovabbi

csatlakozas, max.

1.5 mm?

Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Méréeszkoz, IEC 60947-1 A2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14
AWG, max.

Csatlakozasi irany felsé Csupaszolasi hossz 7 mm

Csatlakozas tipusa Huzo6rugos csatlakozas Csatlakozasok szama 1

Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm? Rogzitési tartomany, névleges 0.13 mm?2

csatlakozas, max. csatlakozas, min.

Kés mérete 0,6 x 3,6 mm Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
AWG, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm? Keresztmetszet csatlakoztatott 0.13 mm?2

finomsodratu, érvéghiivelyekkel és vezetékhez, finomsodratu,

mUianyag gallérokkal DIN 46228/4, érvéghuvelyekkel és miianyag

névleges csatlakozas, max. gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2 Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.13 mm?2

finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN

46228/ 1, névleges csatlakozas, max. 46228/1, névleges csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.13 mm?2

finomsodratd, max. finomsodratd, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.13 mm?2 Iker érvéghivelyek, max. 0.75 mm?2

tobberes, névleges csatlakozas, min.

Iker-érvéghiivelyek, min. 0.5 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 2.5 mm?2
tomor ér, max. névleges csatlakozas

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.13 mm?2

tomor ér, min. névleges csatlakozas

Altalanos

P6lusszam 1 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14
AWG, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26 Szabvanyok IEC 60947-7-1

AWG, min.

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848

ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90

ECLASS 15.0 27-25-03-90
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Sziikito hiivelyek

A sz(kité huivelyek hasznéalataval egyszertibbé valik a
kisebb keresztmetszetl vezetékek csatlakoztatasa. A
vezetékek megbizhatéan, a sodrat szétbomlasa nélkiil
elhelyezhet6k a rogzitési pontba. A sz(ikité hiively az tres
pontba kdzpontositja a vezetéket.

Altalanos rendelési adatok

Tipus ZRH 1.5N/1 Valtozat

Rendelési 1632140000 Z-sorozat, Sz(ikité hively
szam

GTIN (EAN) 4008190487355

Qty. 1000 ST
Tipus ZRH 1.5N/2 Valtozat
Rendelési 1632130000 Z-sorozat, Sz(ikité huvely

szdm
GTIN (EAN) 4008190487348
Qty. 1000 ST

Lapos csavarhuzé

Hornyos csavarhizo lekerekitett pengével SD DIN 5265,
ISO 2380/2, behajté a DIN 5264, ISO 2380/ 1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 9008330000 Csavarhuzo, Csavarhizé
szam

GTIN (EAN) 4032248056286

Qty. 1ST
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ZIA Rendszer

A ZIA modularis elosztéléc rendszer az egyszer(
jelvezetékezéshez rakasolhatd, rugds csatlakozasi
technoldgiat alkalmazé egyedi modulokon alapul. Az
integralt keresztosszekotésnek és az aljzat- valamint

lehet 6sszedllitani kilonféle elosztd sineket. Az
alapelemek egyszer(ien felpattinthaték a TS35 DIN
sinekre, és kiillonb6zé szerkezeti kialakitassal érheték el 3-
és 4-eres csatlakozdsokhoz. Ez lehet6vé teszi a rendszer
egyedi konfiguralasat és specifikus alkalmazashoz val6

igazitasat.
Altalanos rendelési adatok
Tipus BZT ZVL1.5 Valtozat
Rendelési 1676610000 Z-sorozat, Jelol6tartd

sz&dm
GTIN (EAN) 4008190460037

Qty. 100 ST
Tipus BZT ZVL1.5/0.ZA Valtozat
Rendelési 1676620000 Z-sorozat, Jelol6tartd

szam
GTIN (EAN) 4008190460020
Qty. 100 ST

Egyedi felirat

A dekafix (DEK) jelolé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idealis rovid

szamsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelol6t is

tartalmaz.

........ Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

\\\\\\\\\\ konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

i kaphato.

* Hasznalatra kész jelol6k nagy valasztéka

¢ Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmidiller-
kébelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

* Kaphatok tres MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5/5 MC SDR Valtozat

Rendelési 1609810000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, Vevéspecifikus

GTIN (EAN) 4008190456597

Qty. 200 ST
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