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Vt:oupum

Tomszelence: M25 kabelek, 13-18 mm kiilsé szigetelés-
atmérével. Az M25 kabeltomszelencével ellatott SAI
eloszto tobbek kozott a kovetkezé kabeltipusokhoz
alkalmas:

*21x0,50 mm

*18x0,75mm-21x0,75 mm

* 14 x 100 mm-20x 100 mm

*8x1,560mm-16x 1,50 mm

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Kupakos valtozat M25-6s kivezetéssel, M12, 30
V, A kédolasu, LED: Igen, LED iniciator: Nem,
Huzalozas tipus: PNP

Rendelési szam 1740193000

Tipus SAI-8-MHD 5P M12 OL
GTIN (EAN) 4032248298938

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 152 mm Meélység (coll) 5.9842 inch

Magassag 53 mm Magassag (coll) 2.0866 inch

Szélesség 60 mm Szélesség (coll) 2.3622 inch

Nett6 tomeg 565 g

Homeérsékletek

Uzemi hémérséklet -20-90°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Connection data

Vezeték kiilsé &tmérd, min. 14 mm Vezeték kiilsé 4tmérd, max. 18 mm

Kébelcsavarzat M 25 Rogzitési tartomany, névleges 0.08 mm?

csatlakozas, min.

Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 28

csatlakozas, max. AWG, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14 Tomor, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2

AWG, max.

Tomor, max. HO5(07) V-U 1.5 mm?2 Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?2

Flexibilis, max. HO5(07) V-K 1.5 mm? miuanyag galléros érvéghivellyel, DIN 0.2 mm?

46228 pt 4, min.

mUanyag galléros érvéghiivellyel, DIN 1.5 mm?2 érvéghivellyel, DIN 46228 1. pont, min. 0.2 mm?2

46228 pt 4, max.

érvéghuvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 1.5 mm?2 Eloszté kimenet Kupakos valtozat M25-0s
kivezetéssel

Electrical data

Névleges fesziiltség, min. 10V Névleges fesziiltség, max. 30V

Max. aramtovabbitasi kapacitas 4 A Teljes aram 10A

kartyahelyenként

Elektromos szigetelés lehetséges Igen Szigetelési ellenallas 109 Q

General technical data

Védelmi osztaly IP68 Plug-in dllomas koédolas A kédolasu

Po6lusszam 5 Erintkezé aljzatok szama 8

Csatlakozasi menet M12 LED Igen

LED iniciator Nem LED-szin a m(ikddés jelzéséhez zold

Material data

Haz f6 anyaga Pocan (alapmodul), Cink Erintkez6 anyaga CuZn

présontvény (fedél)

Erintkezé fellilet

Aranyozott
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Technical data cable

Po6lusszam 5 Vezeték kiilsé atmérs, max. 18 mm
Vezeték kils6é atmérd, min. 14 mm A kovetkez6 kabeltartokhoz: Nem
Besorolasok

ETIM 6.0 EC002585 ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC003558 ETIM 9.0 EC003558
ETIM 10.0 EC003558 ECLASS 9.0 27-44-01-08
ECLASS 9,1 27-44-01-08 ECLASS 10.0 27-44-01-11
ECLASS 11.0 27-44-01-11 ECLASS 12.0 27-44-01-11
ECLASS 13.0 27-44-01-11 ECLASS 14.0 27-44-01-11
ECLASS 15.0 27-44-01-11
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Méretrajz

Kapcsolasi rajz

SAI 8-M = 152
SAIB-M =127

SAI4-M = 102
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M12

A védésapkak védik a nem hozzarendelt dugaszolhatd
allomasokat a kiilsé befolyasoktol.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SAI-SK-M12 Valtozat

Rendelési 9456050000 Védett részegységek, Védbkupak
szam

GTIN (EAN) 4008190304058

Qty. 30 ST

Screwty ® tomszelence szerszam nyomaték funkcioéval

Az idedlis eszk6z mindenféle alkalmazashoz

A Screwty® az idedlis, altalanos célu szerszdm

minden altaldnosan hasznalt szenzor- és aktuatorkabel
megszoritasdhoz. A Screwty® hasznalataval még a
nehezen hozzaférhet6 kerek csatlakozédugaszok is
kezelhetdk. A csatlakozdkat kiilonosebb erékifejtés nélkiil,
egyszer( forgaté mozdulattal lehet megszoritani vagy
kilazitani. A Screwty® egyediilall6 és altalanos megoldas,
mivel mas gyartok legtobb (tobb mint 90%) kabeléhez és
csatlakozdéjahoz is hasznalhaté. A Screwty® egy nyélbdl
és egy hagyomanyos 1/4"-os adapterbdl all. Ezért minden
mérethez hasznalhaté: M12 és M8 kerek csatlakozo,
M12F és M8F egyedi igényekre szabhaté dugaszok és
aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SCREWTY SET -DM Valtozat

Rendelési 1920000000 Cable gland tool for M8, M 12 lines and connectors
szam

GTIN (EAN) 4032248436859

Qty. 18T
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Altalanos rendelési adatok

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelolé

szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy

kivalé minéség, kontrasztos késziilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdmos mas gyartd

késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.

Az el6nyok attekintése:

* 4ltaldnos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol fliggden,

¢ illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthaté ESG jelol6éket szallitunk.

¢ Egyedi lézer-min6éségli nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus ESG 8/20 K MC NE WS Valtozat

Rendelési 2558360000 ESG, Késziilékjelolék x 20 mm, PA 66, Szin: fehér, dugaszolhaté

szam
GTIN (EAN) 4050118569070
Qty. 200 ST
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