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Egyes alkalmazasokban hasznos, ha az 4tmend
csatlakozast kiilon biztositéval védjik. A biztositds
sorkapcsok a sorkapocs alsé részébdl és egy
biztositobetét-tartobdl dlinak. A biztositok lehetnek
elforduld biztositékarok, dugaszolhaté biztositotartok,
becsavarhato tartdk és lapos dugaszolhaté biztositok.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Z-sorozat, Csatlakozoelem-sokapocs, Kétemeletes
sorkapocs, Névleges keresztmetszet: 2.5 mm?2,
Huzérugds csatlakozas

Rendelési szam 1748790000
Tipus ZDK 2.5/R/2
GTIN (EAN) 4032248006151
Qty. 50 Darab
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Miiszaki adatok

Tanusitvanyok
Jovahagyasok UK
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 53 mm Mélység (coll) 2.0866 inch
Magassag 79.5 mm Magassag (coll) 3.1299 inch
Szélesség 5.1 mm Szélesség (coll) 0.2008 inch
Nett6 tomeg 10.61g
Homeérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..55 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -50 °C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 120 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkl
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin sotétbézs
UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Valtozat Huzokengyeles Véglap sziikséges Igen

csatlakozas, Ellenallassal,

dugaszolhaté

keresztosszekotéhoz, Egyik

oldalon szabad vég
Potencialok szama 1 Szintek szdma 2
Rogzitési pontok szama szintenként 2 Potencialok szdma szintenként 1
Keresztkotott szintek belul Igen PE-csatlakozas Nem
Tartésin TS 35 N funkcid Nem
PE m{ikodés Nem PEN funkcio Nem
Kiegészité miiszaki adatok
Robbanasbiztossag szempontjabol Nem
bevizsgalt valtozat
Névleges adatok
Névleges keresztmetszet 2.5 mm?2 Névleges fesziiltség 24V
Névleges DC fesziiltség 24V Névleges aram 10 A
Aram maximum vezetékoknal 05A Szabvanyok IEC 60947-7-1
Fajlagos ellenallas az IEC 60947-7-x 1.33 mQ Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 0.77 W

szerint X szerint
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Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet
AWG, max.

Csupaszolasi hossz
Csatlakozas tipusa

AWG 14

10 mm
Huzo6rugos csatlakozas

Csatlakozasi irany

Csatlakozas tipusa 2
Csatlakozasok szama

felsé

Huzorugods csatlakozas
4

Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 0.05 mm?2
csatlakozas, max. csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 30 Keresztmetszet csatlakoztatott 0.05 mm?2
AWG, min. vezetékhez, finomsodratu,

érvéghuvelyekkel és miianyag

gallérokkal DIN 46228/4, névleges

csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.6 mm? Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.05 mm?
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, érvéghuivelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozas, max. 46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.05 mm?2
finomsodratu, max. finomsodratd, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.05 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, max. tobberes, névleges csatlakozas, min.
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 2.5 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.05 mm?2
tomor ér, max. névleges csatlakozas tOomor ér, min. névleges csatlakozas
Finomsodratd, min. (névleges 0.05 mm?2
csatlakozas)
Altalanos
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 30
AWG, max. AWG, min.
Szabvanyok IEC 60947-7-1 Tartésin TS 35
Fontos megjegyzés
Termékinformacio A megengedett folytonos tizemi h6mérsékletet be kell tartani
Besorolasok
ETIM 6.0 EC000903 ETIM 7.0 EC000903
ETIM 8.0 EC000903 ETIM 9.0 EC000903
ETIM 10.0 EC000903 ECLASS 9.0 27-14-11-27
ECLASS 9,1 27-14-11-47 ECLASS 10.0 27-14-11-27
ECLASS 11.0 27-14-11-27 ECLASS 12.0 27-14-11-27
ECLASS 13.0 27-25-01-14 ECLASS 14.0 27-25-01-14
ECLASS 15.0 27-25-01-14
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Tartozékok

Jelolotarto

A jelol6tartd lehet6séget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jelol6k beszerelésére. A sarkitott
tartok opcionalisan 0sszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatornajaba beszerelheték. A szerelési jelolék
tipusa a rendeltetési jeloléshordozo6 adott tartozékai alatt
taldlhaté meg.

Altalanos rendelési adatok

Tipus BZT 1 WS 10/5 Valtozat

Rendelési 1805490000 Tartozékok, Jeldl6tartd
szam

GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST
Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Valtozat
Rendelési 1805520000 Tartozékok, Jelél8tarté

szdm
GTIN (EAN) 4032248270248
Qty. 100 ST

Lapos csavarhuzé

VDE-szigetelésl csavarhuzo készletek, max. 1000 V
AC és 1500 V DC fesziiltség alatt all6 alkatrészekhez,
DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab ,GS Safety”
bevizsgalassal. A vagokés edzett, magas mindségu
krém-vanadium-molibdén acélbdl késziilt, kékessziirke

bevonattal.
Altalanos rendelési adatok
Tipus SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Viltozat
Rendelési 2749610000 SzerelGszerszam, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm,
szam Kés vastagsaga (A): 0.6 mm
GTIN (EAN) 4050118896350
Qty. 1ST
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