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Product image

KLBU arnyékolascsatlakozasaink széles valasztékaval
rugalmas és onbeallité arnyékolast valésithat meg, és
biztosithatja az izem hibamentes mikodését.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Huzdkengyel, Kapocskengyel, arnyékolt-
csatlakozashoz, Acél

Rendelési szdm 1749151001

Tipus KLBUE CO 3

GTIN (EAN) 4032248064441

Qty. 10 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 45 mm Meélység (coll) 1.7716 inch
Magassag 25 mm Magassag (coll) 0.9842 inch
Szélesség 24 mm Szélesség (coll) 0.9449 inch
Rogzitési méret - szélesség 23 mm Nett6 tomeg 36.2¢g
Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C..55 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi h6mérséklet., min. -60 °C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 130 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Termék karbonldbnyoma Bolcs6tdl a kapuig 0.142 kg CO2 eq.

Anyag adatok

Alapanyag Acél Szin ezist

UL 94 éghet6ségi osztaly None

Rendszer specifikacidok

Valtozat Arnyékoll csatlakozashoz Véglap sziikséges Nem
Tartésin Gyujtésin

Kiegészité miiszaki adatok

Rogzités tipusa Felpattinthato

Robbanasbiztossag szempontjabdl Nem
bevizsgalt véltozat

Telepitési Gtmutatd

Kozvetlen rogzités,
Gy(jtésin

Meéretek

Raszter mm-ben (P) 25.00 mm

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 20 mm?2

Rogzitheto vezetékek (névleges csatlakozas)

Csupaszolasi hossz 25 mm Csatlakozas tipusa Rugés csatlakozas

Csatlakozasok szama 1 Kabelatmérd, max. 20 mm

Kabelatmérd, min. 10 mm Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 20 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 10 mm?2

tobberes, névleges csatlakozas, min.
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Altalanos

Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités, Tartdsin Gydjtésin
Gy(jtésin

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002020 ETIM 9.0 EC002020

ETIM 10.0 EC002020 ECLASS 14.0 27-25-01-20

ECLASS 15.0 27-25-01-20
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Gyiijtosinek

Kilonb6z6 anyagu gytjtésineinkkel és kapcsolédo
tartozékainkkal a leheté legkisebb telepitési helyen
csatlakoztathatja a vezetékeket. Az alkalmazastdl
fligg6en a potencidlok 6sszegyljthetdk, eloszthatdk vagy

csokkenthet6k.
Altalanos rendelési adatok
Tipus SSCH 10X3X1000 CU/SN Valtozat
Rendelési 0348900000 Gytjtésin (kapocs), eziist, Magassag: 1000 mm, Mélység: 3 mm,
szam Vorosréz
GTIN (EAN) 4008190024802
Qty. 25M
Tartozékok

A Klippon® Connect atfogd kinalataban elérheté
tartozékok tokéletes illeszkednek az utolso részlethez is. Ez

lehetdvé teszi, hogy az elSirt szabvanyok szerint torténjen
a felszerelés

Altalanos rendelési adatok

Tipus WSH 1 Valtozat

Rendelési 1068700000 Tartozékok, Sintartd, PA 66 GF 30
szam

GTIN (EAN) 4008190118389

Qty. 10 ST
Tipus WSH 4 MT Valtozat
Rendelési 1079900000 Tartozékok, Sintarto, fém

szam

GTIN (EAN) 4008190379254

Qty. 10 ST
Tipus WSH 5 Valtozat
Rendelési 1080100000 Tartozékok, Sintarté, Wemid

szam
GTIN (EAN) 4008190965143

Qty. 10 ST

Tipus WSH 6 Véltozat

Rendelési 1080200000 Tartozékok, Sintartd, Wemid
szdm

GTIN (EAN) 4008190965150

Qty. 10 ST
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Tartozékok
Tipus WSH 18 MT Valtozat
Rendelési 1083100000 Tartozékok, Sintarto, fém
szdm
GTIN (EAN) 4008190053246
Qty. 10 ST
Tipus WSH 19 MT Véltozat
Rendelési 1083200000 Tartozékok, Sintarto, fém
szam
GTIN (EAN) 4008190059538
Qty. 10 ST
Tipus WSH 3/H/N Valtozat
Rendelési 1715970000 Tartozékok, Sintartd, Wemid
szam
GTIN (EAN) 4008190353100
Qty. 10 ST
Tipus SMSE WSH U1 MT Valtozat
Rendelési 1083900000 Tartozékok, Gy(jtésin, Acél horganyzott
szdm
GTIN (EAN) 4008190065515
Qty. 10 ST
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