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Product image

KLBU arnyékolascsatlakozasaink széles valasztékaval
rugalmas és onbeallité arnyékolast valésithat meg, és
biztosithatja az izem hibamentes mikodését.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Huzdkengyel, Rogzitékészlet, Acél
Rendelési szdm 1749430000

Tipus BS 3511 KLBUE3-8/2X2-6

GTIN (EAN) 4032248013210

Qty. 10 Darab
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BS 3511 KLBUE3-8/2X2-6

Miszaki adatok
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 36.5 mm Meélység (coll) 1.437 inch
Magassag 35 mm Magassag (coll) 1.378 inch
Atmérs 3 mm Nettd tomeg 60.8g
Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C..55°C Ambient temperature -5°C..40°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag Acél Szin ezist
Rendszer specifikaciok

Valtozat Huzokengyel Tartésin TS 35

Kiegészité miiszaki adatok

Rogzités tipusa

becsavart allapotban

Telepitési Gtmutatd

Kozvetlen rogzités

Robbanasbiztossag szempontjabol

bevizsgalt valtozat

Igen

Méretek

Atméré 3 mm TS 35 eltolas 26.5 mm
Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Kabelatmérs, max. 8 mm Kabelatmérd, min. 3 mm
Altalanos

Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités Tartdsin TS 36
Besorolasok

ETIM 6.0 EC002848 ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9,1 27-14-11-92 ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92 ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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