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A kép illusztracio

A THM WriteOn kabeljelol6ket vezetdk és kabelek

jelolésére lehet hasznalni 36 mm atmérdig. Az atlatszo

ragasztoszalag rogziti és védi a nyomtatast a jelold

feltletén.

¢ Jelolés védelme szennyezddés és ledorzsolédés ellen
atlatszo ragasztészalagba csomagolassal.

¢ Egyszer(i és gyors nyomtatas a kivalé minéségti THM
Plus S hé6nyomtatéval

Altalanos rendelési adatok

Valtozat THM, Vezeték és kéabeljel6lék, 8.3 - 36.4 mm, 25 x
140 mm, sarga

Rendelési szdm 1751561687

Tipus THM WO 25/140 GE

GTIN (EAN) 4032248001057

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 0.03 mm Meélység (coll) 0.001 inch
Magassag 25 mm Magassag (coll) 0.9842 inch
Szélesség 140 mm Szélesség (coll) 5.5118 inch
Nett6 tomeg 638g

Hémérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...150 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Ragaszt6anyag Poliakrilat ragaszto

Anyag szine az ellendllas kédja szerint 4

Nyomtatéas tipusa ures

Valtozat Ontapados

Szélesség 140 mm

UL 94 éghetdségi osztaly V-0

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 150 °C

Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -40 °C

Szin sarga

Halogén Nem

Alapanyag Poliészter folia

Nyomtatott karakterek nélkal

Jelolék szama kombinacionként Téapellatas formdja Etikett-tekercs

Cimkemez6 mérete 26 x 25 mm

kompatibilis nyomtato

Jel6lék szama kombinaciénként 1 Label reel = Conductor and cable markers

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...150 °C

Szam tekercsenként 1050

Vezeték és kabeljelolok

Halogén Nem Vezeték-keresztmetszet, max. 500 mm?
Vezeték-keresztmetszet, min. 0.75 mm?2 Vezeték kiils6é atmérd, max. 36.4 mm
Vezeték kiils6é atmérd, min. 8.3 mm Vezeték kiils6 atm. 8.3-36.4 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete 0.75 - 500 mm?

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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Tintaszalagok

Ezek a nyomtatok a hényomtaté-technoldgianak
koszonhetben kivalé minéségben nyomtatnak. A
kiilonb6z6 anyagok és a Windows-alapu felhasznaldbarat
nyomtatasi rendszer minden jelolést optimalizal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus RIBBON MM 110/360 SW Valtozat
Rendelési 2005070000 Ink ribbon
szam

GTIN (EAN) 4050118390049

Qty. 18T
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