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A kép illusztracio

A THM cimkék a hényomtatasnak koszonhetéen brilidns

nyomtatasi mindséguiek. A kiilonb6z6 anyagok és a

Windows-alapu felhasznalobarat nyomtatasi rendszer

minden jelolést optimalizal.

» Kilonféle szind, kivalé minéségu poliészter cimkék és
kedvez6 aru papircimkék kaphatok

¢ A cimkék automatikusan pozicionalédnak a
nyomtatdéban, hogy minden cimke pontosan kdzépre
kerljon.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat THM, Késziilékjelolék, 35 x 65 mm, fehér
Rendelési szdm 1751831044

Tipus THM MT30X 65/35 WS

GTIN (EAN) 4032248001736

Qty. 1 Darab

A létrehozas datuma 01.03.2026 03:33:34 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1751831044

THM MT30X 65/35 WS

Miszaki adatok
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 0.08 mm Meélység (coll) 0.0031 inch
Magassag 35 mm Magassag (coll) 1.378 inch
Szélesség 65 mm Szélesség (coll) 2.5591 inch
Nett6 tomeg 382g¢g

Homeérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...150 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Ragaszt6anyag Akril ragaszté

Anyag szine az ellenallas kédja szerint 9

Nyomtatads mddja Hényomtato

Véltozat Ontapadoés, halogénmentes

Szélesség 65 mm

UL 94 éghetdségi osztaly V-0

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 150 °C

Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -40 °C

Szin fehér

Halogén Nem

Alapanyag Poliészter

Nyomtatott karakterek nélkal

Jelolék szama kombinacionként Téapellatas formdja Etikett-tekercs

UL 969 tanusitvany Igen

kompatibilis nyomtatd THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS

Jel6lék szama kombinaciénként 1 Label reel = Device markers

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...150 °C

Szam tekercsenként 1000

Késziilékjelolok

Halogén Nem

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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Tintaszalagok

Altalanos rendelési adatok

Ezek a nyomtatok a hényomtaté-technoldgianak
koszonhetben kivalé minéségben nyomtatnak. A
kiilonb6z6 anyagok és a Windows-alapu felhasznaldbarat
nyomtatasi rendszer minden jelolést optimalizal.

Tipus RIBBON MM 110/360 SW Valtozat
Rendelési 2005070000 Ink ribbon
szam

GTIN (EAN) 4050118390049

Qty. 18T
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