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Altalanos rendelési adatok

Valtozat Készi]lélfjeldlék, Tartozékok x 10 mm, PVC, Szin:
sziirke, Ontapados

Rendelési szam 1753460000

Tipus SCHS4 K

GTIN (EAN) 4032248014323

Qty. 50 Darab

A létrehozas datuma 12.11.2025 05:43:52 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1753460000
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 6 mm Meélység (coll) 0.2362 inch
Magassag 1000 mm Magassag (coll) 39.37 inch
Szélesség 10 mm Szélesség (coll) 0.3937 inch
Nett6 tomeg 199

Homeérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -20...80 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Ragasztéanyag Kétoldalu ragasztdszalag

Anyag szine az ellenallas kodja szerint 8

Véltozat Ontapados

Szélesség 10 mm

UL 94 éghet6ségi osztaly V-0

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 80 °C

Uzemi hdmérsékleti tartomany, min. -20°C

Szin sziirke

Halogén Nem

Alapanyag PVC

Jelolék szama kombinacionként Téapellatas formdaja MultiCard

Jelolék szama kombinacidnként 1 MultiCard = Accessories

Uzemi hémérsékleti tartomany -20...80 °C

Alkalmazas/gyartd Ontapadds

Késziilékjelolok

Halogén Nem

Besorolasok

ETIM 6.0 EC001288 ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9,1 27-40-06-29 ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04 ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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Altalanos rendelési adatok

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelolé

szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy

kivalé minéség, kontrasztos késziilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdmos mas gyartd

késziilékeihez kiilonb6z4 tipusok kaphaték.

Az el6nyok attekintése:

* 4ltaldnos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol fliggden,

¢ illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthaté ESG jelol6éket szallitunk.

* Egyedi lézer-minéségl nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.

Tipus ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE Valtozat
Rendelési 1736181687 ESG, Késziilékjelol6k x 20 mm, PA 66,
szam

GTIN (EAN) 4032248208265

Szin: sarga, dugaszolhato

Qty. 200 ST
Tipus ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU Valtozat
Rendelési 1736181696 ESG, Készulékjelolék x 20 mm, PA 66, Szin: Tirkiz, dugaszolhaté

szam
GTIN (EAN) 4008190985967

Qty. 200 ST
Tipus ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS  Valtozat
Rendelési 1736181044 ESG, Késziilékjelolék x 20 mm, PA 66, Szin: fehér, dugaszolhatd

szdm
GTIN (EAN) 4008190985950
Qty. 200 ST

Egyedi felirat

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelolé

szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy

kivalé minéségu, kontrasztos késziilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szamos mas gyarté

késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.

Az elényok attekintése:

* altaldnos célu cimkék; ontapaddés vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol figgden,

¢ illesztett késziilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthat6é ESG jel6léket szallitunk.

* Egyedi lézer-min6ségl nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus ESG 7/20 SIRIUS MC SDR Viltozat

Rendelési 1766650000 ESG, Készulékjelolék x 20 mm, PA 66, Szin: Vevéspecifikus,
szam dugaszolhato

GTIN (EAN) 4032248065547

Qty. 40 ST
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