HDCCMS5FC

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A CMb5 modulok sajtolhat6 érintkezékkel vannak szerelve.
A sajtolhat6 érintkezd rendelkezik egy rozsdamentes
acélrugoval. Ez egy biztonsagosan bepattinthaté
érintkezést biztosit a modullal.

Egy kiszerel szerszam all rendelkezésre az érintkez6k
eltavolitdsdhoz. A modulok az integralt modul-eltavolitd
segédeszkozzel, vagy anélkiil rendelhetdk.

Egy kiszerel6 szerszam kaphatd azokhoz a modulokhoz,
amelyeknek nincs integralt modul-eltavolité
segédeszkozlik.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Ipari nehézcsatlakozok, HDC-betét, ConCept modul
Rendelési szdm 1758390000

Tipus HDC CM 5 FC

GTIN (EAN) 4032248019618

Qty. 10 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 34 mm Mélység (coll) 1.3386 inch
Magassag 40.5 mm Magassag (coll) 1.5945 inch
Szélesség 11.4 mm Szélesség (coll) 0.4488 inch
Nett6 tomeg 6.77 g
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
ConCept Pneumatikus modul
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Szin bézs
Méret
Szélesség 11.4 mm Alap teljes hossza 34 mm
Aljzat magassaga 40.5 mm
Altalanos adatok
Po6lusszam 5 Csatlakozas tipusa Krimpelhetd csatlakozas
UL 94 éghetGségi osztaly V-0 Térfogati ellenallas 2 mQ
Szin bézs Szigetelési ellenallas 1012 Q
Tipus Hively Tulfeszlltség kategoria 1]
Szennyezés sulyossaga 3 Alapanyag polikarbonat, tivegszal-
erdsités
Sorozat ConCept modul Névleges fesziiltség (DIN EN 61984) 250V
Névleges lokéfesziltség (DIN EN 61984)6 kV Névleges aram (DIN EN 61984) 20 A
Halogénmentes false Alacsony flistképzédés a DIN EN Igen
45545-2 szerint
PE csatlakozasi adatok
Csatlakozas tipusa PE Csavaros csatlakozas
modulkerettel
Valtozat
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12 Csupaszolasi hossz, névleges 7 mm
AWG, max. csatlakozas
Csatlakozas tipusa Krimpelhet6 csatlakozas Térfogati ellendllas 2 mQ
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 20 Vezeték-keresztmetszet, max. 4 mm?2

AWG, min.

Vezeték-keresztmetszet, min.

0.5 mm?2

Alapanyag polikarbonat, tivegszal-

erdsitésl
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-05
ECLASS 15.0 27-44-02-05
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Modulkiszerel6 szerszam

Altalanos rendelési adatok
Tipus HDC-DW-MOD

A Weidmiiller sajtolé (krimpeld) szerszamok, érintés

nélkili szerszamok és szaloptikai szerszamok sokasagat
kinalja.

Valtozat
Rendelési 1688200000

szam
GTIN (EAN) 4008190857189
Qty. 18T

Szerszam egyéb, Erintkezékioldd szerszam

Crimping tools

Altalanos rendelési adatok

Krimpel6 szerszamok kapcsolt érintkez6khoz

¢ Kilincsm( a pontos krimpeléshez

¢ Kioldasi lehet6ség helytelen mikodés esetén

« Utkoz6vel az érintkezk pontos pozicionalasahoz.

Tipus CTXCM 1.6/2.5 Valtozat
Rendelési 9018490000
szdm

GTIN (EAN) 4008190884598
Qty. 18T

krimp

Présszerszam, Krimpel6 szerszam érintkez6khoz, 0.14mm2, 4mm?2, W-

Erintkezé kiszereld szerszam

A Weidmiiller krimpel6 szerszamok, érintkezéeltavolitd
szerszamok és szaloptikai szerszamok sokasagat kinalja.
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Tipus REMOVAL TOOL CM 5 Viltozat

Rendelési 1866720000 Szerszamok, Erintkezékioldé szerszam
szam

GTIN (EAN) 4032248437047

Qty. 18T

Krimpelheto érintkezék, CM5

s —
p———m——

Altalanos rendelési adatok

A krimp (sajtolt) csatlakozasok olyan elektronikai és
mechanikai kotést biztositanak a vezeték és az érintkezé
kozott, ami egyszerre biztonsagos és megbizhaté. Az
optimalis krimpcsatlakozas gazzaré és korr6zidallo.

Tipus HDC-C-M5-BMO0.5AG Valtozat

Rendelési 1682330000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkezé, CM 5, Hiively, Vezeték-
szam keresztmetszet, max.: 0.5, forditott, Réz6tvozet

GTIN (EAN) 4008190474065

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-M5-BMO0.75-1.0AG Valtozat

Rendelési 1682350000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkezé, CM 5, Hiively, Vezeték-
szdm keresztmetszet, max.: 1, forditott, Rézotvozet

GTIN (EAN) 4008190474089

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-M5-BM1.6AG Viltozat

Rendelési 1682370000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkezé, CM 5, Hiively, Vezeték-
szam keresztmetszet, max.: 1.5, forditott, Réz6tvozet

GTIN (EAN) 4008190474102

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-M5-BM2.5AG Valtozat

Rendelési 1682390000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkezé, CM 5, Hiively, Vezeték-
szdm keresztmetszet, max.: 2.5, forditott, Réz6tvozet

GTIN (EAN) 4008190474126

Qty. 100 ST

Tipus HDC-C-M5-BM4.0AG Viltozat

Rendelési 1682410000 Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkezé, CM 5, Hiively, Vezeték-
szam keresztmetszet, max.: 4, forditott, Rézotvozet

GTIN (EAN) 4008190474140

Qty. 100 ST
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