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Az SchT b S csoportjel6l6 tartd kozvetleniil felpattinthatd
a TS 32 tartésinre (G-sin) vagy a TS 35 tartésinre
(sorsorkapocssin). Emiatt a sorkapocs feliratozasa a
sorkapocstél és annak tipusatol fliggetlenil kialakithato.
Az SchT 5 és SchT b S védelmét ESO 5, STR 5
véddszalagok biztositjak.

Az SchT 7 egy elforgathatd csoportos jelolé
becsusztathaté jelzélapokhoz, mely minden tovabbi nélkiil
lehet6vé teszi a kapocscsavar miikodtetését.

Az SchT 7 tartalmazza az ESO 7, STR 7 védészalagot,
vagy DEK 5 védelmet.

A becsusztathaté cimkék és véddészalagok a ,Tartozékok”
cimsz6 alatt talalhatok.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat SCHT, Sorkapocs jelols, 44.5 x 9.5 mm, Raszter
mm-ben (P): 5.00 bézs

Rendelési szam 1762370000

Tipus SCHT 5 SVO

GTIN (EAN) 4032248043842

Qty. 20 Darab

Creation date 04.01.2026 06:40:36 MEZ
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Magassag 44.5 mm Magassag (coll) 1.752 inch
Szélesség 9.5 mm Szélesség (coll) 0.374 inch
Nett6 tomeg 4099

Homeérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -40..120°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Nyomtatas tajolasa vizszintes és fliggdleges

Nyomtatés tipusa ures

Szélesség 9.5 mm

UL 94 éghetdségi osztaly V-0

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 120°C

Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -40 °C

Szin bézs

Halogén Nem

Alapanyag Poliamid 66

Nyomtatott karakterek nélkdal

Jelolék szama kombinacionként Téapellatas formdja Komponens

Jelolék szama kombinacionként 1 Component part = Terminal marker

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...120°C

Csatlakozoéjelolok

Raszter mm-ben (P) 5.00 mm

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-14-11-92
ECLASS 15.0 27-14-11-92
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ESO betétcimkék

Altalanos rendelési adatok

Tipus ESO 5 S DIN A4 WS
Rendelési 1631920000

szam

GTIN (EAN) 4008190206673
Qty. 10 ST

Valtozat

Kapocsjelolék, Behelyezhetd jelolék, 40 x 7 mm, fehér

STR atlatszo csikok

Altalanos rendelési adatok

Tipus STR5SFSCHT5S
Rendelési 1631940000
szdm

GTIN (EAN) 4008190206697
Qty. 20 ST

Valtozat

Kapocsijelolsk, Védékupak, 40 x 7 mm, Attetszé

ljres

Az ELS MultiCard jel6l6ket PrintJet -tel, plotterrel
vagy SMark nyomtatéval lehet nyomtatni. A PrintJet
ADVANCED hasznalataval a kabelek és sorkapcsok
azonositdinak szines nyomtatasa figyelemfelkeltéen,
sokféleképpen torténhet.

ELS 6/30 a WKM 8/30 kéabeljelol6kh6z vagy az EM8/30
csoportos jeldlétartohoz

ELS 7/40 az SchT5S csoportos jelolétartokhoz

ELS 16/40 a WKM 18/43 kabeljel6l6khoz vagy az
SchTb csoportos jelolétartdhoz

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirasokkal.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus ELS 7/40 MC NE WS
Rendelési 1045640000

szam

GTIN (EAN) 4032248836086
Qty. 40 ST

Valtozat

ELS, Behelyezhet6 jel6ldk, O - 0 mm, 40 x 7 mm, fehér

Tipus ELS 7/40 MC NE GE
Rendelési 1045650000

szdm

GTIN (EAN) 4032248779635
Qty. 40 ST

Valtozat

ELS, Behelyezhet6 jeloldk, O - 0 mm, 40 x 7 mm, sarga
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