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A CLI M azonosito jelolék a CLI MH tartécsikokba
csusztathatok és kabelkotdkkel rogzitheték. A
rendszer kiilondsen alkalmas nagy vezeték- és kabel-
keresztmetszetekhez.EI6nyok:

* Kombinalt jelolé kabelek és csovek jeloléséhez

¢ Egy méret valamennyi 16 mm?2 feletti mérethez

¢ Korlatlan kombinaciés lehetéségek

» Zart, tartdsan rogzitett jelolések

* Rendkiviil j6 olvashatésag

Altalanos rendelési adatok

Valtozat CableLine, Vezet,ék és kabeljelolék, 10-317 mm,
33 x 11.3 mm, Attetsz6

Rendelési szdm 1763280000

Tipus CLITM 20-33

GTIN (EAN) 4032248050246

Qty. 100 Darab

A létrehozas datuma 28.12.2025 02:59:08 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1763280000
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 5 mm Meélység (coll) 0.1968 inch
Magassag 33 mm Magassag (coll) 1.2992 inch
Szélesség 11.3 mm Szélesség (coll) 0.4449 inch
Nett6 tomeg 0.62¢g

Homeérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -30...60 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Nyomtatés tipusa ures

Szélesség 11.3 mm

UL 94 éghetdségi osztaly V-0

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 60 °C

Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -30°C

Szin Attetsz6

Halogén Igen

Alapanyag PVC

Jelolék szama kombinacionként Tapellatas formaja Komponens

Javasolt iparagak Folyamat, Berendezés

Jelolék szama kombinacionként 1 Component part = Conductor and cable markers

Uzemi hémérsékleti tartomany -30...60 °C

Vezeték és kabeljelolok

Halogén Igen Vezeték-keresztmetszet, max. 500 mm?2
Vezeték-keresztmetszet, min. 16 mm?2 Vezeték kiilsé atmérd, max. 317 mm
Vezeték kiilsé atmérs, min. 10 mm Vezeték kiilsé atm. 10-317 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete 16 - 500 mm?2

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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Altalanos rendelési adatok

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelolé

szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy

kivalé minéség, kontrasztos késziilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdmos mas gyartd

késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.

Az el6nyok attekintése:

* 4ltaldnos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol fliggden,

¢ illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthaté ESG jelol6éket szallitunk.

¢ Egyedi lézer-min6éségli nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus ESG 9/17 KMC NE WS Valtozat

Rendelési 1674760000 ESG, Késziilékjeldlék x 17 mm, PA 66, Szin: fehér, Ontapadés

szam
GTIN (EAN) 4008190447649
Qty. 200 ST
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