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A Weidmiiller vezet6- és kabeljel6lé termékeinek

széles valasztéka a legkilonbozébb alkalmazasokban

nyujt megoldast. Az alkalmazasi teriletek a vékony

vezetékektél a nagy kilsé atmérdjd kabelekig terjednek.

A termékek kozott taldlhatdk kombinalt rendszerek egyedi

cimkékkel, atlatszé hiivelyekkel, zsugorcsovek és jelolék,

amelyeket kabelkotékkel lehet rogziteni.Nyitott és zart

jelolék, nyomtatott és egyedi feliratozasra alkalmas ures

jelolék is kaphatdk. A Weidmiiller halogénmentes és

kis kdrosanyag-kibocsatasu vezetékjel6l6i megfelelnek

az eurdpai szabvanyoknak, valamint az ismert Gizemi

gyartok belsé szabvanyainak. Vezeték- és kabeljeloldk - a

rendszerek a kovetkez6 célokra kaphatdk:

* Felcsiptethetd el6nyomtatott jelolék az egyedi
feliratozasi kovetelményekhez

* Karakteres feliratozas szabvanyos karakterkészlettel

* Egyedi és el6nyomtatott karakterek kombinalasa
karakterkdédda

¢ Felhasznaldi jelolés SMark lézernyomtatéval, PrintJettel,
MCP Plus plotterrel, MC-Mobiloval, Iézernyomtatéval
(DIN A4 formatum), hényomtatéval vagy STI tollal

A Weidmiillernél széles mintavalaszték talalhato

a vezetékjelol6 mintacsomagban, rendelési szam

1640420000.

o
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Altalanos rendelési adatok

Valtozat CableLine, Vezeték és kabeljelolék, 10 -317 mm,
17.5 x 9 mm, fehér

Rendelési szdm 1764050000

Tipus CLIF 2-17.5 WS/GE

GTIN (EAN) 4032248052431

Qty. 10 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Magassag 17.5 mm Magassag (coll) 0.689 inch
Szélesség 9 mm Szélesség (coll) 0.3543 inch
Nett6 tomeg 21.2g

Hémérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -30..120°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Anyag szine az ellendllas koédja szerint 9 Laponkénti jel6l6szam 352
Nyomtatés tipusa ures Szélesség 9 mm

UL 94 éghet6ségi osztaly HB Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 120 °C
Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -30°C Szin fehér
Halogén Igen Alapanyag Poliészter, PVC-mentes
Nyomtatott karakterek nélkdal Javasolt ipardgak Folyamat, Berendezés
Uzemi hémérsékleti tartomany -30..120°C

Vezeték és kabeljelolok

Halogén Igen Vezeték kils6é atmérd, max. 317 mm
Vezeték kiilsé &tmérd, min. 10 mm Szoévegmezd szélessége 17.5 mm
Szovegmez6 magassaga 9.563 mm Vezeték kiils6 atm. 10-317 mm
Besorolasok

ETIM 6.0 EC001530 ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9,1 27-40-04-01 ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02 ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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