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¢ A kompakt IDC (csupaszolas nélkiili csatlakozas)
rendszer csokkenti a gyartas, felszerelés és karbantartas

munkaigényét.

* A recézett fém anyakkal biztonsdgosan és kis

er@kifejtéssel kezelhetd.

* Az IDC eloszték mérete megegyezik a szabvanyos SAI
elosztok méretével. Kompatibilisek a szabvanyos SAI

elosztokkal.

* 3-pdlusu valtozat, egységenként 1 1/0 jellel, és 4-pdlusu

verzio egységenként 2 1/0 jellel,

* a szenzor-/aktuatorkabelek egyedi 0sszeallitasa a

helyszinen,

* megbizhatd és gyors csatlakozas az IDC

csatlakozéelemmel,
* |IPG7 védettség.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Tetds eloszto also része, IDC, M12, 30V, A
koédolasu, LED: Igen, LED iniciator: Igen, Huzalozas
tipus: PNP

Rendelési szdm 1766791000
Tipus SAI-6-M 4P IDC UT
GTIN (EAN) 4032248220168
Qty. 2 Darab
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Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 127 mm Meélység (coll) 5 inch
Magassag 41.5 mm Magassag (coll) 1.6339 inch
Szélesség 60 mm Szélesség (coll) 2.3622 inch
Nett6 tomeg 15159
Homeérsékletek
Uzemi hémérséklet -20-90°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 22¢cbd99b-5f46-4c36-9938-bd6 1e24 1a9ab
Connection data
Vezeték kiilsé &tmérd, min. 1.2 mm Vezeték kiils6é atmérd, max. 1.6 mm
Rogzitési tartomany, névleges 0.08 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?2
csatlakozas, min. csatlakozas, max.
egyforma keresztmetszetek max. 10 Tarhely Standard
csatlakozasa
Eloszt6 kimenet Tetls elosztd alsé része,

IDC
Electrical data
Névleges fesziiltség, min. 0V Névleges fesziiltség, max. 30V
Vizsgalati feszlltség 1kV Max. aramtovabbitasi kapacitas 4 A

kartyahelyenként

Teljes aram 10A Aram/jel 2 A
Elektromos szigetelés lehetséges Igen Szigetelési ellenallas 109 Q
General technical data
Védelmi osztaly IP67 Plug-in dllomas kédolas A kédolasu
Poélusszam 4 Erintkezd aljzatok szama 6
Csatlakozasi menet M12 Szennyezés sulyossaga 2
Viselkedés tlizben V-0 LED Igen
LED iniciator Igen LED-szin a m(ikodés jelzéséhez zold
LED szin az I/0 m(ikodéshez sarga
Material data
Haz {6 anyaga Pocan Eloszt6 anyaga Mdanyag
Haz szine szirke, RAL 7032 Fedél tomitéanyaga Viton
Csavaros aljzat Nikkelezett CuZn Erintkez6 anyaga CuZn
Erintkezd feliilet Aranyozott Erintkez6tarto anyaga PBT (UL 94 VO)
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Midszaki adatok

Technical data cable

Po6lusszam 4 Vezeték kiilsé atmérs, max. 1.6 mm
Vezeték kils6é atmérd, min. 1.2 mm A kovetkez6 kabeltartokhoz: Nem
Besorolasok

ETIM 8.0 EC003558 ETIM 9.0 EC003558
ETIM 10.0 EC003558 ECLASS 14.0 27-44-01-11
ECLASS 15.0 27-44-01-11
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Méretrajz

Kapcsolasi rajz
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M12

A védésapkak védik a nem hozzarendelt dugaszolhatd
allomasokat a kiilsé befolyasoktol.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SAI-SK-M12 Valtozat

Rendelési 9456050000 Védett részegységek, Védbkupak
szam

GTIN (EAN) 4008190304058

Qty. 30 ST

Screwty ® tomszelence szerszam nyomaték funkcioéval

Az idedlis eszk6z mindenféle alkalmazashoz

A Screwty® az idedlis, altalanos célu szerszdm

minden altaldnosan hasznalt szenzor- és aktuatorkabel
megszoritasdhoz. A Screwty® hasznalataval még a
nehezen hozzaférhet6 kerek csatlakozédugaszok is
kezelhetdk. A csatlakozdkat kiilonosebb erékifejtés nélkiil,
egyszer( forgaté mozdulattal lehet megszoritani vagy
kilazitani. A Screwty® egyediilall6 és altalanos megoldas,
mivel mas gyartok legtobb (tobb mint 90%) kabeléhez és
csatlakozdéjahoz is hasznalhaté. A Screwty® egy nyélbdl
és egy hagyomanyos 1/4"-os adapterbdl all. Ezért minden
mérethez hasznalhaté: M12 és M8 kerek csatlakozo,
M12F és M8F egyedi igényekre szabhaté dugaszok és
aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SCREWTY SET -DM Valtozat

Rendelési 1920000000 Cable gland tool for M8, M 12 lines and connectors
szam

GTIN (EAN) 4032248436859

Qty. 18T
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Ures

Altalanos rendelési adatok

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelolé

szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy

kivalé minéség, kontrasztos késziilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdmos mas gyartd

késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.

Az el6nyok attekintése:

* 4ltaldnos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol fliggden,

¢ illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthaté ESG jelol6éket szallitunk.

¢ Egyedi lézer-min6éségli nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus ESG 9/20 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1609940000 ESG, Késziilékjelol6k x 20 mm, PA 66,
szam

GTIN (EAN) 4008190203528

Qty. 200 ST

Szin: fehér, dugaszolhaté

Csupaszolas nélkiili csatlakozas

Altalanos rendelési adatok

Manapséag gyakran van sziikség egyedi kdbelhosszakra.
Ezen kovetelményeknek megfeleléen a Weidmidiller
egyedileg szerelhetd dugaszolhatd csatlakozasok széles
valasztékat kinalja.

Nagyon robusztus és példaul gépészetben ideélisan
hasznalhat6 dugaszok és aljzat az M8, M 12,

M16 és 7/8"-os csatlakozasi méretek testre

szabhaté csatlakoztatdsdhoz. Az M12 dugaszolhat6
csatlakozasokkal 5 kiilonb6z6 csatlakozérendszer
vélaszthato.

Az IDC 6sszeszerelése egyszerli és gyors, mivel a
technoldgiaja lehetdvé teszi a vezetd kozvetlen bedugasat
a csatlakozo pontba, sajtolas vagy a szigetelés letisztitasa
nélkil. A mikodési biztonsaga is kivald.

Tipus SAI-SA-4-IDC Véltozat

Rendelési 1766810000 Terepen rogzithet6 csatlakozo, M 12
szam

GTIN (EAN) 4032248148233

Qty. 18T
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