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A kép illusztracio

Vt:oupum

A szamos alkalmazashoz hasznalhat6 tomszelencék
mellett a termékvalasztékban megtalalhaték dugaszok,
nyomaskiegyenlitd elemek, adapterek és a megfelelé
tartozékok, mint pl. a zaréanyak, tomitégy(r(ik, lapos
alatétek és foldel6 gydrak.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat VPMS (sargaréz zarédugd), Zarodugok, zart
allapotban, M 40, 8 mm, Sargaréz, nikkelezett

Rendelési szam 1777770000

Tipus VP M40-MS65

GTIN (EAN) 4032248158041

Qty. 50 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Magassag 13 mm Magassag (coll) 0.5118 inch
Hossz 13 mm Hossz, inch 0.5118 inch
Atmérs 44 mm Falvastagsag, min. 0.5 mm
Falvastagsag, max. 7 mm Netté tomeg 33bg
Homeérsékletek

Uzemi hémérséklet -40°C...100 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP Oc0edf9f-b35a-4d 1f-b8f0-99d4b22ac203

Altalanos informaciék

Fej &tméré 44.00 mm O-gydru NBR

Szilikon Nem Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 100 °C
Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -40 °C Menetemelkedés 1.5 mm
Halogén Nem Védelmi osztaly IP68 - 5 bar (30 min.)
Kabelcsavarzat metrikus Alapanyag Sargaréz, nikkelezett
Tomitégylrl atmérdje 40.00 mm Tomités NBR

Kilsé menet M 40 Menet hossza 8 mm
Besorolasok

ETIM 6.0 EC000451 ETIM 7.0 EC000451
ETIM 8.0 EC000451 ETIM 9.0 EC000451
ETIM 10.0 EC000451 ECLASS 9.0 27-14-44-25
ECLASS 9,1 27-14-44-33 ECLASS 10.0 27-14-44-25
ECLASS 11.0 27-14-44-25 ECLASS 12.0 27-14-08-05
ECLASS 13.0 27-14-08-05 ECLASS 14.0 27-14-08-05
ECLASS 15.0 27-14-08-05
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