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A kép illusztracio

A késziilékhazak béséges valasztéka mellett a Weidmiiller
tobbféle tomszelencét kinal szamos alkalmazashoz.

A sargarézbdl, mianyaghdl és rozsdamentes acélbol
készilt tomszelencék megfelelnek a kilonféle IP
védettségi osztaly eléirasainak, hogy mindenféle ipari
késziilékhazhoz hasznalhatdk legyenek.

A tomszelence és az alkalmazas sorozatatél fliggden

a tomszelencék tanusitva és tesztelve vannak a VDE,

UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvany

eléirasainak megfeleléen.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat VG MS ZE (standard sargaréz tomszelence
huzasmentesitd), Tomszelencék, egyenes, M
32,8 mm, OD min. 17 - OD max. 27 mm, IP65,
Séargaréz, nikkelezett

Rendelési szam 1778490000

Tipus VGM32-MS54 ZE

GTIN (EAN) 4032248161508

Qty. 25 Darab

Szallitas allapota Ez a termék mar nem kaphato.
Elérhetd eddig: 2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativ termék VG M32-1/MS68
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Szélesség 36 mm Szélesség (coll) 1.4173 inch

Hossz 42 mm Hossz, inch 1.6535 inch

Nett6 tomeg 140.24 g

Hémérsékletek

Uzemi hémérséklet -20°C..80°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-052 1ddb52 139

Altalanos informaciék

Kabel kiilsé atméréje, max. 27 mm Kabel kiils6é atméréje, min. 17 mm

Védelmi osztaly, GWDR IP65 Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 80 °C

Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -20°C Menetemelkedés 1.5 mm

Halogén Nem Rogzitési tartomany, hizasmentesitd, 30 mm
max.

Rogzitési tartomany, hizasmentesitd, 19 mm AF 1. méret 42 mm

min.

AF 2. méret 40 mm AF mérete 39 mm

Védelmi osztaly IP54 Kabelcsavarzat metrikus, M 32

Alapanyag Sargaréz, nikkelezett Tomitébetét NBR

Tomités NBR Kilsé menet M 32

Menet hossza 8 mm Zart anya nyomatéka, max. 12.00 Nm

Csatlakozoadapter nyomatéka, max. 18.00 Nm Csatlakozoadapter nyomatéka, min. 18.00 Nm

Zart anya nyomatéka, min. 12.00 Nm

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441

ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 14.0 27-14-08-01

ECLASS 15.0 27-14-08-01

A létrehozas datuma 13.01.2026 05:30:33 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



Weidmiiller 3t

VGM32-MS54 ZE Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

Ta rtozé I(ok www.weidmueller.com

Sargaréz zaréanyak, nikkelezett

A szamos alkalmazashoz hasznalhat6 tomszelencék
mellett a termékvalasztékban megtalalhaték dugaszok,
nyomaskiegyenlitd elemek, adapterek és a megfelelé
tartozékok, mint pl. a zaréanyak, tomitégy(irlk, lapos
alatétek és foldel6 gyruk.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SKMU M32 MS Valtozat

Rendelési 1737020000 SKMU MS (sargaréz ellenanya), Ellenanya, M 32, 4 mm, Sargaréz,
szam nikkelezett

GTIN (EAN) 4008190956493

Qty. 100 ST

Sargaréz zaréanyak, természetes bevonat

A szamos alkalmazashoz hasznalhat6 tomszelencék
mellett a termékvalasztékban megtalalhaték dugaszok,
nyomaskiegyenlité elemek, adapterek és a megfeleld
tartozékok, mint pl. a zaréanyak, tomitégy(r(k, lapos
alatétek és foldel6 gydruk.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SKMU M32 MS SC Valtozat

Rendelési 0930640004 SKMU MS (sérgaréz ellenanya), Ellenanya, M 32, 4 mm, Sargaréz
szdm

GTIN (EAN) 4032248976089

Qty. 20 ST

Neoprén lapos tomités - GWDR NP

A szdmos alkalmazashoz hasznalhat6 tomszelencék
mellett a termékvalasztékban megtalalhaték dugaszok,
nyomaskiegyenlité elemek, adapterek és a megfeleld
tartozékok, mint pl. a zardéanyak, tomitégydrik, lapos
alatétek és foldel6 gydrik.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus GWDR M32-NP Valtozat
Rendelési 1736260000
szam

GTIN (EAN) 4008190956059
Qty. 50 ST

GWDR NP (lapos tomités - neoprén), Tomitégyr(i, M 32, Neoprén

Polietilén lapos tomités - GWDR PO

A szamos alkalmazashoz hasznalhat6 tomszelencék
mellett a termékvalasztékban megtalalhaték dugaszok,
nyomaskiegyenlité elemek, adapterek és a megfeleld

; tartozékok, mint pl. a zaréanyak, tomitégy(ir(ik, lapos
\)\\ alatétek és foldel6 gyrik.
2 |

o~

Altalanos rendelési adatok

Tipus GWDR M32-PO Valtozat
Rendelési 1777960000
szam

GTIN (EAN) 4032248158225
Qty. 50 ST

GWDR PO (lapos tomités - polietilén), Tomitégy(irt, M 32, Polietilén

Vulkanizalt iivegszaltomités - KSWF

A szamos alkalmazashoz hasznéalhaté tomszelencék
mellett a termékvalasztékban megtalalhaték dugaszok,
nyomaskiegyenlité elemek, adapterek és a megfeleld

o tartozékok, mint pl. a zaréanyak, tomitégy(r(k, lapos
alatétek és foldel6 gydruk.

Altalanos rendelési adatok

Tipus KSWF M32 Valtozat
Rendelési 1076690000
szam

GTIN (EAN) 4032248838622
Qty. 25 ST

KSWEF (lapos tomités - vulkanizalt rost), Tomitégydrd, M 32,
Vulkanizalt szal
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Nylon lapos tomités - KSWN

A szamos alkalmazashoz hasznalhat6 tomszelencék
mellett a termékvalasztékban megtalalhaték dugaszok,
nyomaskiegyenlitd elemek, adapterek és a megfelelé

o tartozékok, mint pl. a zaréanyak, tomitégy(irlk, lapos
alatétek és foldel6 gyruk.

Altalanos rendelési adatok

Tipus KSWN M32 Valtozat
Rendelési 1076650000
szam

GTIN (EAN) 4032248838691
Qty. 25 ST

KSWN (lapos tomités - nylon), Tomitégytrl, M 32, Nylon 6
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