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Altalanos rendelési adatok

Valtozat Erzékelé-, beavatkozé sorkapocs, Csavaros
csatlakozas, sotétbézs, 1.5 mm?2, 17.5 A, 250V,
Csatlakozasok szdma: 6, Szintek szdma: 4, TS 35

Rendelési szam 1784130000
Tipus VLI 1.5/PE DB
GTIN (EAN) 4032248190102
Qty. 50 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok ( € UK
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (UR) E60693
Méretek és tomegek
Mélység 63 mm Mélység (coll) 2.4803 inch
Meélység DIN sinnel egyitt 64 mm Magassag 69 mm
Magasség (coll) 2.7165 inch Szélesség 6.15 mm
Szélesség (coll) 0.2421 inch Nett6é tomeg 15.3¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..56 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -50 °C Folyamatos lizemi hémérséklet,, max. 120 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin sotétbézs
UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Valtozat Csavaros csatlakozas, Véglap sziikséges Igen
PE-csatlakozassal, Egyik
oldalon szabad vég
Potencialok szdma 4 Szintek szdma 4
Rogzitési pontok szdma szintenként 2 Potencialok szdma szintenként 1
Keresztkotott szintek belil Nem PE-csatlakozas Igen
Tartosin TS 35 N funkcié Nem
PE mikodés Igen PEN funkcio Nem
Kiegészité miiszaki adatok
Nyitott oldala jobb Robbanasbiztossag szempontjabdl Nem
bevizsgalt valtozat
Felszerelés tipusa Felpattinthat6
Névleges adatok
Névleges keresztmetszet 1.5 mm?2 Névleges fesziiltség 250V
Névleges DC fesziiltség 250V Névleges aram 175 A
Aram maximum vezetékoknal 24 A Szabvanyok IEC 60947-7-1 (-7-2)
Fajlagos ellenéllas az IEC 60947-7-x 1.83 mQ Névleges lokéfesziiltség 4 kV

szerint
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Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 0.56 W

X szerint

Tulfeszliltség kategoéria

Szennyezés sulyossaga

3

Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Méréeszkoz, IEC 60947-1 A3
Vezeték csatlakozési keresztmetszet AWG 12
AWG, max.

Csatlakozasi irdny oldalt
Meghuzasi nyomaték, max. 0.6 Nm
Meghuzasi nyomaték, min. 0.4 Nm
Csupaszolasi hossz 8 mm

Csatlakozas tipusa 2

Csavaros csatlakozas

Csatlakozas tipusa

Csavaros csatlakozas

Csatlakozasok szama 6
Rogzitési tartomany, névleges 4 mm?
csatlakozas, max.

Rogzitési tartomany, névleges 0.13 mm?
csatlakozas, min.

Biztositdcsavar M 2.5
Kés mérete 0,6 x 3,6 mm
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
AWG, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel és

mUanyag gallérokkal DIN 46228/4,

névleges csatlakozas, max.

Keresztmetszet csatlakoztatott 0.13 mm?2
vezetékhez, finomsodratu,

érvéghuvelyekkel és mlanyag

gallérokkal DIN 46228/4, névleges

csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN

46228/1, névleges csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.13 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN

46228/1, névleges csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm?
finomsodratu, max.

Vezeték csatlakozési keresztmetszet, 0.13 mm?2
finomsodratd, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.13 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, min.
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 4 mm?
tomor ér, max. névleges csatlakozas
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.13 mm?2
tomor ér, min. névleges csatlakozas

Finomsodratd, min. (névleges 0.13 mm?2

csatlakozas)
Rogzithet6 vezeték

Csatlakozasi specifikacid

Csavaros csatlakozas

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus tomor, HO5(07) V-U
min. 0.5 mm?2
max. 4 mm?2
névleges 1.5 mm?2
érvéghuvely Csupaszolasi hossz min. 8 mm
max. 8 mm
névleges 8 mm
Meghuzasi nyomaték | min. 0.4 Nm
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max. 0.6 Nm

Csatlakozéasi specifikacid

Csavaros csatlakozas

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus sodrott, HO7V-R
min. 0.5 mm?2
max. 2.5 mm?2
névleges 1.5 mm?2
érvéghuvely Csupaszolasi hossz min. 8 mm
max. 8 mm
névleges 8 mm
Meghuzasi nyomaték | min. 0.4 Nm
max. 0.6 Nm

Csatlakozasi specifikacid

Csavaros csatlakozas

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus flexibilis, HO5(07) V-K
min. 0.5 mm?2
max. 4 mm?
névleges 1.5 mm?2
érvéghuvely Csupaszolasi hossz min. 8 mm
max. 8 mm
névleges 8 mm
Meghuzasi nyomaték | min. 0.4 Nm
max. 0.6 Nm

UL névleges adatok

Vezetékméret, gyari vezetékezés, max. 12 AWG D aram nagysag (UR) 10 A

(UR)

Vezetékméret, gyari vezetékezés, min. 26 AWG Tanusitvany szama (UR) E60693
(UR)

Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. 26 AWG D fesziiltség nagysag (UR) 300V

(UR)

Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. 12 AWG

(UR)

Altalanos

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
AWG, max. AWG, min.

Szabvanyok IEC 60947-7-1 (-7-2) Tartosin TS 35
Besorolasok

ETIM 6.0 EC000900 ETIM 7.0 EC000900
ETIM 8.0 EC000900 ETIM 9.0 EC000900
ETIM 10.0 EC000900 ECLASS 9.0 27-14-11-28
ECLASS 9,1 27-14-11-28 ECLASS 10.0 27-14-11-28
ECLASS 11.0 27-14-11-28 ECLASS 12.0 27-14-11-28
ECLASS 13.0 27-25-01-12 ECLASS 14.0 27-25-01-12
ECLASS 15.0 27-25-01-12
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A Weidmiiller termékvalasztékdban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandé, megbizhatd rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jeldlési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalédugd tarto is.

Altalanos rendelési adatok

Tipus WEW 35/1 Valtozat

Rendelési 1059000000 Végbak, sotéthézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 12 mm, 100 °C
szam

GTIN (EAN) 4008190172282

Qty. 50 ST
Tipus WEW 35/2 Valtozat
Rendelési 1061200000 Végbak, sotétbézs, TS 35, HB, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C

szdm
GTIN (EAN) 4008190030230
Qty. 50 ST

Lapos csavarhuzé

Szigetelt hornyos csavarhuzé, SDI DIN 7437, 1SO
2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/ 1 szerint,
SoftFinish-markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDIS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 9008390000 Csavarhuzo, Csavarhizé
szam

GTIN (EAN) 4032248056354

Qty. 1ST
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Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus DEK 5/5 MC NE WS Valtozat
Rendelési 1609801044 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190397111
Qty. 1000 ST
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