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A speciélis 6ntott konnytifém és a tobbrétegd fellleti
tomités teljes védelmet biztosit a HDC hazaknak.

Az okosan kialakitott reteszelési rendszer rozsdamentes
acélbdl van gyartva. Ez hosszu élettartamot garantal nagy

korrézio- és Gtésallésaggal.

A hazreteszelési rendszer integralt biztonsagot nyujt.
Egyediilallé szabadalmaztatott rugérendszeriink biztos
fogantyuval latja el a hazreteszelést, és megakadalyozza a

véletlen nyitast.

A lézeres jel6lés gyors és konnyl azonositast tesz
lehetévé. Minden haz lézeres jeloléssel maradanddan
feliratozasra kerdil, ugy, hogy minden termék gyorsan

kivalaszthat6 és elhelyezhetd.

Weidmiiller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok
- az On elsé valasztasa az IP 65 védettséggel rendelkezd

ipari burkolatoknal
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Altalanos rendelési adatok

Véltozat

HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi
osztaly: IP65, bedugva, Haz alsérész, Hosszanti
kengyel, magas, burkolattal, Kabelbevezetések
mérete: M 25

Rendelési szam 1787180000

Tipus HDC 40D SDLU 2M25G
GTIN (EAN) 4032248204526

Qty. 1 Darab
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Miszaki adatok

Tanusitvanyok
Jovahagyasok
CExa
c P us
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E92202
Méretek és tomegek
Magassag 102 mm Magassag (coll) 4.0157 inch
Szélesség 99.5 mm Szélesség (coll) 3.9173 inch
Rogzitési méret - magassag 45 mm Rogzitési méret - szélesség 105 mm
Nett6é tomeg 545 g
Hémérsékletek
Hémérsékleti hatarérték -40°C..125°C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP e€98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
Vegyszerallésag Anyag Aceton
Vegyszeralldsag Feltételesen ellenalld
Anyag Furoéolaj
Vegyszerallésag Ellenallé
Anyag Gazolaj
Vegyszerallésag Ellenallé
Anyag Etilalkohol
Vegyszerallésag Ellenallé
Anyag Sebességvalto-olaj
Vegyszerélldsag Ellenéllé
Anyag Hidraulikaolaj
Vegyszerall6sag Ellendllé
Anyag HUitékozeg
Vegyszerall6sag Ellendllé
Anyag Mosdbenzin
Vegyszerall6sag Ellenallo
Anyag Izzadsag
Vegyszeralldsag Ellenallo
Anyag Prémium benzin
Vegyszeralldsag Feltételesen ellenalld
Anyag Viz
Vegyszerall6sag Ellenallo
Anyag uv
Vegyszerallosag Instabil
Anyag Ozon
Vegyszerallésag Instabil
Méretek
Furat osztas hossz, A2 105 mm Kébelbevezetés menetes
C haz szélessége 43 mm C1 alap szélessége 56.5 mm
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Haz teljes hossza 93.3 mm B h&z magassag 102 mm

B1 alap magassag 5 mm

Verzio

Kabelbevezetések mérete M 25 Felsé6 rész/alsé rész/fedél also rész

Fedél burkolattal Fels6 kabelbevezetések szama 0

Oldalsé kabelbevezetések szama 2 Fedél kivitele burkolattal

Haz kivitele Haz alsérész Rogzitérendszer kivitele Hosszanti kengyel
Kivitel magas Telepitési szerkezeti méret 6
Kabelbevezetés menetes Tipus Felépités (aljzat)
Szoritds valtozat Végrogzitéd Tomités NBR

Bels6 menet M 25 Szin (RAL) RAL 7035

BG 6 Suitable for ModuPlug® Igen
Altalanos adatok

Felileti min&ség Porbevonatos Védelmi osztaly IP65, bedugva
Besorolasok

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02
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Altalanos rendelési adatok

_—

A speciélis 6ntott konnytifém és a tobbréteg felileti
tomités teljes védelmet biztosit a HDC hazaknak.

Az okosan kialakitott reteszelési rendszer rozsdamentes
acélbol van gyartva. Ez hosszu élettartamot garantal nagy
korrézié- és ttésallésaggal.

A hazreteszelési rendszer integralt biztonsagot nyujt.
Egyediilallé szabadalmaztatott rugérendszeriink biztos
fogantyuval latja el a hazreteszelést, és megakadalyozza a

véletlen nyitast.

A lézeres jel6lés gyors és konny( azonositast tesz
lehet6vé. Minden haz lézeres jeloléssel maradanddan
feliratozasra kerul, ugy, hogy minden termék gyorsan
kivalaszthat6 és elhelyezhet6.

Weidmdiiller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok
- az On elsé valasztasa az IP 65 védettséggel rendelkezd

ipari burkolatoknal

Tipus HDC 40D TOLU 1M40G Valtozat

Rendelési 1139680000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Felsé kdbelbemenet, Dugéhéz, Hosszanti kengyel, magas,
GTIN (EAN) 4032248959792 Kabelbevezetések mérete: M 40

Qty. 18T

Tipus HDC 16B TOLU 1PG21G Viltozat

Rendelési 1657960000 HDC-hazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Felsé kabelbemenet, Dugéhaz, Hosszanti kengyel, Standard,
GTIN (EAN) 4008190411015 Kabelbevezetések mérete: PG 21

Qty. 18T

Tipus HDC 40D TOLU 1PG29G Valtozat

Rendelési 1658020000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Felsé kabelbemenet, Dug6haz, Hosszanti kengyel, magas,
GTIN (EAN) 4008190411077 Kébelbevezetések mérete: PG 29

Qty. 18T

Tipus HDC 40D TOLU 1M32G Valtozat

Rendelési 1787100000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Felsé kdbelbemenet, Dugéhéz, Hosszanti kengyel, magas,
GTIN (EAN) 4032248204441 Kabelbevezetések mérete: M 32

Qty. 18T

Tipus HDC 16B TOLU 1M25G Viltozat

Rendelési 1788230000 HDC-hazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Felsé kabelbemenet, Dugdhaz, Hosszanti kengyel, Standard,
GTIN (EAN) 4032248205769 Kabelbevezetések mérete: M 25

Qty. 18T

Tipus HDC 16B TOLU 1M32G Valtozat

Rendelési 1804630000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,

szam bedugva, Felsé kdbelbemenet, Dugéhéz, Hosszanti kengyel, Standard,
GTIN (EAN) 4032248267552 Kabelbevezetések mérete: M 32

Qty. 18T

A létrehozas datuma 02.03.2026 12:59:07 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1139680000
https://eshop.weidmueller.com/p/1657960000
https://eshop.weidmueller.com/p/1658020000
https://eshop.weidmueller.com/p/1787100000
https://eshop.weidmueller.com/p/1788230000
https://eshop.weidmueller.com/p/1804630000

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

HDC 40D SDLU 2M25G

www.weidmueller.com

Fedél, oldalso kabelbevezetés

A speciélis 6ntott konnytifém és a tobbréteg felileti
tomités teljes védelmet biztosit a HDC hazaknak.

Az okosan kialakitott reteszelési rendszer rozsdamentes
acélbdl van gyartva. Ez hosszu élettartamot garantal nagy
korrézié- és ttésallésaggal.

A hazreteszelési rendszer integralt biztonsagot nyuijt.
Egyediilallé szabadalmaztatott rugérendszeriink biztos
fogantyuval latja el a hazreteszelést, és megakadalyozza a
véletlen nyitast.

A lézeres jel6lés gyors és konny( azonositast tesz
lehetévé. Minden haz lézeres jeloléssel maradanddan
feliratozasra keriil, igy, hogy minden termék gyorsan
kivalaszthat6 és elhelyezheté.

Weidmdiiller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok
- az On elsé valasztasa az IP 65 védettséggel rendelkezd
ipari burkolatoknal

Altalanos rendelési adatok

Tipus HDC 16B TSLU 1PG21G Valtozat

Rendelési 1657850000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Oldalsé kabelbevezetés, Dugéhaz, Hosszanti kengyel,
GTIN (EAN) 4008190410902 Standard, Kabelbevezetések mérete: PG 21

Qty. 1ST

Tipus HDC 40D TSLU 1PG21G Viltozat

Rendelési 1657890000 HDC-hazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Oldalsé kabelbevezetés, Dugoéhaz, Hosszanti kengyel,
GTIN (EAN) 4008190410933 magas, Kabelbevezetések mérete: PG 21

Qty. 18T

Tipus HDC 40D TSLU 1PG29G Valtozat

Rendelési 1657910000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Oldalsé kabelbevezetés, Dugohaz, Hosszanti kengyel,
GTIN (EAN) 4008190410964 magas, Kabelbevezetések mérete: PG 29

Qty. 18T

Tipus HDC 40D TSLU 1M32G Valtozat

Rendelési 1787040000 HDC-hazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Oldalso kabelbevezetés, Dugoéhaz, Hosszanti kengyel,
GTIN (EAN) 4032248204281 magas, Kabelbevezetések mérete: M 32

Qty. 18T

Tipus HDC 40D TSLU 1M25G Viltozat

Rendelési 1787050000 HDC-hazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Oldalsé kabelbevezetés, Dugohaz, Hosszanti kengyel,
GTIN (EAN) 4032248204298 magas, Kabelbevezetések mérete: M 25

Qty. 18T

Tipus HDC 16B TSLU 1M25G Valtozat

Rendelési 1788200000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Oldalsé kabelbevezetés, Dugéhaz, Hosszanti kengyel,
GTIN (EAN) 4032248205738 Standard, Kabelbevezetések mérete: M 25

Qty. 18T

Tipus HDC 16B TSLU 1M32G Valtozat

Rendelési 1804640000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Oldalsé kabelbevezetés, Dugéhaz, Hosszanti kengyel,
GTIN (EAN) 4032248267569 Standard, Kabelbevezetések mérete: M 32

Qty. 1ST

A létrehozas datuma 02.03.2026 12:59:07 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1657850000
https://eshop.weidmueller.com/p/1657890000
https://eshop.weidmueller.com/p/1657910000
https://eshop.weidmueller.com/p/1787040000
https://eshop.weidmueller.com/p/1787050000
https://eshop.weidmueller.com/p/1788200000
https://eshop.weidmueller.com/p/1804640000

HDC 40D SDLU 2M25G

Tartozékok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tipus HDC 40D TSLU 1M40G Valtozat

Rendelési 1804650000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Oldals6 kabelbevezetés, Dugéhaz, Hosszanti kengyel,
GTIN (EAN) 4032248267576 magas, Kabelbevezetések mérete: M 40

Qty. 18T
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