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A Klippon® Connect atfogd kinalatdban elérheté
tartozékok tokéletes illeszkednek az utolsé részlethez is. Ez

lehetévé teszi, hogy az eldirt szabvanyok szerint torténjen
a felszerelés

Altalanos rendelési adatok

Véltozat Tartozékok, fém
Rendelési szdm 1789750000
Tipus WSH 26 MT

GTIN (EAN) 4032248213603
Qty. 10 Darab

A létrehozas datuma 27.11.2025 01:53:06 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1789750000

WSH 26 MT

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 134 mm Meélység (coll) 5.2756 inch
Magassag 32.8 mm Magassag (coll) 1.2913 inch
Szélesség 14.8 mm Szélesség (coll) 0.56827 inch
Nett6 tomeg 525bg

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C..55 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., max. 85 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag fém Szin sziirke

UL 94 éghetdségi osztaly None

Kiegészité miiszaki adatok

Robbanasbiztossag szempontjabal Nem Felszerelés tipusa becsavart allapotban
bevizsgalt valtozat

Altalanos

Pélusszam 1

Besorolasok

ETIM 6.0 EC001166 ETIM 7.0 EC001166
ETIM 8.0 EC001166 ETIM 9.0 EC001166
ETIM 10.0 EC001166 ECLASS 9.0 27-40-06-07
ECLASS 9,1 27-14-11-92 ECLASS 10.0 27-40-06-07
ECLASS 11.0 27-40-06-07 ECLASS 12.0 27-40-06-07
ECLASS 13.0 27-40-06-07 ECLASS 14.0 27-40-06-07
ECLASS 15.0 27-40-06-07
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