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A csatlakozok MixMate sorozata képes egyidejlleg
atvinni a nagy aramokat és fesziiltségeket, valamint
a jeleket. Axidlis csavar hasznalhat6 a vezeték

biztositasahoz.

Axidlis csavarkotés / meréleges csatlakozas

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

HDC-betét, Hively, 690 V, 100 A, Pélusszam: 12,

Axidlis csavaros csatlakozas, Telepitési szerkezeti
méret: 8

Rendelési szam 1790020000
Tipus HDC S6 6 BAS
GTIN (EAN) 4032248212088
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szdma (cURus) E92202

Méretek és tomegek

Mélység 1711 mm Mélység (coll) 4.3701 inch
Magassag 50.8 mm Magassag (coll) 2 inch
Szélesség 34 mm Szélesség (coll) 1.3386 inch
Nett6é tomeg 300¢g

Hémérsékletek

Hémérsékleti hatarérték -40°C...125°C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae49 1b46a

Vegyszerallésag

Anyag Aceton
Vegyszeralldsag Ellenallo

Anyag Ammonia, vizes oldat
Vegyszerallosag Feltételesen ellenalld
Anyag Petréleum
Vegyszerallésag Ellenallé

Anyag Benzol
Vegyszerélldsag Ellenéllé

Anyag Dizelolaj

Vegyszerallésag

Feltételesen ellenalld

Anyag

Ecetsav, koncentralt

Vegyszeralldsag

Ellenallo

Anyag Kalium-hidroxid
Vegyszeralldsag Feltételesen ellenalld
Anyag Metanol
Vegyszerall6sag Feltételesen ellenalld
Anyag Motorolaj
Vegyszeralldsag Feltételesen ellenalld
Anyag Lag, higitott
Vegyszeralldsag Ellenallo
Anyag Hidrokloérfluor-szénhidrogének
Vegyszerallésag Feltételesen ellenalld
Anyag Kultéri hasznalat
Vegyszerallésag Feltételesen ellenalld
Méret
Szélesség 34 mm Alap teljes hossza 111 mm
Aljzat magassaga 50.8 mm
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Altalanos adatok

P6lusszam 12
Meghuzasi nyomaték 0.5 Nm
Dugaszolasi ciklusok, eziist =500
Dugaszolasi ciklusok, arany =500

Csatlakozas tipusa

Axidlis csavaros csatlakozas

Telepitési szerkezeti méret 8

UL 94 éghetGségi osztaly V-0
Térfogati ellendllas <1 mQ
Szin bézs
Szigetelési ellenallas 1010 Q

Szigetel6anyag

PC livegszal-erdsitéssel (UL listas és vasuti tanusitassal)

Szigetel6anyag csoport

Illa

PE-csatlakozas max. meghuzasi
nyomatéka

8 Nm

Fellileti minéség

Ezlist-passzivalt

Tipus Hively
Szennyezés sulyossaga 3
PE-csatlakozas min. meghuzasi 6 Nm
nyomatéka

Alapanyag Rézotvozet
Sorozat MixMate
Névleges fesziiltség (DIN EN 61984) 690V
Névleges fesziiltség az UL/CSA szerint 600V AC/DC

Névleges I6kéfesziiltség (DIN EN 61984)8 kV

Névleges aram (DIN EN 61984)

100 A

Névleges dramerésség (UR) Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG AWG 12

Névleges aram 25 A
Névleges dramerdsség (cUR) Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG AWG 12

Névleges aram 20A
Halogénmentes true
Alacsony flistképzédés a DIN EN Igen
45545-2 szerint
BG 8
Jelérintkez6k szama 6
Tapérintkez6k szama 6
Jelérintkezo
Csatlakozas tipusa, jel Csavaros csatlakozas Po6lusszam, jel 6
AF szerkezeti méret( jelzéérintkezé SD 0.6 x 3.5 Meghuzasi nyomaték, jelérintkezd, max. 0.8 Nm
Meghuzasi nyomaték, jelérintkezé, min. 0.4 Nm Rogzitési tartomany, jelérintkez6, max. 2.5 mm2
Rogzitési tartomany, jelérintkezé, min. 0.5 mm? Csupaszolasi hossz, jel 12 mm
Névleges fesziiltség (DIN EN 61984), 400V Névleges lokéfesziiltség (DIN EN 6 kV
jelérintkez6 61984), jel
Névleges aram (DIN EN 61984), jel 16 A
PE csatlakozasi adatok
Csatlakozas tipusa PE Csavaros csatlakozas Csupaszolasi hossz, PE-csatlakozas 8 mm
PE-csatlakozds max. meghuzasi 8 Nm PE-csatlakozas min. meghuzasi 6 Nm
nyomatéka nyomatéka
Névleges keresztmetszet 35 mm?2 Vezeték keresztmetszet, AWG (PE), min. AWG 6
Vezeték keresztmetszet, AWG (PE), max. AWG 2
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Csatlakozas tipusa, tapérintkezd

Meghuzasi nyomaték, tapérintkezd, max.

Axialis csavaros
csatlakozas

8 Nm

Po6lusszam, teljesitmény-érintkezd

6

Meghuzasi nyomaték, tapérintkezd, min. 6 Nm

Csupaszolasi hossz, teljesitmény- 13 mm Rogzitési tartomany, tapérintkezé, max. 35 mm?2

érintkezd

Rogzitési tartomany, tapérintkezé, min. 16 mm?2 Névleges fesziiltség (DIN EN 61984), 690V

tapérintkezé

Névleges Iokéfesziltség (DIN EN 8 kV Névleges aram (DIN EN 6 1984), tap 100 A

61984), tapérintkez6

Hatlapu dugé 4 mm

Valtozat

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 2 Csupaszolasi hossz, névleges 13 mm

AWG, max. csatlakozas

Csatlakozas tipusa Axialis csavaros Telepitési szerkezeti méret 8
csatlakozas

Térfogati ellendllas =1 mQ Biztositécsavar M 7 x 0,75 mm

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 6 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 35 mm?2

AWG, min. finomsodratu, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 16 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, max. 35 mm?2

finomsodratd, min.

Vezeték-keresztmetszet, min. 16 mm?2 Fellileti minéség Eziist-passzivalt

Alapanyag Rézotvozet BG 8

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438

ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-05

ECLASS 15.0 27-44-02-05
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Tartozékok

Lapos csavarhizé

Szigetelt hornyos csavarhtzé, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, Hegy: DIN 5264, 1ISO 2380/1 szerint,
SoftFinish-markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDIS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 9008390000 Csavarhuzoé, Csavarhizé
szam

GTIN (EAN) 4032248056354

Qty. 18T
Tipus SDS 0.6X3.5X100 Valtozat
Rendelési 9008330000 Csavarhuzdé, Csavarhizé

szdm
GTIN (EAN) 4032248056286
Qty. 18T
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