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A kép illusztracio

Altalanos rendelési adatok

Valtozat ClipCard, Tartozékok, 15 x 49 mm, fekete
Rendelési szam 1790420000

Tipus CC-H 15/49

GTIN (EAN) 4032248215218

Qty. 25 Darab
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Miszaki adatok
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 5.5 mm Meélység (coll) 0.2165 inch
Magassag 15 mm Magassag (coll) 0.5906 inch
Szélesség 49 mm Szélesség (coll) 1.9291 inch
Hossz 49 mm Hossz, inch 1.9291 inch
Atmérs 0 mm Nettd tomeg 1.32¢g
Homeérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...100 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Termék karbonldbnyoma Bolcs6tdl a kapuig 0.017 kg CO2 eq.

Altalanos adatok

Véltozat JelolStartd

Szélesség 49 mm

UL 94 éghet6ségi osztaly V-2

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 100 °C

Uzemi hdmérsékleti tartomany, min. -40 °C

Szin fekete

Halogén Nem

Hossz 49 mm

Alapanyag Poliamid 66

Jelolék szama kombinacionként Téapellatas formdaja MultiCard

Javasolt iparagak Berendezés

Jel6lék szama kombinacionként 1 MultiCard = Accessories

Uzemi hémérsékleti tartomany -40..100 °C

Késziilékjelolok

Atméré 0O mm Halogén Nem
Besorolasok

ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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