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A védébsapkak védik a nem hozzarendelt dugaszolhatd
allomasokat a kiilsé befolyasoktol.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Védett részegységek, Védbkupak
Rendelési szdm 1794850000

Tipus SAI-SK-M12 IDC

GTIN (EAN) 4032248232222

Qty. 10 Darab

RoHS

Vnm-um

A létrehozas datuma 12.11.2025 06:14:46 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1794850000
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Miszaki adatok

Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 0.7¢9

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Altalanos miiszaki adatok

Haz f6 anyaga PA 66, UL 94: V-0 Védelmi osztaly P67

Haz hémérsékleti tartomanya -20...+90°C

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002314 ETIM 7.0 EC002314
ETIM 8.0 EC002314 ETIM 9.0 EC002314
ETIM 10.0 EC002314 ECLASS 9.0 27-44-02-92
ECLASS 9,1 27-44-02-08 ECLASS 10.0 27-44-02-92
ECLASS 11.0 27-44-02-08 ECLASS 12.0 27-44-02-08
ECLASS 13.0 27-44-02-08 ECLASS 14.0 27-44-02-08
ECLASS 15.0 27-44-02-08
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